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Krimpované spoje poskytuji elektrické a mechanické spo-
jeni mezi vodicem a kontaktem, které je bezpecné a spo-
lehlivé. Optimalni krimpované pfipojeni je plynotésné a
odolné proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Verze HDC vlozka, Zasuvka, Zastrény, Instalacni velikost:
250

Cislo objednavky 2786460000

Typ HDC HP 250 R KIT

GTIN (EAN) 4064675064008

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 16.01.2026 05:23:48 MEZ
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti
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Délka 62.5 mm Délka (v palcich) 2.4606 inch
Cista hmotnost 218.11¢g

Teploty

Mezni teplota -50°C .. 120°C

Vseobecné udaje

Instalaéni velikost 250 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Barevny cerna Typ Zasuvka, Zastrény
Zakladni material Slitina médi Rada HighPower
Neobsahuje halogeny false BG 250

Verze

Instalaéni velikost 250 Zakladni material Slitina médi
BG 250

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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*BemaBungsquerschnitt 256 mm

2235,
222
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