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Antény a prisluSenstvi antén (koaxialni kabely a upevrio-

vaci zafizeni)

* Nejmodernéjsi antény

¢ Osvédcené v pramyslu

* Robustni design (ochrana az IP67)

¢ Pro venkovni a vnitfni pouziti

¢ Podpora nejnovéjsi technologie

* AZ Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

¢ Podpora az 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)

* Také podpora dal$ich technologii (napf. Bluetooth,
GNSS atd.)

¢ Vhodné koaxialni kabely v riznych délkach

¢ Vhodné uchyty na poly a zed’

Vseobecné objednaci udaje

Verze VSesmeérova anténa, Mobilni anténa, Az 5 G (pod-
pora frekvenci pod 2,7 GHz, napf. pAsem n1, n2,
n28), Svisle, SMA samec, IP66, Impedance: 50 Q

Cislo objednavky 2788130000

Typ IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM
GTIN (EAN) 4064675066392

MnozZstvi 1 items

Datum vytvoreni 01.04.2026 05:29:28 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2788130000
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IE-ANT-CELL-SISO-EO-SMAM

Technické udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 208 mm Vyska (v palcich) 8.189 inch
Cista hmotnost 46.58 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...75 °C Provozni teplota -40 °C...75 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e4dcad7fc-abbe-4d5¢c-8f05-417a6385e9b6
Material pouzdra
Barevny céerna
Rozsah dodavky
Rozsah dodavky Tx anténa
Technické udaje
Typ pfipojeni SMA samec Impedance 50Q
Pomeér stojatych vin 1,5 typicky / 2,0 max SloZeny vykon, max. 10W
Frekvenc¢ni rozsah 690-950 MHz, 1.7-3.8 Zisk antény 2 dBi

GHz
Polarizace Svisle
Podminky prostiedi
Provozni teplota, max. 75 °C Provozni teplota, min. -40 °C
Skladovaci teplota, max. 75 °C Skladovaci teplota, min. -40 °C
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001698 ETIM 9.0 EC001698
ETIM 10.0 EC001698 ECLASS 14.0 19-07-01-07
ECLASS 15.0 19-07-01-07

Datum vytvoreni 01.04.2026 05:29:28 MEZ
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Antény a pfrislusenstvi antén (koaxialni kabely a upeviovaci zafizeni)

Vseobecné objednaci udaje

Antény a prisluSenstvi antén (koaxialni kabely a

upevihovaci zafizeni)

* Nejmodernéjsi antény

e Osvédcené v pramyslu

* Robustni design (ochrana az IP67)

¢ Pro venkovni a vnitfni pouziti

¢ Podpora nejnovéjsi technologie

e Az Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

¢ Podpora az 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)

» Také podpora dal$ich technologii (napf. Bluetooth,
GNSS atd.)

¢ Vhodné koaxialni kabely v riznych délkach

* Vhodné uchyty na poly a zed’

Typ |IE-CC-SMAM-SMAF-1M Verze

Cislo 2787920000 Anténni kabel, Pripojeni 1:, SMA samec, Pfipojeni 2:, SMA samice,
objednavky Délka: T m

GTIN (EAN) 4064675066088

Mnozstvi 18T

Typ |IE-CC-SMAM-SMAF-3M Verze

Cislo 2787930000 Anténni kabel, Pfipojeni 1:, SMA samec, Pfipojeni 2:, SMA samice,
objednavky Délka: 3 m

GTIN (EAN) 4064675066095

MnozZstvi 18T

Typ |IE-CC-SMAM-SMAF-5M Verze

Cislo 2787940000 Anténni kabel, Pripojeni 1:, SMA samec, Pfipojeni 2:, SMA samice,
objednavky Délka: 5 m

GTIN (EAN) 4064675066200

Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 01.04.2026 05:29:28 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2787920000
https://eshop.weidmueller.com/p/2787930000
https://eshop.weidmueller.com/p/2787940000

