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5 bateriovych modult s kapacitou od 1,2 Ah do 17 Ah
muze dodavat proud az 40 A po dobu 30 minut nebo 1
A po dobu 30 hodin a jsou plné kompatibilni s fidicimi
jednotkami DC UPS CP DC UPS 24V 20A/10A & CP DC
UPS 24V 40A. A jisté, fada DURAeco predstavuje flexi-
bilni a snadno pouzitelné feSeni v cenové vyhodném pro-
vedeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Battery

Cislo objednavky 2789910000

Typ DURA ECO LA-BAT 24V 7AH
GTIN (EAN) 4064675068662

Mnozstvi 1 items
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Rozméry a hmotnosti
Hloubka 135 mm Hloubka (v palcich) 5.3149 inch
Vyska 158 mm Vyska (v palcich) 6.2205 inch
Sitka 162 mm Sitka (v palcich) 6.3779 inch
Cista hmotnost 6120¢g
Teploty
Skladovaci teplota -15°C..50°C Provozni teplota
Vihkost 5..95 % RH
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943
Operacni rozhrani a Fidici vstupy
Teplotni sonda NTC 100 kQ
Vstup
Jmenovité vstupni napéti 24V DC Jmenovita kapacita 7 Ah
Nabijeci proud, max. 1.08 A
Vystup
Moznost paralelniho pfipojeni Ano
Vystupni proud, max. 50 A
Teplotni sonda NTC 100 kQ
Casova rezerva v zavislosti na proudu Proud 356 A
Casova rezerva 3 min
Proud 27 A
Casova rezerva 5 min
Proud 86 A
Casova rezerva 30 min
Ochrana pred pretizenim a zkratem Pojistka 2x25 A
Vseobecné udaje
Okolni teplota -15°C..+50°C Vlhkost 5..95 % RH
Stupen kryti IP20 Predpokladana zivotnost 5.65 a
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-/07¢g Sokova sténa podle normy IEC 68227 30g

Koordinace izolace

Stupen kryti

I, bez uzemnéni, pro SELV

Data o pFipojeni (signal)

Prirez dratového pfipojeni, flexibilni 1.5 mm?2 ZpUsob dratového pfipojeni (signal) Sroubové pfipojeni s
(signal), max. moznosti zapojit
Prafez dratu, AWG/kcmil (signél), max. 16 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.2 mm2
Prafez dratu, pevny (signél), max. 1.5 mm?2 Prafez dratového pripojeni, flexibilni 0.2 mm2
(signal), min.
Pocet svorek (signal) 2 Prafez dratu, AWG/kemil (signél), min. 24 mm?2
Data o pFipojeni (vstup)
Pocet svorek (vstup) 2 (+,-) Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 6 AWG
Prafez vodiée, AWG/kemil (vstup), min. 24 AWG Prafez dratového pripojeni, flexibilni 10 mm2
(vstup), max.
Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.5 mm? Priifez vodice, tuhy (vstup), max. 16 mm?2
Prafez vodice, tuhy (vstup), min. 0.5 mm?2 Utahovaci moment, min. (vstup) 1.2 Nm
Utahovaci moment, max. (vstup) 2.4 Nm
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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Nozové pojistky

Vseobecné objednaci udaje

Typ CP A FUSE 25A Verze
Cislo 2582110000 UPS control unit
objednavky

GTIN (EAN) 4050118809756
MnoZstvi 1ST

BCZ 3.81/180

Konektor samice se systémem pfipojeni vodi¢d upinacim

tfrmenem.

K dispozici jsou tfi sméry vyvodu vodi¢e a poskytuji

flexibilni moznosti designu Urovni pfipojeni:

* 180° vodi¢ soubézny se smérem pripojeni

* 90° vodic je kolmy a nad smérem pripojeni

¢ 270° vodi¢ je kolmy a pod smérem pfipojeni

Vybér ze tfi rznych tvarl krytu spliujicich rdzné

pozadavky:

» Standardni kryt bez pfiruby

¢ Pfiruba se Sroubem (F)

¢ Pfiruba s patentovanou uvolfiovaci zadpadkou (LR)
spolec¢nosti Weidmiiller pro funkci uzamknuti a uvolnéni
bez namahy a néastroju.

Zasuvné konektory spole¢nosti Weidmiuiller s rozteci

3,81 mm (0,15 palct) jsou kompatibilni s usporadanim

bé&Znych konektord a nabizeji prostor pro znaceni a

kédovani.
Vseobecné objednaci udaje
Typ BCZ 3.81/02/180 SN BKBX  Verze
Cislo 1792770000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 3.8 1 mm, Pocet péla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. : 1.5 mm?2, Box

GTIN (EAN) 4032248226757
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 20.05.2026 08:34:17 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2582110000
https://eshop.weidmueller.com/p/1792770000

