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Izolovany kulaty konektor z PVC
* Bézné dostupné designy

* Nepajené

* S kénickym vstupem

Vseobecné objednaci udaje

Verze kabelové oko, konec svorky,lzolovany kabelovy
konektor,1.56 mm?2,0.5 mm?- 1.5 mm?

Cislo objednavky 2792000000

Typ LIR 1,5M10 V

GTIN (EAN) 4064675073192

Mnozstvi 100 items

Datum vytvoreni 01.12.2025 05:31:37 MEZ
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 5.9 mm Hloubka (v palcich) 0.2323 inch
Sitka 28.1 mm Sitka (v palcich) 1.1063 inch
Cista hmotnost 001g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Technické udaje
Popis vyrobku Izolovany kruhovy konektor

kabelu 1,56 mm2 / M10
Konektory
Prafez vodice, max. 1.5 mm? Prafez vodice, min. 0.5 mm?2
Prafez vodice 1.5 mm? Izolace K dispozici, PVC
Rozméry (Sroub) M 10 Rozméry M 10
Material - plast PVC Identifika¢ni barva Cervena barva
Hustota pfipojeni (S1) 0.75 mm Vnitfni pramér (d 1) 10.56 mm
Délka plastové objimky (b) 11.3 mm Pramér plastové objimky (D) 4 mm
Vnéjsi pramér (d) 14 mm
Klasifikace
ETIM 6.0 EC001059 ETIM 7.0 EC001059
ETIM 8.0 EC001059 ETIM 9.0 EC001059
ETIM 10.0 EC001059 ECLASS 9.0 27-40-02-92
ECLASS 9.1 27-40-02-12 ECLASS 10.0 27-40-02-92
ECLASS 11.0 27-40-02-92 ECLASS 12.0 27-40-02-92
ECLASS 13.0 27-40-02-92 ECLASS 14.0 27-40-02-92
ECLASS 15.0 27-40-02-92
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Crimping tools

Krimpovaci kle§té pro izolované konektory

kabelova oka, piny svorek, paralelni a sériové konektory,
zasuvné konektory

* Rac¢na zarucuje presné krimpovani

* MoZnost uvolnéni v pfipadé chybné manipulace

¢ Se zarazkou pro presné polohovani kontaktu.

* Testovano podle DIN EN 60352 ¢ast 2

Vseobecné objednaci udaje

Typ HTI 15 Verze
Cislo 9014400000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj pro izolované konektory kabell,
objednavky 0.5mm2, 2.5mm?2, Dvojité krimpovani

GTIN (EAN) 4008190159412
MnozZstvi 1ST

Typ CTI 6 Verze
Cislo 9006120000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj k nalisovani kontaktd, 0.5mm?2,
objednavky 6mm?2, Ovalné krimpovani, Dvojité krimpovani

GTIN (EAN) 4008190044527
MnozZstvi 18T

Typ CTI6 G Verze
Cislo 9202850000 Nastroj k nalisovani koncovek, Nastroj pro izolované konektory kabell,
objednavky 0.5mm?2, Bmm?2, Ovalné krimpovani, Soubézné krimpovani

GTIN (EAN) 4032248517855
MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 01.12.2025 05:31:37 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 3


https://eshop.weidmueller.com/p/9014400000
https://eshop.weidmueller.com/p/9006120000
https://eshop.weidmueller.com/p/9202850000

