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PCB zasuvky pro jednoparovy kabel Ethernet

Jednoparovy Ethernet je technologie, ktera k prenosu dat

a elektfiny vyZaduje pouze jeden par vodica.

Diky témto vyhoddm bude SPE upfednostriovanou siti

nejen v terénu.

Vyhody jednoparového Ethernetu:

¢ Konzistentnost: jednoparovy Ethernet umoznuje jednot-
nou komunikaci v siti Ethernet od snimace az po cloud

* Nadcasovost: klicova technologie pro Primysl 4.0 a lloT

¢ Flexibilita: dosah az 1000 m a prenosova rychlost az 1
GB/s umoznuje vyuziti napftic¢ aplikacemi

* Inovace: leh¢i, zabere mensi prostor a sniZzuje naroky na
instalaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Zasuvny konektor PCB plug in, SPE (Single Pair
Ethernet), Nacvakavaci pfiruba, Pfipojeni pajenim
pfetavenim priichozim otvorem, 1.80 mm, Pocet
poéla: 2, 180°, Pajeci kolik, délka (I): 2.1 mm, Ni/
Au, Stfibrna, Tape

Cislo objednavky 2795170000

Typ |IE-PCB-SPE-P-180V2.1-THR RL
GTIN (EAN) 4064675119265

Mnozstvi 100 items

Baleni Tape
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Technické udaje

Osvédcéeni

Schvaleni “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cURus) E316369

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 9.3 mm Hloubka (v palcich) 0.3661 inch

Vyska 9 mm Vyska (v palcich) 0.3543 inch

Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch

Cista hmotnost 4.03¢g

Teploty

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Tape Délka VPE 330.00 mm

Sitka VPE 330.00 mm Vyska VPE 29.00 mm

Specifikace systému

Pocet pola 2 LED Ne

Péajeci kolik, délka (1) 2.1 mm Montéaz na PCB desku Pripojeni pajenim
pretavenim prichozim
otvorem

Roztec v palcich (P) 0.071" Material stinéni CuSn

Stinéni ano Boc¢ni ukonéeni, charakteristické Nacvakavaci priruba

Zasuvna sila / pol, max. 35N Pfenosova rychlost 10/100 MBit/
s, 1000 MBit/s,
10/100/1000 MBit/s

Tazna sila / pél, max. 6.7 N Typ ptipojeni Pajené pripojeni

Kategorie T1-B Rozte¢ v mm (P) 1.80 mm

Stupen kryti IP20 Cykly zapojovani 750

Vystupni tvarovka 180° Plocha stinéni pocinované

Kategorie vykonu

T1-B 10/100 MBIt/
s, 1000 MBit/s,
10/100/1000 MBit/s

Proces pajeni

Pajeni pretavenim,
Manualni pajeni, Pajeni
vinou

Zasuvna sila / pol, min. 9.10N Tazna sila / pdl, min. 3.40N

Rozméry pajecich pinl Osmiudhly Tolerance rozmisténi pajecich pind +0,1T mm

Elektrické vlastnosti

Dielektrickd pevnost, kontakt / stinéni 2250V DC Dielektrickd pevnost, kontakt / kontakt 1000 V DC

Odpor izolace 2500 MQ Jmenovité napéti 72V

Jmenovity proud 4 A PoE / PoE+ PoDL podle IEEE
802.3bu / cg
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Standardy

Standardni konektor IEC63171-2

Udaje o materialu

Izolaéni material LCP Barevny Stfibrna
Barevny graf (podobné) RAL 7001 Odpor izolace 2500 MQ
Moisture Level (MSL) 1 Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Contact base material CuMg Material kontaktu Slitina
Povrch kontaktu Ni/Au Struktura vrstev pajeného pripojeni 2.4 um Ni /2 0.25 ym Au
Provozni teplota, min. -40 °C Provozni teplota, max. 85 °C
Dulezita poznamka

Poznamky

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01 ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Propojovaci kabel IP20

Jednoparovy Ethernet je technologie, ktera k pfenosu dat

a elektfiny vyZaduje pouze jeden par vodicu.

Diky t¢mto vyhodam bude SPE upfednostriovanou siti

nejen v terénu.Vyhody jednoparového Ethernetu

* Konzistentnost: jednoparovy Ethernet umoznuje
jednotnou komunikaci v siti Ethernet od snimace az po
cloud

¢ Nadcasovost: klicova technologie pro Pramysl 4.0 a lloT

¢ Flexibilita: dosah az 1000 m a prenosova rychlost az 1
GB/s umoziuje vyuziti napfi¢ aplikacemi

* Inovace: leh¢i, zabere mensSi prostor a snizuje naroky na

instalaci
Vseobecné objednaci udaje
Typ IE-S1DS2VEOO10TO1TO1-E Verze
Cislo 2725850010 Propojovaci kabel, Zastréka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 z&suvka pfimy
objednavky kontakt, Zastréka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 zasuvka pfimy kontakt,
GTIN (EAN) 4050118824544 T1-B,PVC, Tm
MnozZstvi 1ST
Typ IE-S1DS2VE0020TO1TO1-E Verze
Cislo 2725850020 Propojovaci kabel, Zastréka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 zasuvka pfimy
objednavky kontakt, Zastréka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 zasuvka pfimy kontakt,
GTIN (EAN) 4050118825312 T1-B,PVC,2m
MnozZstvi 18T
Typ IE-S1DS2VEOO30TO1TO1-E Verze
Cislo 2725850030 Propojovaci kabel, Zastréka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 zasuvka pfimy
objednavky kontakt, Zastrcka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 zasuvka pfimy kontakt,
GTIN (EAN) 4050118825329 T1-B,PVC, 3 m
MnozZstvi 1ST
Typ IE-S1DS2VEOO50TO1TO1-E Verze
Cislo 2725850050 Propojovaci kabel, Zastréka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 zasuvka pfimy
objednavky kontakt, Zastréka SPE (IEC 6317 1-2) - IP20 zasuvka pfimy kontakt,
GTIN (EAN) 4050118825336 T1-B,PVC,5m
MnozZstvi 18T
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