Weidmiiller 3£

EL KSM 7.6 MM WS 30M Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

MultiMark MultiFit Vseobecné objednaci udaje
Na konektory od konkurence.
Elasticky povrch umoznuje jednoduchou instalaci. Verze Oznadeni svorek, 7.6 x 5 mm, Bila
Tento specialni material Ize natahnout, ¢imz Ize pokryt Cislo objednavky 2799280000
rtizné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic ~ TP EL KSM 7.6 MM WS 30M

s GTIN (EAN) 4064675261049
nascditaji. . i

Mnozstvi 1 items

Rozliseni tisku 300 dpi také umoznuje velmi snadno
¢itelny potisk.Vase vyhody s MultiMark

* Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

¢ Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni itelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

* Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite mate-
rial

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence

] * Firm hold and durable printing

¢ Continuous strips save installation time

¢ Easy mounting thanks to an innovative composite mate-
rial

* Large label field for optimal legibility

* High flexibility thanks to manufacturer independence
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Technické udaje
Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 0.7 mm Hloubka (v palcich) 0.0276 inch
Vyska 7.6 mm Vyska (v palcich) 0.2992 inch
Sitka 5 mm Sitka (v palcich) 0.1968 inch
Délka 30m Délka (v palcich) 1181.1024 inch
Cista hmotnost 114449
Teploty
Rozsah provozni teploty -50...100 °C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Obecné udaje
Verze bez obsahu halogent Sitka 5 mm
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2 Rozsah provozni teploty, max. 100 °C
Rozsah provozni teploty, min. -50 °C Barevny Bila
Halogen Ne Délka 30m
Zakladni material Polypropylen Rozsah provozni teploty -50...100 °C
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000761 ETIM 7.0 EC000761
ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 9.0 27-14-11-37
ECLASS 9.1 27-14-11-37 ECLASS 10.0 27-14-11-37
ECLASS 11.0 27-28-11-01 ECLASS 12.0 27-28-11-01
ECLASS 13.0 27-28-11-01 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW  Verze
Cislo 2005090000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390216
MnozZstvi 1ST
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