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SPEI|ink®

Jednoparovy Ethernet je technologie, ktera k prenosu dat

a elektfiny vyZaduje pouze jeden par vodicu.

Diky témto vyhoddm bude SPE upfednostiiovanou siti

nejen v terénu.Vyhody jednoparového Ethernetu

* Konzistentnost: jednoparovy Ethernet umoznuje jednot-
nou komunikaci v siti Ethernet od snimace az po cloud

¢ Nadcasovost: klicova technologie pro Pramysl 4.0 a lloT

¢ Flexibilita: dosah az 1000 m a prenosova rychlost az 1
GB/s umoznuje vyuziti napf¥ic¢ aplikacemi

* Inovace: leh¢i, zabere mensi prostor a snizuje naroky na
instalaci

Vseobecné objednaci udaje

Verze Jednoparovy Ethernet, Adaptér, Zasuvka SPE
podle IEC 63171-2, Zasuvka M8 sam¢i kontakt,
T1-B, IEC 63171-2,IEC 63171-5, IP 65 (v zapoje-

ném stavu)
Cislo objednavky 2814400000
Typ IE-AD-SPO-P-SPM-P-90
GTIN (EAN) 4064675299110
MnozZstvi 10 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti

Cistd hmotnost 429

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota -40 °C...85 °C

Teplota instalace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouZitelné/znamo)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

d1193a9e-dc7c-484a-bad8-176711eb392b

Vseobecné udaje

Smeér vystupu 90° Pfipojeni 1 Zasuvka SPE podle IEC
63171-2

Pf¥ipojeni 2 Zasuvka M8 samci kontakt  Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Hlavni material krytu PA 66 Kategorie T1-B

Material kontaktu Cu Povrch kontaktu Ni/Au

Stupen kryti IP 65 (v zapojeném stavu) Cykly zapojovani 750

Elektrické vlastnosti

Dielektricka pevnost, kontakt / stinéni 2250V DC Dielektricka pevnost, kontakt / kontakt = 1000V DC

Odpor izolace 2500 MQ Jmenovity proud 35Apri0°C

PoE / PoE+ PoDL podle IEEE Rozsah provozniho napéti <sbOVAC,=60VDC
802.3bu / cg

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC63171-2,IEC63171-5

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000313 ETIM 9.0 EC000313
ETIM 10.0 EC000313 ECLASS 14.0 27-44-03-20
ECLASS 15.0 27-44-03-20
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