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Energeticky Usporné nouzové osvétleni s dlouhou Zivot-

nosti

* vyvinuté a pouzivané v souladu s normou DIN EN
60598-2-22

¢ LED osvétleni do naro¢ného prostredi (narazy a vibrace,
rozsifeny teplotni rozsah)

¢ vy$Si energeticka Ucinnost a zivotnost nez zarivky

* Lze pouzit po celém svété diky vicenapétovému vstupu
(20 V...60 VDC)

* vysoka protipozarni ochrana klasifikace VO

* Smérovani paprsku na jednu stranu

* Vykon 5 W

Verze

e Zasuvné s konektorem do naroénych prostredi a s kru-
hovym konektorem

* Pfedmontované 2,5 mm?2

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2815470000
Typ FP MONO DC RC MF SP
GTIN (EAN) 4064675303558
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Osvédcéeni
Schvaleni
us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E345151
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 104 mm Hloubka (v palcich) 4.0945 inch
Vyska 61 mm Vyska (v palcich) 2.4016 inch
Sitka 238 mm Sitka (v palcich) 9.3701 inch
Cista hmotnost 527.12 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...55 °C

Vlhkost 92% @ 25 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a76 15a0

Vseobecné udaje

Silikon Ne Typ pfipojeni Zasuvny kulaty konektor s
pevnym pocétem polu

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Halogen Ne

Typ montaze Sroubova montaz Jmenovité napéti 24V

Stupen kryti IP67

Kategorie rdzového napéti ]

Zavaznost znedcisténi 2 Izolaéni napéti

<500 V (skfifn/PE)

Poloha pfi montazi, poznadmka k instalaci Libovolné Stupen kryti

Amplituda odchylky 1.5 mm (2-9 Hz)

Odolnost proti vibracim EN 6072 1-3-3

Trida 3M3, sinusové,

pfenosné
Odolnost proti razam EN 60721-3-3 Trida 3M3, pfenosné Slaboproud 393 Im
Prarez konektoru, max. 2.5 mm?2 Prarez konektoru, min. 0.5 mm?2
Jmenovita vyska <3000 m Ochrana pred zkratem Ano, interni
Barva svétla (CCT) Cool White, 6000K, Amplituda zrychleni 5 m/s2 (@ 9-200 Hz)

6000K

Provozni zivotnost LED >50.000 h Tvar LED modulu ostatni
Trida ucinnosti (podle EU vyhlasky ¢. Not required Svételnost 6000 cd
874/2012)
Spigkové zrychleni, typ L 70 m/s?
Jmen. datovy p¥ist. k IEC 60598-1
Jmenovité vykonové udaje bW Jmenovity proud 20 mA
Vstupni napéti 20..60V DC Rozsah vstupniho napéti DC 20..60VDC
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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165 mm £0.5

cd/klm

FP MONO LED DC

0° — C180|CO
— G270 | C90
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RC distribuc¢ni deska

H-rozdélovac:
H rozdélovac je vybaven ¢tyfmi poly a zaujme svou
vS8estrannosti a tfidou ochrany IPG8.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RC D 4/4P Verze
Cislo 2819550000

objednavky

GTIN (EAN) 4064675591290

MnozZstvi

M20

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro
fadu WIPL s kruhovym konektorem

Vseobecné objednaci udaje

Typ PCRCF Verze
Cislo 2833850000

objednavky

GTIN (EAN) 4064675591412

MnozZstvi

Typ PCRCM Verze
Cislo 2820090000

objednavky

GTIN (EAN) 4064675591405

Mnozstvi
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Zastrékovy konektor - Sroubovaci systém

Vseobecné objednaci udaje

Valcové konektory se Sroubovacim systémem se vyznacuji
kompaktni konstrukci. To umoznuje jejich pouziti v Siroké
Skale oblasti a primyslovych odvétvi. Jsou k dispozici
jako zastréky i zasuvky.

Typ RC F P2 Verze
Cislo 2788990000

objednavky

GTIN (EAN) 4064675591276

Mnozstvi

Typ RC M P2 Verze
Cislo 2788980000

objednavky

GTIN (EAN) 4064675591269

MnozZstvi

Typ RCF P2 SP Verze
Cislo 2903200000

objednavky

GTIN (EAN) 4099986122376

MnozZstvi

Typ RC M P2 SP Verze
Cislo 2903190000

objednavky

GTIN (EAN) 4099986122369

Mnozstvi
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