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Valcové pojistkové kazety gPV jsou navrzeny, aby posky-
tovaly kompaktni, bezpecnou a ekonomickou ochranu
fotovoltaickych modul(i (ochrana v terénu) s napétim az

1 500 DC. Poskytuji ochranu jak pred pretizenim, tak zkra-
tem (tfida gPV podle pozadavk( norem IEC60269-6 a
UL248-19). Jsou vyrobeny z keramické trubky s velkym
vnitfnim tlakem a tepelnou razovou odolnosti, coz umoz-
nuje vysokou spinaci kapacitu v malém prostoru. Kontakty
jsou vyrobeny z postiibfené médi a tavnych prvka z Cis-
tého stribra pro zamezeni starnuti a tim zachovani nezmé-
nénych elektrickych charakteristik. Jsou k dispozici ve veli-
kostech 10x38 mm, 10x85 mm a 22x58 mm.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38,
gPV, 25 A

Cislo objednavky 2827990000

Typ FUSE 10X38 25A 1000 VDC GPV S

GTIN (EAN) 4064675367819

Mnoizstvi 10 items
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Vyska 38 mm Vyska (v palcich) 1.4961 inch

Sitka 10 mm Sitka (v palcich) 0.3937 inch

Praimér 10.3 mm Cista hmotnost 7.8¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C ... 90°C Rozsah provozni teploty -40...80 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Pojistkova kazeta

Pojistka-standardni spojeni IEC 60269-1, gPV (EN Proud 25 A
60269-6)

Jmenovité DC napéti 1000 V Jmenovity vypinaci vykon 10 kA

Material kontaktd postiibrené Rozptyleni vykonu, max. 35W

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704

ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02

ECLASS 15.0 27-14-20-02
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Nakresy
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