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Vlastnosti pfepinact EcoLine konstrukéni fady B

¢ Pokryva nejbéznéjsi kombinace porti RJ45 a SFP pro
flexibilni pouziti

* Dostupnost sité se vyrazné zvySuje diky technologii
Broadcast Storm Protection

¢ Podpora komunikace v redlném Case, napfr. v sitich PRO-
FINET diky funkci ,Kvalita sluzeb” - ,Tfida shody PROFI-
NET A"

* Velmi maly typ konstrukce pro instalaci v mistech s kri-
tickym prostorem

* Oto€na svorka na nosnou listu DIN umozZfiuje pouziti na
mistech s velmi omezenym vertikalnim prostorem, jako
jsou instalac¢ni skfiné

* V/stup stfidavého napéti umoznuje pouziti bez spina-
ného zdroje, coz Setfi naklady napf. v automatizaci
budov

¢ Obaly bez plast(, optimalizované pro manipulaci, pro
rychlé zpracovani a Setrnost k Zivotnimu prostredi

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Sitovy spinac, nefizeny, Fast Ethernet, Poget portu:
5x RJ45, IP40,-10 °C...60 °C

Cislo objednavky 2828540000

Typ IE-SW-ELB-05-5TX
GTIN (EAN) 4064675369851
MnozZstvi 1 items

Creation date 06.01.2026 10:06:13 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni

€ eU)us UK

LISTED  komreancert cq
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch
Vyska 103 mm Vyska (v palcich) 4.0551 inch
Sitka 26 mm Sitka (v palcich) 1.0236 inch
Cist4 hmotnost 136 ¢g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -10°C...60 °C
Vihkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znadmo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

95f06¢58-199a-4ab7-817¢c-c2503ba62133

Charakteristika pFepinace

Prioritni fronty 2 Velikost tabulky MAC 1K
Velikost zasobniku paketu 448 kBit Zakladni deska sirky pasma 1 Gbit/s
Elektrické napajeni
Ochrana pfed zaménou polarity Ano
Napéajeci napéti 12/24/48 V DC, 24 V AC, 1 jednoduchy vstup
Ochrana proti proudu pfi pretizeni Ano
Typ pfipojeni 1 odnimatelna 2pélova svorkovnice
Rozsah napajeciho napéti Typ napéti DC
Napéti, min. 9.6V
Napéti, max. 60V
Typ napéti AC
Napéti, min. 18V
Napéti, max. 36V
Aktudlni spotieba Napéti 24V
Proud 0.12 A
Funkce spravy
Filtr sitového provozu Kvalita sluzby (QoS), Class Podpora primyslového protokolu Zarizeni PROFINET podle
of Service (CoS) tfidy shody A
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MTBF

MTBF Podle normy Telcordia SR-332
Doba provozu (hodin), min. 488236 h

Podminky prostfedi

Provozni teplota, max. 60 °C

Provozni teplota, min. -10°C

Vihkost 5 az 95 % (bez kondenzace)

Skladovaci teplota, max. 85 °C

Skladovaci teplota, min. -40 °C

Provozni nadmofrska vyska Nadmofrska vyska, max. 2000 m
Poznadmka v souladu s UL

Rozhrani

RJ45 porty 10/100BaseT(X), auto DIP prepinac funkce 1x pro povoleni QoS (podle

negotiation, PIné/Half-
duplex rezim, Auto MDI/
MDI-X port

IEEE 802.1p), 1x aktivace/
deaktivace ochrany vysilani
pred boufi

Pocet portt

bx RJ45 Ukazatel LED

Kontrolka LED napajeni:
PWR, Port LED: LNK/ACT,
10/100M (RJ45 port)

Shoda a schvaleni EMC

Volny pad Podle IEC 60068-2-31 Normy EMC EN 55032, EN 55024,
CISPR 32, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 4 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz bis 1 Ghz: 3 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Vykon:
0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-6 CS: 3 Vrms,
IEC 61000-4-8

Vibrace podle IEC 60068-2-6 Otfes podle IEC 60068-2-27

Bezpecnostni norma UL61010-1, UL

61010-2-201

Technické udaje

Hlavni material krytu Kov Typ montaze DIN lista

Stupen kryti IP40 Rychlost Fast Ethernet

Prepinac nefizeny

Technologie

Prepinani dat Ulozit a vpred Rizeni toku IEEE 802.3x fizeni toku

Standardné

IEEE 802.3 for 10BASE-T,
IEEE 802.3u for T00BASE-
TX, IEEE 802.3x for flow
control, IEEE 802.1p for
Class of Service / Quality
of Service (CoS/QoS)
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Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 14.0 19-17-04-02
ECLASS 15.0 19-17-04-02
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Accessories

Souprava pro montaz na 19" stojan

* Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"
stojanl

Vseobecné objednaci udaje

Typ RMKIT Verze
Cislo 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnozZstvi 1ST
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