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Obrazek vyrobku

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2830800000

Typ SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M 16
GTIN (EAN) 4064675389187

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 15.11.2025 12:04:41 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/SAI-WDF-M12-5P-L-COD-M16
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Osvédcéeni

Schvaleni ( €
ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E92202

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 21.12g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory

Pocet polu

5

Kédovani

L-coded

Povrch kontaktu

Pozlacené

Typ pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Hlavni material krytu

CuZn, poniklované

Material kontaktu

CuZn

Jmenovité napéti 63V Jmenovity proud 16 A

Stupen kryti IP65, IP67, IP68 Cykly zapojovani = 100

Zavaznost znecisténi 3 Kabelova priichodka M 12

Pfipojeni stinéni Ano Rozsah teplot krytu -25...+85 °C
Standardy

Standard, izolaéni materidl IEC 60664-1 Standardni konektor IEC61076-2-111

Vseobecné technické specifikace

Pocet polu

5

Kédovani

L-coded

Pfipojovaci zavit

M 12 konektor samice,

M 12 konektor samec

Povrch kontaktu

Pozlacené

Typ pfipojeni

Sroubové pfipojeni

Hlavni material krytu

CuZn, poniklované

Material kontaktu

CuZn

Jmenovité napéti

63V

Jmenovity proud 16 A Stupen kryti IP65, IP67, IP68
Cykly zapojovani = 100 Zavaznost znecisténi 3

Kabelova prichodka M 12 Rozsah teplot krytu -25...+85 °C
Klasifikace

ETIM 6.0 EC002925 ETIM 7.0 EC002925
ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925
ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 9.0 27-44-01-06
ECLASS 9.1 27-44-01-06 ECLASS 10.0 27-44-01-06
ECLASS 11.0 27-44-01-06 ECLASS 12.0 27-44-01-06
ECLASS 13.0 27-44-01-06 ECLASS 14.0 27-44-01-06
ECLASS 15.0 27-44-01-06
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https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html
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Obrazek vyrobku

Rozmérovy vykres

Detailni vykres
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Schéma pFipojeni
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