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Lightning arresters for 40 mm rail systems

¢ Simple and safe to use and install

* Complete and permanent status control

* Leakage current free surge protection

¢ Application-specific application classes with 7.5 kA and
12.5 kA discharge current

Vseobecné objednaci udaje

Verze Surge voltage arrester, Low voltage, Leakage-
current-free

Cislo objednavky 2830930000

Typ VPU ZPA S 13 300/7,5

GTIN (EAN) 4064675390138

MnoZstvi 1items

Creation date 10.01.2026 12:03:06 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni E
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 102 mm Hloubka (v palcich) 4.0157 inch
Vyska 236 mm Vyska (v palcich) 9.2913 inch
Sitka 36 mm Sitka (v palcich) 1.4173 inch
Cista hmotnost 613 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota .85 °C
Provozni teplota -40°C..85°C VlIhkost Rel. vihkost 5-95 %
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Data pFipojeni, vzdalené upozornéni
Typ pfipojeni PUSH IN
Jmenovité adaje IEC / EN
Pocet pola 3 Kombinovany puls UOC 6 kV
Svodovy proud pfi Un 20 A Jmenovité napéti (AC) 240V
Typ napéti AC Ochranné pojistky Neni nutna pojistka <160
A oG
Doba odezvy / doba havarijniho stavu < 100 ns Frekvenéni rozsah, max. 60 Hz
Frekvenéni rozsah, min. 50 Hz Testovaci zkuSebni proud limp(10/350 7.5 kA
ps) (L-PE)
Trida pozadavkl podle normy EN T1, T2, T3 Kategorie pozadavkd podle normy [EC  Typ |, Typ I, Typ lll
61643-11 61643-11
Sitové napéti 230V / 400V Koordinace energie (10 m) Typ I, Typ II, Typ llI
SPD typ T1,T2, T3 Stupen kryti Up pfi IN (L/N-PE) <1.5kV
Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 25 kA Integrovana zalozni pojistka Ne
Proud | vodi¢em PEPE 20 pA
Obecné udaje
Opticky funkéni displej zelena = OK, Cervena = Segment Rozvod elektrické energie
svodic je vadny - vymérite
ho
Verze Bez ztratového proudu Barevny Seda
Stupen kryti IP20 Nosna lista Sbérnice
pomocny kontakt Ne Provozni nadmofrské vyska <4000 m
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Data pFipojeni

Délka odizolovani 18 mm Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Utahovaci moment, max. 4.5 Nm

Rozsah sevreni, jmenovité pFipojeni 16 mm2 Upinaci rozsah, min. 4 mm?

Upinaci rozsah, max. 35 mm?2 Prafez vodice, pevny, min. 16 mm2

Prafez vodice, pevny, max. 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 25 mm?2
max.

Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 16 mm2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 25 mm?2

46228-1), min. 46228-1), max.

Prarez pfipojeni vodica, splétané, min. 16 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, splétané, max. 35 mm?2

Elektrické udaje

Typ napéti AC

Obecné udaje

Pocet polu 3 Stupen kryti IP20

Barevny Seda

Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457

ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04

ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Symbol elektfiny
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Circuit diagram
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Accessories

A

FiZzovy Sroubovak, Phillips

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIKPH1 X 80 Verze
Cislo 2749890000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka epele (A): 1
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 1.0X5.5X125 Verze
Cislo 2749850000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 125 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): T mm

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 18T

PrisluSenstvi
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Vseobecné objednaci udaje

Typ V-ZPA TERMINAL Verze
Cislo 2904470000

objednavky

GTIN (EAN) 4099986010352

MnozZstvi 1ST

Typ V-ZPA FUSE HOLDER E Verze
Cislo 3038720000

objednavky

GTIN (EAN) 4099987006422
MnozZstvi 18T
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