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Vysoky vykon, kompaktni provedeni a dobry pomér ceny
a vykonu jsou hlavnimi charakteristikami novych napa-
jecich zdrojti PRObas. Rada produkt(i zahrnuje 12 vari-
ant s vystupnim napétim 5, 12, 24 nebo 48 V DC a S§iro-
kym rozsahem vstup(. VSechny jednotky maji komplexni
bezpecnostni funkce a jsou mezinarodné schvaleny. Diky
kompatibilité s nasimi elektronickymi pojistkami, stejno-
smérnymi UPS a diodovymi moduly jsou vhodné i pro zfi-
zovani systému fizeni napajeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Cislo objednavky 2838480000

Typ PRO BAS 480W 24V 20A

GTIN (EAN) 4064675444176

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 13.11.2025 06:47:26 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni
C us LISTED

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (cULus) E258476

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 125 mm Hloubka (v palcich) 4.9212 inch

Vyska 130 mm Vyska (v palcich) 5.1181 inch

Sitka 59 mm Sitka (v palcich) 2.3228 inch

Cist4 hmotnost 1380 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C

Uvedeni do provozu 2-40°C VlIhkost Rel. vihkost 5 - 95 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znadmo)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Vstup

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Rozsah vstupniho napéti AC
Doporucena zalozni pojistka

85...264 V AC (snizeni vykonu pfi 100 V AC)
6 A / DI, bezpec¢nostni pojistka

16 A, char. B, jisti¢

6...8 A, char. C, jisti¢

Frekvenéni rozsah AC

45..65 Hz

Jmenovité vstupni napéti

110..240V AC/ 120..340V DC

Metoda pfipojeni vodice

Sroubové pfipojeni

Pojistka vstupu (interni)

Ano

Rozsah vstupniho napéti DC

110..370 V DC (derating at <120 V DC)

Spickovy proud

20A@230VAC, 25 °C

Proudova spotreba ve vztahu ke Typ napéti AC

vstupnimu napéti Vstupni napéti 230V
Vstupni proud 223 A
Typ napéti AC
Vstupni napéti 115V
Vstupni proud 458 A
Typ napéti DC
Vstupni napéti 120V
Vstupni proud 439 A

Vstupni elektricka sila, max. AC/DC

Jmenovita spotieba energie 505.26 VA
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Vystup

Vystupni vykon 480 W

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni
Jmenovité vystupni napéti 24V DC

Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky

< 100 mVpp pfi plném zatizeni

MozZnost paralelniho pfipojeni

ano, max. 3

Ochrana pred pretizenim Ano

Vystupni napéti, max. 28V
Vystupni napéti, min. 22V
Vystupni proud, max. 20A

Metoda pfipojeni vodice

Sroubové pfipojeni

Vystupni napéti, pozn.

nastavitelné pomoci potenciometru

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. 20A @55 °C

Kapacitni zatéz 5,6 mF

Cas pfemosténi pfi vypadku sité Cas premosténi p¥i vypadku sit&, min. 20 ms
Typ vstupniho napéti AC
Vstupni napéti 120V
Vystupni proud 20A
Vystupni napéti 24V
Cas premosténi p¥i vypadku sit&, min. 20 ms
Typ vstupniho napéti AC
Vstupni napéti 230V
Vystupni proud 20 A
Vystupni napéti 24V

Ochrana proti opacnému napéti

Jmenovity stejnosmérny vystupni proud

pfi UJmenovity

Ano

20A@55°C, 125 A@ 70°C

Vseobecné udaje

Uginik (pfiblizna)

0,47 pii 230 V AC,
jmenovité zatizeni

Selhani doby preklenuti AC pfi ljmen.

>20 ms pfi 230 VAC />
20 ms pii 115 VAC

Stupen ucinnosti

95% @ 230V AC

Vihkost

Rel. vihkost 5 - 95 %, bez
kondenzace

Stupen kryti

IP20

Sitka budovy

59 mm

Vyska budovy

130 mm

Indikace stavu

Zelena LED

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci Vodorovné na nosné listé

TS35. 50 mm vzdalenost
na horni a spodni strané
pro cirkulaci vzduchu.
Lze namontovat tésné
vedle sebe bez mezery.,
Vodorovné na DIN listu
TS 35, horni a dolni 50

mm volny proud vzduchu,

vzdalenost 10 mm od
sousednich podsestav.,

50mm vzralenost na horni

a spodni strané pro volné
proudéni vzduchu,
instalovatelné vedle sebe

Verze skfiné

bez rozestupl, U montazni
listy TS 35 je tieba dodrzet
50 mm volny prostor nad

a pod pfristrojem pro volny

privod vzduchu.

Kov, odolny proti korozi

Zemnici svodovy proud, max. 3.5 mA Ztrata vykonu, volnobéh 2W
Ochrana pred zkratem Ano Ztrata vykonu, jmenovité zatizeni 30 W
Ochrana proti prehfivani Ano
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EMC / sok / vibrace

Odolnost proti razam IEC 60068-2-27

30 g ve vSech smérech

Hlukové emise v souladu s EN55032

Tfida B

Test odolnosti proti interferenci podle
normy

EN 61000-4-2 (ESD),

EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),

EN 61000-4-11

(Dips). IEC 61000-6-1,

IEC 61000-6-2, IEC
61000-6-3, IEC 61000-6-4

Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 0,7 g v souladu s EN

50178

Koordinace izolace

Zavaznost znecisténi 2 Stupen kryti |, s pfipojenim PE
Izolaéni napéti, vstup/vystup 3.5 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 3.5 kV
Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV

Elektricka bezpeénost (pouzité normy)

Bezpecné, zvlast nizké napéti

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC
61010-2-201

Bezpecnostni transformétory pro

elektrické napéjeni ve spinaném reZzimu

Podle EN 61558-2-16

Data o pFipojeni (vstup)

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Pocet svorek (vstup)

3 pro L/N/PE

Hrot Sroubovaku 0,8x4,0 Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 10 AWG

Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 26 AWG Prafez dratového pripojeni, flexibilni 6 mm?2
(vstup), max.

Prarez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.18 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 6 mm?2

Prlrez vodicCe, tuhy (vstup), min. 0.18 mm2 Utahovaci moment, min. (vstup) 0.5 Nm

Utahovaci moment, max. (vstup) 0.6 Nm

Data o pFipojeni (vystup)

Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek 5(++/---)

Priifez vodice, AWG/kcmil , max. 10 AWG Priifez vodice, AWG/kcmil , min. 26 AWG

Prarez vodice, pruzny , max. 6 mm?2 Prafez vodice, pruzny , min. 0.18 mm?2

Prirez vodice, tuhy , max. 6 mm?2 Prarez vodice, tuhy , min. 0.18 mm?2

Utahovaci moment, min. 0.5 Nm Hrot Sroubovaku 0,8x4,0

Utahovaci moment, max. 0.6 Nm

Signalizace

Indikace stavu Zelena LED Bezpotencialovy kontakt Ano

Zelena LED

Provozni napéti OK

Zatizeni kontaktu (spinaci kontakt)

max.30VDC/ 1A

Spoustéci napéti, LED

Uvyst > 0,9 X Ujmenovité
min.

Spoustéci napéti, relé

Uvyst > 0,9 X Ujmenovité
min.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002540 ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01 ECLASS 10.0 27-04-07-01
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ECLASS 11.0 27-04-07-01 ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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KFivka odlehéeni

KF¥ivka odlehéeni
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