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OMNIMATE® - Konektory mezi deskami

Flexibilni konstrukce kompaktnich zatizeni

Vyuziti kontaktnich systému perspektivnich pro budouc-

nost a optimalizace vyrobnich procesu jsou ¢im dal dalezi-

1&jsi pri vyvoji efektivnich prdmyslovych zafizeni, obzvlasté

v oblasti Primyslu 4.0. OMNIMATE® - konektory mezi

deskami maji rozte¢ 1,27 mm a nabizeji maximalni flexibi-

litu diky rdznym provedenim.

¢ Flexibilni design zafizeni - Pro primysl vhodna hustota
kombinovana s vysoce flexibilnimi kombinacemi zapo-
jeni (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Extender-card,
Cable-to-Board)

* Pfipraveno pro automatizaci - Vyvinuto pro automatic-
kou montaz s vysoce pfesnou rovinnosti pint a fixaci
SMT

¢ Spolehlivy kontakt - AZ 500 cykl slicovani diky pramys-
lové vhodnému pozlacenému povrchu (PdNi-Au)

* Pfipraveno pro proces - Vysoce vykonny LCP material
pro pajeni pretavenim

« Skalovatelnost - Riizné vysky s vysokym prekrytim kon-
takt( zajistuji rozmanita feSeni od 12 - 80 pola.

¢ Robustni miniaturizace - jednoduché a bezpecéné spo-
jeni je mozné dokonce i za nepfiznivych podminek slico-
vani - napf. sklon nebo odsazeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Cislo objednavky

Zasuvny konektor PCB plug in, PfisluSenstvi, Roz-
te¢ v mm (P): 1.27 mm, Pocet pdlu: 16, Box
2852990000

Typ FC/FFP ZE/16 B BX
GTIN (EAN) 4064675475323
MnozZstvi 100 items

Udaje vyrobku uL:

Baleni Box
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 6.3 mm Hloubka (v palcich) 0.248 inch
Vyska 9.9 mm Vyska (v palcich) 0.3898 inch
Sitka 13.66 mm Sitka (v palcich) 0.5378 inch
Cista hmotnost 0.25¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Baleni

Baleni Box Délka VPE 120.00 mm
Sitka VPE 100.00 mm Vyska VPE 80.00 mm
Udaje o materialu

Izola¢ni material LCP Barevny cerna
Barevny graf (podobné) RAL 9011 Moisture Level (MSL) 1

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina
Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C
Provozni teplota, min. -55°C Provozni teplota, max. 125°C

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrdbény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a splniuji zajisténé vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splniuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Tfida 2". Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943

ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-02

ECLASS 15.0 27-46-04-02
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With optional strain relief

With optional
strain relief

1. Assemble flat cable 2. Bend cable over backside

.4 (| \\\\ ’

3. Push down strain relief 4. Ready to use
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Assembly of strain relief
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