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Valcové konektory se Sroubovacim systémem se vyzna-
¢uji kompaktni konstrukci. To umoznuje jejich pouziti v
Siroké skale oblasti a primyslovych odvétvi. Jsou k dispo-
zici jako zastréky i zasuvky.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2860650000
Typ RC M P2 M20 SP
GTIN (EAN) 4064675576662
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Osvédcéeni
Schvaéleni
us

LISTED
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E307231
Rozméry a hmotnosti
Pramér 20 mm Cista hmotnost 129
Teploty
Skladovaci teplota Okolni teplota -25°C...125 °C
Provozni teplota -40°C..85°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP b64€9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72
Technické udaje - upravitelné zasuvné konektory
Pocet pola 2 Kédovani zadna
Povrch kontaktu Mosaz LED Ne
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Hlavni material krytu PA 66
Prdmér kabelu, max. 13 mm Prdmér kabelu, min. 7 mm
Material kontaktu Mosaz Prafez vodice, max. 4 mm?2
Prarez vodice, min. 0.5 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovity proud 175 A Stupen kryti IP68
Druh kontaktu Konektor samec Pfipojeni stinéni Ne
Material krouzku se zavitem Plast Prafez pfipojeni max. 4 mm?2
Prifez pfipojeni min. 0.6 mm?
Obecna data
Pocet pola 2 Pripojovaci zavit M20
Ochrana pred zaménou polarity Ano Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni
Hlavni material krytu PA 66
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Accessories

Sroubovaci nastroj pro kulaté konektory M20

Nastroj:

Tento nastroj je ideélni pro instalaci vestavénych
konektord M20.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MTA RC Verze
Cislo 2884950000

objednavky

GTIN (EAN) 4064675852070

MnozZstvi

Zastrékovy konektor - Sroubovaci systém

Valcové konektory se Sroubovacim systémem se vyznacuji
kompaktni konstrukci. To umoznuje jejich pouziti v Siroké
Skale oblasti a prdmyslovych odvétvi. Jsou k dispozici
jako zastréky i zasuvky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RC F P2 SP Verze
Cislo 2903200000

objednavky

GTIN (EAN) 4099986122376

MnozZstvi

M20

Ochranné krytky vhodné pro systém FieldPower a pro
fadu WIPL s kruhovym konektorem
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PCRCM Verze
Cislo 2820090000

objednavky

GTIN (EAN) 4064675591405

Mnozstvi
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