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Nové rozvodné skfiniky kapoty M8 jsou mimoradné kom-
paktni a maji pohodIné pfipojeni PUSH IN. To umoznuje
rychlou, bezpeénou a efektivni kabelaz v terénu.

Pro naSe rozvodné skfinky je k dispozici modularni sys-
tém. Jednotlivé znacky nabizeji moznost individuélniho
oznaceni rozvadéce a |/0 zasuvek.

¢ 3 a 4podlové zasuvky M8 I/0

e 4,6, 8nebo 10 1/0 zasuvek

* Stupen kryti IP 67

¢ Certifikace UL

Vseobecné objednaci udaje

Verze Pasivni rozvadéc senzor / aktor, M8, Pocet pdla: 3
Cislo objednavky 2863240000

Typ SAI-XXZ-MXPP-3X-MO8X-XXX

GTIN (EAN) 4064675595373

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 12:15:34 MEZ
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Technické udaje
Osvédcéeni
Schvaéleni UK
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Cista hmotnost 73.92¢g
Teploty
Provozni teplota -25-80°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Udaje o p¥ipojeni
Vnéjsi pram. vodice, min. 6 mm Vnéjsi pram. vodice, max. 12 mm
Kabelova priichodka M 20 Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2
Upinaci rozsah, max. 1.5 mm? Prafez propojeni AWG, min. AWG 24
Prifez propojeni AWG, max. AWG 16 Pevné, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Pevné, max. HO5(07) V-U 1.5 mm? Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2
Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.14 mm?2
46228 pt 4, min.

dutinkou s plastovym limcem, DIN 0.75 mm?2 s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm?2
46228 pt 4, max. min.
s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 1.5 mm?2 Typ ptipojeni PUSH IN
max.
Elektrické udaje
Jmenovité napéti, min. 15V Jmenovité napéti, max. 30V
Max. proudova kapacita na slot 4 A Celkem proud 6A
Proud na signal 2A K dispozici elektrické izolace Ne
Technické udaje kabelu
Pocet pola 3 Vnéjsi pram. vodice, max. 12 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 6 mm
Vseobecné technické udaje
Stupen kryti IP67 Pocet polu 3
Pfipojovaci zavit M8 Zavaznost znecisténi 3
LED Ano Iniciaéni prvek LED Ano
Barva LED pro indikaci provozu zelena Barva LED pro 1/0 funkce Zluta
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Udaje o materialu

Material O-krouzku FKM Hlavni material krytu PBT

Material rozvadéce Plast Barva krytu Cerna (podobna odstinu
RAL 9005)

Tésnici material krytu FKM Sroubova patice CuZn, poniklované

Material kontaktu CuZn Povrch kontaktu Pozlacené

Nosny material kontaktu PBT (UL 94 VO)

Klasifikace

ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558

ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11

ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Vseobecné objednaci udaje

MultiFit je systém znacek spole¢nosti Weidmiiller

pouZivany pro svorky od jinych vyrobct. Podobné jako

Dekafix od spole¢nosti Weidmidiller, jsou znacky fady

MultiFit pfipravené k pouziti se standardnim tiskem.

P¥i prvnim pouziti MultiFit doporucujeme provést test na

pouzivanych svorkach se vzorovymi znackami.

¢ Jedna znacka vhodna pro svorky od riiznych vyrobc.

¢ Znacky se standardnim potiskem k okamzitému pouziti

* Prazdné znacky pro tisk pomoci PrintJet CONNECT
nebo plotteru

* Jednotlivé potisténé znacky se dodavaji na zakladé
zdkaznikovych udaju CAE nebo specifikaci

¢ Jeden systém znaceni pro vSechny aplikace

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Typ MFF 10/6 MC NE WS
Cislo 1856780000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248400881

MnozZstvi 600 ST

MultiFit, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00 Festo,
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