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Vseobecné objednaci udaje

Verze MetalliCard, Znacky na pfistroje, 15 x 45 mm, Cer-
vena

Cislo objednavky 2863810000

Typ CC-M 15/45 2X3 LRP AL RT

GTIN (EAN) 4064675597384

Mnozstvi 500 items

Stav objednavky Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do 2025-06-30T00:00:00+02:00
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.5 mm Hloubka (v palcich) 0.0197 inch
Vyska 15 mm Vyska (v palcich) 0.5906 inch
Sitka 45 mm Sitka (v palcich) 1.7716 inch
Cista hmotnost 1.87¢g

Teploty

Rozsah provozni teploty -55..130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Verze Ize zapojit, s 3,bmm instalaénim otvorem

Sitka 45 mm

Rozsah provozni teploty, max. 130°C

Rozsah provozni teploty, min. -55 °C

Barevny Cervena

Zakladni material Anodizovany hlinik

Tisténé znaky prazdné

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MetalliCard

Velikost pole na oznaceni 15.2x42.2 mm

kompatibilni tiskarna

Pocet znacek na kombinaci 1 MetalliCard = Device markers

Rozsah provozni teploty -55..130°C

Znacky na pFistroje

Prameér vyvrtané diry 3.30 mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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