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Kabelaz proudového a napétového transformatoru

NaSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a sofisti-
kované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze lyIéFenl' odpojovaci svorkovnice transformatoru,
Sroubové pfipojeni, 500, 41, 2

Cislo objednavky 2863910000

Typ WTL 6 STB GR

GTIN (EAN) 4064675598794

Mnozstvi 50 items

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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Osvédcéeni

o ( € “

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E60693

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 46.5 mm Hloubka (v palcich) 1.8307 inch
Hloubka véerné DIN listy 47.5 mm Vyska 69 mm
Vyska (v palcich) 2.7165 inch Sitka 7.9 mm
Sitka (v palcich) 0.311 inch Cista hmotnost 23.15¢g
Teploty

Skladovaci teplota -25°C..56 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutna koncovéa deska Ano Pocet potenciald 1

Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 2

Pocet pola na fadu 1 Nosna lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zékladni material Wemid Barevny Seda
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne

Typ montaze Prichytka

Data hodnoceni

Jmenovity prirez 6 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 41 A
Proud pfi maximu vodi¢t 41 A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.31W Zavaznost znedisténi 3

60947-7x

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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UL data hodnoceni

Velikost napéti B (UR) 300V Velikost proudu B (UR) 30 A
Prlfez vodiCe propojeni z vyroby max. 8 AWG Velikost proudu D (UR) 10 A
(UR)
Velikost proudu C (UR) 30A Velikost napéti C (UR) 150V
Prafez vodice propojeni z vyroby min. 20 AWG C. osvédé&eni (UR) E60693
(UR)
Prafez vodice propojeni v terénu min. 20 AWG Velikost napéti D (UR) 300V
(UR)
Prifez vodiCe propojeni v terénu max. 8 AWG
(UR)
Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)
Typ pfipojeni, dalSi pripojeni Sroubové pfipojeni
Vodice k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)
Meéfidlo podle IEC 60947-1 Ab Priifez propojeni AWG, max. AWG 8
Smeér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 1.2 Nm
Utahovaci moment, min. 0.8 Nm Délka odizolovani 12 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 10 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Svérny Sroub M 3,5 Velikost noze 0,8x4,0 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 20 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2 Priifez pfipojeni vodica, jemné stacené, 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/ 1, min. max.
Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 10 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodica, splétané, min. 0.5 mm?2 Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 10 mm2
max.
Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 0.5 mm?2
min.
Vseobecné
Prirez propojeni AWG, max. AWG 8 Prafez propojeni AWG, min. AWG 20
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 35
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Prislusenstvi
Kabelaz proudového a napétového transformatoru
_ Nase testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
Ti ‘ nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
) dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a
si/% sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAKQB 6/2 Verze
Cislo 2615330000 Propojka (svorka), Piisroubovano, Seda, Poget polt: 2, Rozted v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 6 mm

GTIN (EAN) 4050118655797
MnozZstvi 20 ST

Typ SAKQB 6/3 Verze
Cislo 2615340000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, Poget péli: 3, Rozte& v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 6 mm

GTIN (EAN) 4050118655780
MnozZstvi 20 ST

Typ SAKQB 6/4 Verze
Cislo 2615360000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, Pocet polt: 4, Rozted v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 6 mm

GTIN (EAN) 4050118655858
MnozZstvi 20 ST

Propojky

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
1 svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyZ jsou pély
7‘? ¥ preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
[——

systémy propojek pro modularni svorkovnice.
Vseobecné objednaci udaje

Typ SAKQB 6/10 Verze
Cislo 2111230000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, Poget polt: 10, Rozte& v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 6 mm

GTIN (EAN) 4050118440607
MnozZstvi 10 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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Prislusenstvi
Kabelaz proudového a napétového transformatoru
o Nase testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
ia‘i ‘ nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
| , dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a
S < > ‘ sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.
ai’- //(? 3
———

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAKQS 6/2 Verze
Cislo 2111240000 Propojka (svorka), PfiSroubovano, Stfibrna, 41 A, Pocet pdli: 2, Rozte¢
objednavky v mm (P): 8.00, Izolované: Ne

GTIN (EAN) 4050118440621
MnozZstvi 10 ST

Propojky
r— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
‘ svorkovnic se provadi prostfednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAKQS 6/4 Verze
Cislo 2111670000 Propojka (svorka), Sitka: 6 mm
objednavky

GTIN (EAN) 4050118440614
MnozZstvi 10 ST

Koncové a pfedélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfislusenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

s L S optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
e s ¥ K funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
\ 3 | pfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

;\ desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
prislusnou fadou svorkovnic Weidmidiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/2111240000
https://eshop.weidmueller.com/p/2111670000

Weidmiiller 3£

WTL 6 STB GR Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Vseobecné objednaci udaje

Typ WAP WTL 6 BL Verze
Cislo 2863970000 Koncova a délici deska pro svorky, Modra, Vyska: 68.5 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675598848
MnozZstvi 20 ST

BLM

Vseobecné objednaci udaje

Typ BLM 5/8 TB Verze
Cislo 7760380692 BLM, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00 Weidmueller,
objednavky Bila

GTIN (EAN) 6944169819148
MnozZstvi 4800 ST

Plus

R Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
— vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
I Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
' ] zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
‘ Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
- Potisk je dobre &itelny, ma perfektni kontrast a je k
— dispozici v riznych $irkach.
! « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti
J‘ ¢ Pasky pro rychlou instalaci
¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
¢ K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi poZzadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1046350000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248782055
Mnozstvi 800 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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Odpojovaci zastrcky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muZe byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k nasim standardnim
odpojovaciim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ ISPF QB58 SW Verze
Cislo 0546000000 Izolaéni profil, PVC, ¢erna
objednavky

GTIN (EAN) 4008190116705
MnozZstvi 10 ST

Propojky
r— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
‘ svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
11 usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyz jsou poély
Pl 777 preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
- zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
P

systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ QB 58/8/15 Verze
Cislo 0545400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190028794
MnoZzstvi 10 ST

Propojka (svorka), Pfidroubovano, Seda, 27 A, Poget pélt: 58, Rozted v
mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 0.8 mm

Odpojovaci zastréky

Na rozdil od svorkovnic s integrovanou odpojovaci
pakou muize byt nas odpojovaci konektor zcela odpojen
nebo odstranén ze svorkovnice a prislusné aplikace a
nabizi flexibilni alternativni feSeni k naSim standardnim
odpojovacum.

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ QB 58/8/9/WI Verze
Cislo 0545300000 Propojka (svorka), Pfisroubovano, Seda, 27 A, Poget polt: 58, Rozted v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ne, Sitka: 0.8 mm

GTIN (EAN) 4008190125080
MnozZstvi 10 ST

Koncové a predélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji

— optické a elektrické oddéleni rliznych potencial(i a
(e M ’;; ‘ funkénich skupin, ¢imz zvysuji bezpecénost a zajistuji
\ =& | | pfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové

\\1\&,‘“ desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajiStuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s

pfislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, cozZ pfispiva k

bezpeénému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ WAP WTL 6 GR Verze
Cislo 2868500000 Koncové a délici deska pro svorky, Seda, Vyska: 68.5 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675619574
MnozZstvi 20 ST

Typ WAP WTL 6 SW Verze
Cislo 2868510000 Koncova a délici deska pro svorky, &erna, Vyska: 68.6 mm, Sitka: 1.5
objednavky mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675619581
MnoZstvi 20 ST

Prislusenstvi
Kabelaz proudového a napétového transformatoru
o Nase testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
LFN ‘ nebo Sroubovou technologii umoznuji vytvoreni vSech
| ; dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a
- % _ sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.
|

Vseobecné objednaci udaje

Typ WAP WTL 6 Verze
Cislo 2863960000 Koncova a délici deska pro svorky, Tmavé bézova, Vyska: 68.5 mm,
objednavky Sitka: 1.5 mm, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4064675598824
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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Koncova podpéra

P 7 YL Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,

= N

které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni

zastrcky.
Vseobecné objednaci udaje
Typ WEW 35/2 Verze
Cislo 1061200000 Bog&nice, Tmavé bézova, TS 35, HB, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4008190030230
MnozZstvi 50 ST
Typ WEW 35/2 GR Verze
Cislo 1859200000 Boénice, Seda, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4032248411658
MnozZstvi 50 ST
Typ WEW 35/2 SW Verze
Cislo 1061210000 Bog&nice, &erna, TS 35, V-2, Wemid, Sitka: 8 mm, 100 °C
objednavky
GTIN (EAN) 4032248136278
MnozZstvi 50 ST
Typ WEW 35/2 VO GF SW Verze
Cislo 1479000000 Bocnice, &erna, TS 35, V-0, Wemid, Sitka: 8 mm, 130 °C
objednavky

GTIN (EAN) 4050118286779
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'Y
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a meéreni lze provést snadno.

Typ PS4 F.STB 4 Verze
Cislo 0299600000 Testovaci adaptér (svorka), 230 V
objednavky

GTIN (EAN) 4008190074043
MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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Typ STB 30.5 IH/BL Verze
Cislo 0341200000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7 mm

GTIN (EAN) 4008190044077
MnozZstvi 50 ST

PrisluSenstvi

Kabelaz proudového a napétového transformatoru
NasSe testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou
nebo Sroubovou technologii umoznuji vytvoreni vSech
dulezitych prevodnikovych obvodU pro bezpecné a
sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.

i

Vseobecné objednaci udaje

Typ STB 30.5 IH/BR Verze
Cislo 1027870000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7

GTIN (EAN) 4032248755615
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'y
o

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastréky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvofit
v propojeném stavu a méreni Ize provést snadno.

Typ STB 30.5 IH/GE Verze
Cislo 0341500000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7 mm

GTIN (EAN) 4008190130961
Mnozstvi 50 ST

Typ STB 30.5 IH/GN Verze
Cislo 0341400000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7 mm

GTIN (EAN) 4008190008093
MnozZstvi 50 ST

Typ STB 30.5 IH/GR Verze
Cislo 0341100000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7 mm

GTIN (EAN) 4008190083960
MnozZstvi 50 ST

Datum vytvoreni 07.12.2025 12:22:12 MEZ
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Prislusenstvi

Kabelaz proudového a napétového transformatoru
Nase testovaci a rozpojovaci svorkovnice s pruzinovou

i E nebo Sroubovou technologii umozniuji vytvoreni vSech
j dulezitych prevodnikovych obvod( pro bezpecné a
S < sofistikované méreni proudu, napéti a vykonu.
/
S //?
,,./ﬂ-

Vseobecné objednaci udaje

Typ STB 30.5 IH/RT Verze
Cislo 0341300000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7 mm

GTIN (EAN) 4008190157852
MnozZstvi 50 ST

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'
ol

Vseobecné objednaci udaje

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zafizenim. Timto zplGsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Typ STB 30.5 IH/SW Verze
Cislo 0341000000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7 mm

GTIN (EAN) 4008190015299
MnozZstvi 50 ST

Typ STB 30.5 IH/VI Verze
Cislo 0341600000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 10 mm,
objednavky Hloubka: 31.7 mm

GTIN (EAN) 4008190026035
Mnozstvi 50 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/0341300000
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