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RoHS

Vnmrum

Méni¢ DC/DC kompenzuje kolisani napéti, k némuz
dochazi napfiklad u neregulovanych napajecich zdrojd
nebo dlouhych kabell. Diky galvanickému oddéleni a
tfidé ochrany lll pro neuzemnéné systémy je méni¢ DC/
DC obzvlasté vhodny pro pouziti v nezavislych napajecich
systémech. Prostorové usporny modul dokaze optimalné
prevadét Urovné napéti, nabizi nadprdmérny vykon, roz-
sahlé bezpecnostni funkce a vysokou Gc¢innost az 95 %.

Vseobecné objednaci udaje

Verze DC/DC converter

Cislo objednavky 2869060000

Typ PRO DCDC 240W 48V/48V 5A
GTIN (EAN) 4064675620884

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 21.03.2026 01:37:45 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni

C € e\ e TECEX

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E470829
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 120 mm Hloubka (v palcich) 4.7244 inch
Vyska 130 mm Vyska (v palcich) 5.1181 inch
Sitka 43 mm Sitka (v palcich) 1.6929 inch
Cista hmotnost 840 ¢
Teploty
Skladovaci teplota -45 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
VlIhkost pfi provozni teploté Rel. vihkost 5-95 % Uvedeni do provozu 2-40°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d
Vstup

Pfipojovaci systém

Sroubové pfipojeni

Doporuc¢ené zaloZni pojistka

15 A (DI) / 10A..16A (Char. B, C)

Jmenovité vstupni napéti 48V DC

Vstupni napéti, max. 58V

Vstupni napéti, min. 28V

Metoda pripojeni vodice Sroubové pfipojeni

Pojistka vstupu (interni) 20AT

Rozsah vstupniho napéti DC 28 .58V DC

Spickovy proud <4 A @ Nominal input voltage

Proudova spotieba ve vztahu ke Typ napéti DC

vstupnimu napéti Vstupni napéti 48V
Vstupni proud 54 A

Jmenovita spotieba energie 260.9 VA

Vystup

Vystupni vykon 240 W

Pfipojovaci systém Sroubové pripojeni

Jmenovité vystupni napéti 48V DC

Zbytkové zvinéni, prerusujici Spicky < 50 mVPP pfi plném zatizeni

Moznost paralelniho pfipojeni ano, max. 3

Ochrana pred pretizenim Ano

Vystupni napéti, max. 56 V

Vystupni napéti, min. 285V

Vystupni proud, max. 6 A
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Metoda pripojeni vodice Sroubové pfipojeni

Vystupni napéti, pozn. (adjustable via potentiometer on front)

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. 5 A @ 60 °C

Kapacitni zatéz Neomezené

Cas pfemosténi pfi vypadku sité Cas premosténi p¥i vypadku sit&, min. 10 ms
Typ vstupniho napéti DC
Vstupni napéti 48 V
Vystupni proud b A
Vystupni napéti 48 V

Ochrana proti opacnému napéti Ano

Jmenovity stejnosmérny vystupni proud 5 A @ 60°C, 6.25 A @ 45°C, 3.75 A@ 70°C

pfi UJmenovity

DCL - rezerva vrcholového zatizeni Doba trvani zesileni 15 ms
Nasobek jmenovitého proudu 600 %

Doba nabéhuu <100 ms

Vseobecné udaje

Stupen Gc¢innosti >92 % Stupen kryti IP20

Kategorie razového napéti ]

Poloha pfi montazi, poznamka k instalaci U montazni listy TS 35

je tfeba dodrzet 50 mm
volny prostor nad a pod
pfistrojem pro volny pfivod
vzduchu., Pfi zatizeni 2 50
% jmenovitého proudu
dodrZujte bo¢ni odstupy
alesporni 15 mm., Zafizeni
by mélo byt namontované
ve svislé poloze. V pfipadé
jinych smérd montaze je
tfeba zvazit snizeni zatéze

na 75 %.

Ochrana proti zpétnému napéti ze zatéze 60 V DC Omezeni proudu 150% lout
Sousedni Ne Ochrana pred zkratem Ano
EMC / sok / vibrace
Odolnost proti razam IEC 60068-2-27 30 g ve vSech smérech Hlukové emise v souladu s EN55032 Trida B
Test odolnosti proti interferenci podle  EN 61000-6-1:2019, Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 0.7 g
normy EN 61000-6-2:2019,

EN 61000-6-3, EN

61000-6-4, EN 55032, EN

55035
Koordinace izolace
Kategorie razového napéti ] Zavaznost znecisténi 2
Stupen kryti I} Izolaéni napéti, vstup/vystup 4 kV
Napéti izolace, vystup/uzemnéni 2 kV Napéti izolace, vystup/uzemnéni 0.5 kV
Elektricka bezpecnost (pouzZité normy)
Bezpecnostni transformatory pro Podle EN 61558-2-16
elektrické napajeni ve spinaném rezimu
Data o pFipojeni (signal)
Prafez dratového pripojeni, flexibilni 1.5 mm? Zpusob dratového pripojeni (signal) PUSH IN
(signal), max.
Prarez dratu, AWG/kcmil (signal), max. 14 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.2 mm?2
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Prafez dratu, pevny (signél), max. 1.5 mm?2 Prafez dratového pripojeni, flexibilni 0.2 mm?2
(signal), min.
Pocet svorek (signal) 5 Prafez dratu, AWG/kcmil (signal), min. 28 mm?2
Data o pFipojeni (vstup)
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek (vstup) 2 (+,-)
Hrot $roubovaku 0,6 x3,5 Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 12 AWG
Prifez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 28 AWG Prafez dratového pripojeni, flexibilni 4 mm?2
(vstup), max.

Prafez vodice, flexibilni (vstup), min. 0.08 mm?2 Prafez vodice, tuhy (vstup), max. 4 mm?2
Prafez vodice, tuhy (vstup), min. 0.08 mm2 Utahovaci moment, min. (vstup) 0.4 Nm
Utahovaci moment, max. (vstup) 0.5 Nm
Data o pFipojeni (vystup)
Pfipojovaci systém Sroubové pfipojeni Pocet svorek 4 (++/-)
Priifez vodic¢e, AWG/kcmil , max. 14 AWG Priifez vodice, AWG/kcmil , min. 24 AWG
Prafez vodice, pruzny , max. 2.5 mm? Prafez vodice, pruzny , min. 0.2 mm?2
Prafez vodice, tuhy , max. 2.5 mm? Prafez vodice, tuhy , min. 0.2 mm?2
Utahovaci moment, min. 0.4 Nm Hrot Sroubovaku 0,6 x3,b
Utahovaci moment, max. 0.5 Nm
Signalizace
Tranzistorovy vystup, pozitivni prepinani DC OK: 20 mA max., Bezpotencialovy kontakt Ano

odolné proti zkratu, | >

90 %: 20 mA max., odolné

proti zkratu, Nizké UIN:

20 mA max., odolné proti

zkratu
Zatizeni kontaktu (spinaci kontakt) max. 30V DC/0,b A,

max. 50VAC /0.3 A
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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BLZ 7.62IT/180MF

Vseobecné objednaci udaje

180° konektor samice s rozteci 7,62 pro IT elektrické sité.
Splniuje pozadavky UL 1059 600 V Trida C. V kombinaci
s konektorem samcem SL 7,62 IT ... S vodicim kontaktem.
Splfiuje rozsifené pozadavky pro 5,5mm dotykovou
ochranu pro IT elektrické sité podle IEC 6 1800-5-1

pro 400 V proti zemi. SamozajiStovaci stredova pfiruba,
kterou lze volitelné pfiSroubovat, snizuje pozadavky

na prostor o jednu Sitku rozteCe ve srovnani s béznymi
feSenimi.

Také na pozadani k dispozici bez stredové uzamykaci
ptiruby.

Typ BLZ 7.62IT/02/180MF2 SN... Verze
Cislo 1173490000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 7.62 mm, Pocet pdla: 2, 180°,
objednavky Pfipojeni s upinacim tfrmenem, Upinaci rozsah, max. : 4 mm?2, Box

GTIN (EAN) 4032248965991
MnozZstvi 70 ST
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