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Vlastnosti a vyhody:

* Kompatibilni s Ethernet-APL

* Prostorové a hmotnostné Usporna konstrukce

* Cenové vyhodné alternativa pfipojeni RJ45 a M 12

* K dispozici s pripojenim PUSH IN, SNAP IN, upinacim
tfmenem nebo taznou pruzinou

¢ Vhodné pro pajeci procesy THT a THR

¢ Komunikace 10 Mbit/s pro velké vzdalenosti (1000 m)
podle IEEE 802.3cg-2019

* Vzdalené napéjeni PoDL podle IEEE 802.3bu

¢ Ethernet-APL je vhodny pro v§echna zafizeni lloT a pfi-
zpUsobeny pro zpracovatelsky primysl

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka PCB, 5.08 mm, Pocet péla: 3, 135°, Pajeci
kolik, délka (I): 3.5 mm, pocinované, Oranzova, P¥i-

pojeni s upinacim tfmenem, Upinaci rozsah, max. :

2.5 mm?2, Box

Cislo objednavky 2873490000

Typ LM APL 5.08/03/135 3.5SN OR BX

GTIN (EAN) 4064675644521

MnozZstvi 500 items

Odaje vyrobku IEC:630V/175A/0.2-25 mm?
UL: 300V / 15 A/ AWG 24 - AWG 14

Baleni Box
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Osvédcéeni
Schvaleni b
c T s
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 13.9 mm Hloubka (v palcich) 0.5472 inch
Vyska 19 mm Vyska (v palcich) 0.748 inch
Nejvys$si nebo nejnizsi verze 15.56 mm Sitka 15.79 mm
Sitka (v palcich) 0.6217 inch Cistda hmotnost 3.8¢g
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Baleni
Baleni Box Délka VPE 491.00 mm
Sitka VPE 341.00 mm Vyska VPE 164.00 mm
Typové testy
Test: Trvanlivost znaceni Standard DIN EN 60512-1-1 / 01.03
Test oznaceni plvodu, identifikace typu, rozted, typ
materialu, oznaceni schvaleni UL, oznaceni
schvéleni CSA, trvanlivost
Vyhodnoceni k dispozici
Test: prufez pripojitelny svorkami Standard DIN EN 60999-1, ¢ast 7a 9.1 / 12.00, DIN EN
60947-1, oddil 8.2.4.5.1 / 12.02
Typ vodice Typ vodice a prifez pevny 0,2 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez splétany 0,2 mm?
vodice
Typ vodice a prirez splétany 1,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez pevny 2,5 mm?2
vodice
Typ vodice a prifez AWG 24/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 24/19
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prifez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test poskozeni a ndhodného uvolnéni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.4 / 12.00
vodiét Pozadavek 0.2 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?2

vodice

Typ vodice a prirez
vodice

AWG 24/1
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Typ vodice a prirez AWG 24/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0,3 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 0,5 mm?2
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 0,4 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 1,5 mm?2
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 0,7 kg
Typ vodice Typ vodice a prirez pevny 2,56 mm?2
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Test vytazeni Standard DIN EN 60999-1, oddil 9.5 / 12.00
Pozadavek 210N
Typ vodice Typ vodice a prirez splétany 0,25 mm?
vodice
Typ vodice a prirez AWG 24/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 24/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
PoZadavek 220N
Typ vodice Typ vodice a prifez HO5V-UO0,5
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek 240N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-K1,5
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Pozadavek =50 N
Typ vodice Typ vodice a prirez HO7V-U2,5
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/1
vodice
Typ vodice a prirez AWG 14/19
vodice
Vyhodnoceni vyhovélo
Specifikace systému
Pocet polu 3 Péajeci kolik, délka (1) 3.5 mm
Montaz na PCB desku Pfipojeni pajenim Roztec v palcich (P) 0.200"

pfetavenim priichozim
otvorem

Bo¢ni ukonceni, charakteristické

zaviena strana

Tolerance priméru otvoru pajeciho ocka + 0,1 mm

(D)

Pfenosova rychlost 10/ 100 Mb/s Pocet pajenych kolikd na pol 1

Pramér otvoru pajeciho ocka (D) 1.3 mm Skupina produktt OMNIMATE Signal - fada
LM

Rozte¢ v mm (P) 5.08 mm Stupen kryti IP20

Kategorie vykonu 10 / 100 Mbps Proces pajeni Manualni pajeni, Pajeni
vinou

Rozméry pajecich pinl 0,95 x 0,8 mm Tolerance rozmisténi pajecich pind +0,1T mm
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Objemovy odpor 1,20 mQ

Udaje o materialu

Izolaéni material Wemid (PA) Barevny OranZova

Barevny graf (podobné) RAL 2000 Skupina izola¢niho materialu |

Komparativni index sledovani (CTI) 2600 Moisture Level (MSL)

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Material kontaktu Slitina médi

Povrch kontaktu pocinované Natér 1-3 um Ni, 4-6 pm SN

Typ cinovani matny povrch Struktura vrstev pajeného pripojeni 1.3 um Ni / 4..6 ym Sn
matt

Skladovaci teplota, min. -40 °C Skladovaci teplota, max. 70°C

Provozni teplota, min. -50 °C Provozni teplota, max. 120°C

Dulezita poznamka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvijeny, vyrabény a dodavany v souladu s mezinarodnimi uznavanymi
standardy a normami a spliuji zajisté€né vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive spliuji
dekorativni vlastnosti v souladu s IPC-A-6 10 ,Trida 2“. Dal$i naroky na produkty je mozné
vyhodnotit na pozadani.

Poznamky * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643

ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01

ECLASS 15.0 27-46-01-01

Datum vytvoreni 04.12.2025 03:44:59 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

LM APL 5.08/03/135 3.5SN OR BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,55 15.24 139,
0.022" 0.6" 0.547"
ks LM 5.08/../135
EEE ot *
FEEL AN
3
{ B
s.08 jJ o s
i = tanld
. 10.16 Wi 0.307"
i (52l
0.4 -
.16 51 ©=2¢pos
i © = 2.5 mm? (HO7V-U2 5 IEC 60047-7-1)
_ Qo
5.08 = 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
0,20 b . e
< . L ambient temperature T [°C]
""" oo
Return Loss
Ethornet APL
10,00
20,00

%

£ 4000 | marLs 0sr0313s
: i
€ | L
g -50.00
A
60.00
Weidmiiller 3
70.00 1
0,10 1,00 10,00 100,00
Frequency / MHz.

Datum vytvoreni 04.12.2025 03:44:59 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Datovy list

LM APL 5.08/03/135 3.5SN OR BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ethernet-apl™

advanced physical layer
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Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 0.6X3.5X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118897012
MnozZstvi 1ST
Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749340000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3.6 mm, Délka &epele: 100 mm, Tloustka
objednavky Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568
MnozZstvi 18T

KFizovy Sroubovak, Phillips

KF¥iZzovy Sroubovak, Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764/2-PH, vystup podle ISO 8764-PH, hrot ChromTop,
rukojet SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDK PHO X 60 Verze
Cislo 2749400000 Sroubovak, Sitka Eepele (B): 3 mm, 60 mm, Tloustka &epele (A): O
objednavky

GTIN (EAN) 4050118895629
MnozZstvi 1ST
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Ethernet-APL

Vlastnosti a vyhody:

¢ Kompatibilni s Ethernet-APL

* Prostorové a hmotnostné usporna konstrukce

* Cenové vyhodna alternativa pfipojeni RJ45 a M 12

¢ K dispozici s pripojenim PUSH IN, SNAP IN, upinacim
tfmenem nebo taZznou pruzinou

* Vhodné pro pajeci procesy THT a THR

¢ Komunikace 10 Mbit/s pro velké vzdalenosti (1000 m)
podle IEEE 802.3¢cg-2019

* Vzdalené napajeni PoDL podle IEEE 802.3bu

* Ethernet-APL je vhodny pro vSechna zafizeni lloT a
pfizpisobeny pro zpracovatelsky priimysl

Vseobecné objednaci udaje

Typ SHETHU Verze
Cislo 2903230000 Svorka na stinéni, PFisluSenstvi, Pfiruba Sroubu, Pocet pélu: 1,
objednavky pozinkované, Stfibfité Seda, Box

GTIN (EAN) 4099986575172
MnozZstvi 25 ST
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