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Inteligentni feSeni pro naro¢né nabijeni - inteligentni a si-
tové nabijecich boxy EV fady AC SMART. Zvladne jaky-
koli Ukol v soukromé i obchodni sfére: od jednoduchého
nabijeni s jednim dobijecim mistem, pfes integraci v ramci
inteligentnich siti, az po komplexni spravu celych dobije-
cich parkad.

TFi fady vyuzivajici platformy, ECO, VALUE a ADVANCED,
Ize pouzit v nejbé&znéjsich situacich a Ize je pfizpusobit
jednotlivym aplikacim pomoci standardizovanych rozhrani
a vSestrannych moznosti konfigurace.

Diky chytrym vlastnostem, jako je ovéfovani uZivatel(
pomoci RFID nebo mobilnich aplikaci, moznost nastaveni
nabijeciho proudu, integrovana sprava zatiZzeni a nabijeni
nebo nezavislé nabijeni pomoci fotovoltaiky, predstavuji
boxy AC SMART flexibilni, individualni a navic efektivni

a udrzitelné feSeni nabijeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Wallbox, max. nabijeci kapacita 22 kW v 3fazo-
vém (400 V) sitovém zapojeni, max. proud 32 A,
Zasuvka typu 2, Mobilni aplikace, RFID/NFC, Auto-
matické nabijeni

Cislo objednéavky 2875270000
Typ CH-W-S-A22-S-A
GTIN (EAN) 4064675650836
Mnozstvi 1 items

Stav objednavky

Tento produkt v budoucnu uz nebude k dispozici.

K dispozici do
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 167 mm Hloubka (v palcich) 6.5748 inch
Vyska 439 mm Vyska (v palcich) 17.2834 inch
Sitka 273 mm Sitka (v palcich) 10.748 inch
Cista hmotnost 4291¢g

Teploty

Skladovaci teplota -40°C..70°C Provozni teplota -30°C..45°C
VlIhkost Rel. vlhkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP d677010f-3c13-4196-b022-f62e8f2ef6a2

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002883 ETIM 9.0 EC002883
ETIM 10.0 EC002883 ECLASS 14.0 27-14-47-01
ECLASS 15.0 27-14-47-01
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Pfepétové ochrany pro sk¥iné

Vseobecné objednaci udaje

Typ PVC AC 1110 SPD2R+RJ..  Verze
Cislo 8000104168
objednavky

GTIN (EAN) 4099986573475
MnozZstvi 1ST

Verze s AC napétim, Pomocny kontakt a kontakt alarmu, Pfepétova
ochrana ll, TN-C-S, TN-S, IT s N, IT bez N, TT
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