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THM MultiMark LPC (centrum zpracovani §titka)

* Rychlé a efektivni znaceni zafizeni a provozniho vyba-
veni

e Zarovnani s vyuzitim laseru

* Ergonomické ovladani pomoci nozniho spinace

* VVysoka presnost opakovani

¢ Ovladani pomoci softwaru Weidmiiller M-Print PRO©

Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémy ozrvlaéovénl', Tepelny prenos, 300 DPI,
MultiMark, Stitky, Kotou¢ $titka

Cislo objednavky 2878190000

Typ THM MULTIMARK LPC

GTIN (EAN) 4064675667568

Mnoizstvi 1 items

Datum vytvoreni 30.10.2025 02:29:22 MEZ
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 648 mm Hloubka (v palcich) 25.5118 inch
Vyska 785 mm Vyska (v palcich) 30.9054 inch
Sitka 466 mm Sitka (v palcich) 18.3464 inch
Cista hmotnost 22000 ¢

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovujici

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Systémy znacéeni

Typ znacky

Metoda tisku
Software

MultiMark, Stitky, Kotoud
§titkd

Tepelny pfenos

M-Print® PRO

PoZadavky na systém

Rozhrani
Napajeci napéti

PC with operating system
Windows 7, 8 or 10

USB 2.0, Ethernet
100...240V AC

Operacéni systém

Windows 7, Windows 8,
Windows 8.1, Windows
10

Rychlost tisku

max. 150 mm/s

RozliSeni tisku, max. 300 DPI Provoz s dobijecimi bateriemi Ne
Rozsah dodavky USB kabel, Euro konektor,

UK zastrcka, US konektor,

Ruéné, PASKA MM-TB

25/360 SW inkoustova

paska, DVD s M-Print®

PRO, Inkoustova paska,

jadro, Tiskovy vélec,

Aplikator s laserovou

jednotkou a razitkem,

Montazni patka, Nozni

spinag, Tiskarna
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000610 ETIM 7.0 EC000610
ETIM 8.0 EC000610 ETIM 9.0 EC000610
ETIM 10.0 EC000610 ECLASS 9.0 24-32-11-90
ECLASS 9.1 24-32-11-02 ECLASS 10.0 24-32-11-90
ECLASS 11.0 24-32-11-90 ECLASS 12.0 24-32-11-90
ECLASS 13.0 24-32-11-90 ECLASS 14.0 24-32-11-90
ECLASS 15.0 24-32-11-90

Datum vytvoreni 30.10.2025 02:29:22 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3t

THM MULTIMARK LPC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

w emelereen

Inkoustové pasky

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW  Verze
Cislo 2005090000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390216
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 30.10.2025 02:29:22 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 3


https://eshop.weidmueller.com/p/2005090000
https://eshop.weidmueller.com/p/2672590000

