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Zdroje rady PROtop nabizi Sirokou skalu funkci s mnoha

vyhodami.

Radi se mezi né napfriklad vysoka energeticka ucinnost,
vynikajici vykonové rezervy, vysoka spolehlivost a volitelna
moznost komunikaénich funkci. PROtop rovnéz podporuje
pfimé paralelni zapojeni s kompenzaci zatéze. V pripadé
integrace nasich zdroji PROtop do systému FieldPower®,
zpristupni se cela fada funkci - se vS§emi vyhodami modu-
larniho systému FieldPower®.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Jednotka elektrického napajeni FieldPower®, IP
65, v zavieném stavu, v kompletnim stavu, 10 A,
48V, DC, PUSH IN

Cislo objednavky 2887630000

Typ FP PRO TOP3 48/10 3M
GTIN (EAN) 4064675859888
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 220 mm Hloubka (v palcich) 8.6614 inch
Vyska 196 mm Vyska (v palcich) 7.7165 inch
Sitka 196 mm Sitka (v palcich) 7.7165 inch
Cista hmotnost 5192 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..50 °C
Rozsah provozni teploty -25..50 °C Uvedeni do provozu 2-40°C
VlIhkost 35...85 %, nekondenzujici
a nemrznouci
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e2 1-ab1d894aff0b
Vstup
Rozsah vstupniho napéti AC 3x320..3x575VAC/2 Doporucena zalozni pojistka 3-5A, CharC
x 360..2x575 VAC
Frekvenéni rozsah AC 45...65 Hz Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
Ochrana proti prepéti Varistor Pojistka vstupu (interni) Ne

Spotieba proudu AC

1.5A@400VDC/2A@
320V AC

Rozsah vstupniho napéti DC

450...800 V DC (max. 500
V DC podle UL508)

Spigkovy proud Max. 10 A

Vystup

Vystupni vykon 480 W Jmenovité vystupni napéti 48V DC* 1%

Vystupni napéti, max. b6V Vystupni napéti, min. 45V

Metoda pfipojeni vodice PUSH IN Ochrana proti prepéti Varistor

Typ vystupniho napéti DC Vystupni napéti, pozn. (adjustable via
potentiometer)

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. T10A@60°C OdloZeni zapnuti 1s

Vystupni proud 10 A Nastavitelny jmenovity proud Ne

Vystupni napéti 48V Charakteristika spinani viz charakteristicka kfivka

Vseobecné udaje

Navod k instalaci

Soucasti dodavky jsou
Srouby vika

Vlhkost

35...85 %, nekondenzujici
a nemrznouci

Stupen kryti

IP 65, v zavieném stavu, v
kompletnim stavu

Kategorie rdzového napéti

I, 1

Ochrana pred zkratem

Ano, interni

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti

1, 1
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Rozsah vstupniho napéti AC

Frekvenéni rozsah AC
Spotieba proudu AC

3x320..3x575VAC/2

x 360...2 x575 VAC
45..65 Hz

1.5A@400VDC/2A@
320V AC

Doporucena zaloZni pojistka

Ochrana proti prepéti
Rozsah vstupniho napéti DC

3-5A, CharC

Varistor

450...800 V DC (max. 500
V DC podle UL508)

Spi&kovy proud Max. 10 A Pojistka vstupu (interni) Ne

Vystup

Vystupni vykon 480 W Vystupni napéti, max. b6V

Vystupni napéti, min. 45V Typ vystupniho napéti DC

Vystupni napéti, pozn. (adjustable via Odlozeni zapnuti 1s
potentiometer)

Vystupni proud 10 A Nastavitelny jmenovity proud Ne

Vystupni napéti 48 V Charakteristika spinani viz charakteristicka kfivka

Jmenovité vystupni napéti 48VDCt1% Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. T0A@60°C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540

ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01

ECLASS 15.0 27-04-07-01
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Vseobecné objednaci udaje

Inteligentni feSeni kabelaZze vAm mohou usetfit cenny Cas
i penize.

Modularni systém FieldPower® obsahuje to pravé feSeni
pro kazdy ukol kabelaze.

Skladaci tésnéni pro pouziti prefabrikovanych kabel(
Tésnéni k dispozici s pfipojovacim zavitem M16 a M20
Mozna integrace provoznich a signalizacnich zafizeni do
tésnéni

Typ DG DO PT6 Verze

Cislo 4323240000 Tésnici vliozka Field Power®, Prazdné tésnéni, IP65, s odpovidajicim
objednavky krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641246

MnozZstvi 10 ST

Typ DG M16 PT6 Verze

Cislo 2545540000 Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555523

MnozZstvi 18T

Typ DG M20 PT6 Verze

Cislo 2545550000 Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni s pfipojovacim zavitem, IP65, s
objednavky odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4050118555530

MnozZstvi 1ST

Typ RKDG 2XD8.5 WG PT6 Verze

Cislo 1114530000 Tésnici vliozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4032248892624

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D11 PT6 Verze

Cislo 4323210000 Tésnici vlozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641215

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D13 PT6 Verze

Cislo 4323230000 Tésnici viozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641239

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D15 PT6 Verze

Cislo 4323220000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641222

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D17 PT6 Verze

Cislo 4324010000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248641284

MnozZstvi 10 ST
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Typ RKDG D18 WG PT6 Verze

Cislo 2491870000 Tésnici vlozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4050118501537

MnozZstvi 10 ST

Typ RKDG D24 WG PT6 Verze

Cislo 1069060000 Tésnici viozka Field Power®, Tésnéni, IP54, s odpovidajicim krytu,
objednavky EPDM

GTIN (EAN) 4032248827053

Mnozstvi 10 ST

Typ RKDG D9 PT6 Verze

Cislo 4329610000 Tésnici vliozka Field Power®, Skladaci tesnéni, IP65 s odpovidajicim
objednavky pouzdrem, IP 65, s odpovidajicim krytu, EPDM

GTIN (EAN) 4032248668687
MnozZstvi 10 ST

Pojistkova zastrcka

Vseobecné objednaci udaje

Rozvod energie pomoci kabelll s prifezem 1,5 az 6 mm2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfirazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

¢ Vétveni napajeni

Typ PTSI 4/LD 36V AC/DC
Cislo 1252210000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118044331
MnozZstvi 18T

Verze
Zasuvny konektor Field Power®, Pojistka, IP20, Polyamid, PUSH
IN,Pocet kontaktu (text): 5

Typ PTSI 4/LD 400V AC
Cislo 1961770000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248641765
Mnozstvi 1ST

Verze
Zasuvny konektor Field Power®, Pojistka, IP20, Polyamid, PUSH
IN,Pocet kontaktu (text): 5

AC

Rozvod energie pomoci kabelll s prafezem 1,5 az 6 mm2.
Napéjeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.
¢ Napajeni

* Rozvod energie

* Vétveni napéjeni
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Vseobecné objednaci udaje

Typ PT6 Verze
Cislo 1957620000 Prvek kontaktu FieldPower®, AC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
objednavky izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktu (text): 5

GTIN (EAN) 4032248642489
MnozZstvi 18T

Rozvod energie pomoci kabelll s prifezem 1,5 az 6 mm2.
Napajeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

¢ Vétveni napajeni

Vseobecné objednaci udaje

Typ PT6 DC Verze
Cislo 1126840000 Prvek kontaktu FieldPower®, DC, IP20, Pfipojeni s odstranénim
objednavky izolace (IDC), PUSH IN, Pocet kontaktt (text): 5

GTIN (EAN) 4032248908462
MnozZstvi 18T

Plastové pojistné matice, Sedé

Kromé kabelovych prichodek pro nejriiznéjsi pouziti
je portfolio produkt doplnéno o zaslepky, prvky na

vyrovnani tlaku, adaptéry a odpovidajici pfislusenstvi, jako
ﬁ jsou pojistné matice, tésnici krouzky, ploché podlozky a

uzemnovaci krouzky.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SKMU M20 - K GR Verze
Cislo 1772460000 SKMU PA (plastové pojistna matice), Pojistna matice, M 20, 6 mm,
objednavky Polyamid 6 (PAG - GF30)

GTIN (EAN) 4032248130207
MnozZstvi 100 ST
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Vseobecné objednaci udaje

Kromé rozsahlé palety krytli nabizi spolecnost Weidmiiller
fadu kabelovych prichodek pro Sirokou skalu aplikaci.
Kabelové prichodky z mosazi, plastu a nerezové oceli
splniuji nejraznéjsi tfidy ochrany IP, aby byly vhodné pro
jakykoliv prmyslovy kryt.

V zavislosti na fadé kabelovych prichodek a jejich pouziti
jsou kabelové prichodky schvéaleny a testovany podle
norem VDE, UL, UR, cULus, DNV GL nebo EN 45545.

Typ VG M20-1/K68
Cislo 1772300000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248129966
MnozZstvi 50 ST

Verze

VG K (standardni plastova kabelova prichodka), Kabelové t&snéni,
rovny, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67,
IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Typ VG M20-K 68
Cislo 2811470000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675292227
MnozZstvi 50 ST

Verze

VG K (standardni plastova kabelovéa prichodka), Kabelové tésnéni,
rovny, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67,
IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

Zasuvny konektor

Vseobecné objednaci udaje

Rozvod energie pomoci kabelll s prafezem 1,5 az 6 mm2.
Napéjeni / odbocka ve tvaru T s PUSH IN pfipojenim (0,5
az 10 mm) a/nebo zasuvnym pfipojenim (0,5 az 4 mm).
Barevna oznaceni zajistuji jednoznacné pfifazeni vodica.
* Napajeni

* Rozvod energie

* Vétveni napajeni

Typ PTDS 4
Cislo 1952130000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248632084
Mnozstvi 10 ST

Verze
Zasuvny konektor Field Power®, 3fazovy AC, IP20, Polyamid, PUSH
IN, Pocet kontakt( (text): 2 x 5

Typ PTDS 4 DC
Cislo 1009990000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248715244
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvny konektor Field Power®, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Pocet
kontakt( (text): 2 x 5

Typ PTS 4
Cislo 1952120000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248632909
MnozZstvi 10 ST

Verze
Zasuvny konektor Field Power®, 3fazovy AC, IP20, Polyamid, PUSH
IN, Pocet kontakt( (text): 5
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Typ PTS 4DC Verze
Cislo 1131730000 Zasuvny konektor Field Power®, DC, IP20, Polyamid, PUSH IN, Pocet
objednavky kontakta (text): 5

GTIN (EAN) 4032248912117
MnozZstvi 10 ST

Listy svorkovnice pro spodni dily krytu

Siroka nabidka pfislusenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dal$iho.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35 PT6 Verze
Cislo 1170690000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 54 mm, pro zakladni
objednavky dil

GTIN (EAN) 4032248962532
MnozZstvi 10 ST

Typ FP ENC DRO7 142 XB Verze
Cislo 2633450000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 142 mm, pro zakladni
objednavky dil

GTIN (EAN) 4050118664416
MnozZstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 230 3B Verze
Cislo 2633460000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 230 mm, pro zakladni
objednavky dil

GTIN (EAN) 4050118664409
MnozZstvi 58T

Listy svorkovnice pro hlinikovy kryt

Siroka nabidka prislusenstvi pro boxy FieldPower®.
Kabelové ucpavky, listy svorkovnic, uzamykaci prvky a
mnoho dal$iho.

Vseobecné objednaci udaje

Typ FP ENC DR15 68 XC A Verze
Cislo 8000046634 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 68 mm, pro hlinikové
objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118686586
MnozZstvi 5 ST
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Typ FP ENC DRO7 080 XC A Verze

Cislo 2633730000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 80 mm, pro hlinikové

objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664379

MnozZstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 110 3C A Verze

Cislo 2633750000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 110 mm, pro hlinikové

objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664362

Mnozstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 145 3C A Verze

Cislo 2633760000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 145 mm, pro hlinikové

objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664355

MnozZstvi 5 ST

Typ FP ENC DRO7 170 3CA Verze

Cislo 2633780000 Nosna lista Field Power®, Ocel, galvanizovana, 170 mm, pro hlinikové

objednavky viko

GTIN (EAN) 4050118664348

MnozZstvi 5 ST

Adaptéry
HQ adaptér pro FieldPower® Control
Instalace bez potfeby nastroji jako FieldPower kabelové
tésnéni
Vhodné pro vlozky zasuvnych konektord HQ 4/2, HQ 8 a
HQ 17
Volitelné s uzamknutelnym ochrannym krytem (ochrana
pfed opétovnym zapnutim podle EN 60204-1)

Vseobecné objednaci udaje

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 Verze

Cislo 1532200000 Adaptér, Tésnici vliozka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s

objednavky odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuzeny skelnymi viakny,

GTIN (EAN) 4050118337433 uzamykatelné: Ne

Mnozstvi 18T

Typ BG ARGH HQP ALU PT6 CS Verze

Cislo 1532210000 Adaptér, Tésnici vlozka Field Power®, Adaptér HQ, IP65, s

objednavky odpovidajicim krytu, Polykarbonat, vyztuZzeny skelnymi vlakny,

GTIN (EAN) 4050118337600 uzamykatelné: Ano

MnozZstvi 1ST
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DMS PRO

Momentové Sroubovaky spole¢nosti Weidmiiller maji
ergonomicky design a jsou tudiz idedlni pro jednoruéni
pouziti. Lze je pouzit bez ndmahy ve vSech instala¢nich
polohach. Navic obsahuji automaticky omezovac tocivého
momentu a maji dobrou presnost opakovani.

Vseobecné objednaci udaje

Typ DMS PRO Verze
Cislo 1479120000 Mounting tool
objednavky

GTIN (EAN) 4050118287011
MnozZstvi 1ST

Nastavce E6.3 - Torx®

Bity spolec¢nosti Weidmiiller jsou standardni bity, které

jsou diky své dobré kvalité, Siroké nabidce a efektivité

mezi uzivateli velmi popularni. Pocitacem fizend metoda

tvrzeni umoznuje spolec¢nosti Weidmidiller zarucit
e D ARD diisledné vysoky standard kvality.

Vysoce kvalitni suroviny umoznuji docileni mnohem

vys$Siho toc¢ivého momentu nez je specifikovany v

pfislusnych normach DIN:

* DIN 5261 pro PH/PZ bity,

* DIN 5263 pro rovné bity,

* Norma Camcar pro Torx® bity

To znamena vysokou zZivotnost pfi vysokych to¢ivym

momentech a tudiz idealni podminky pro standardni

situace.

Vyhody:

* Vhodné pro vSechny typy Sroub(. Diky vynikajicim
hodnotdm tvrdosti 59-6 1 HRC jsou vhodné pro pouziti v
manualnich i elektrickych nastrojich.

¢ Dobra odolnost proti opotiebeni a tim padem dlouha
Zivotnost.

¢ Optimalni zapadani do vSech DIN Sroubl znamena
nizké opotfebeni a optimalni pfenos to¢ivého momentu.

* VVyrobeno ke splnéni poZadavku profesionalni kvality
podle pfislusnych norem ISO s trvale vysokym
standardem kvality.

Vseobecné objednaci udaje

Typ BIT E6,3 T20 X 150 Verze
Cislo 2821510000 Montazni nastroj
objednavky

GTIN (EAN) 4064675359050
MnozZstvi 5 ST
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