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Zdroje rady PROtop nabizi Sirokou skalu funkci s mnoha

vyhodami.

Radi se mezi né napfriklad vysoka energeticka ucinnost,
vynikajici vykonové rezervy, vysoka spolehlivost a volitelna
moznost komunikaénich funkci. PROtop rovnéz podporuje
pfimé paralelni zapojeni s kompenzaci zatéze. V pripadé
integrace nasich zdroji PROtop do systému FieldPower®,
zpristupni se cela fada funkci - se vS§emi vyhodami modu-
larniho systému FieldPower®.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Jednotka elektrického napajeni FieldPower®, IP
65, v zavieném stavu, v kompletnim stavu, 2 x 20
A, 24V, DC, PUSH IN

Cislo objednavky 2887640000

Typ FP PRO TOP3 24/2X20 3M
GTIN (EAN) 4064675859895
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 220 mm Hloubka (v palcich) 8.6614 inch
Vyska 196 mm Vyska (v palcich) 7.7165 inch
Sitka 196 mm Sitka (v palcich) 7.7165 inch
Cista hmotnost 6933 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..50 °C
Rozsah provozni teploty -25..50 °C Uvedeni do provozu 2-40°C
Vihkost 35...85 %, nekondenzujici
a nemrznouci
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouzitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 7645f3b1-6db9-495d-9e2 1-ab1d894aff0b
Vstup
Rozsah vstupniho napéti AC 3x320..3x575VAC/2 Doporucena zalozni pojistka 3-5A, CharC
x 360..2x575 VAC
Frekvenéni rozsah AC 45...65 Hz Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
Ochrana proti prepéti Varistor Pojistka vstupu (interni) Ne

Spotieba proudu AC

2x15A@400VDC/2
x2A@320VAC

Rozsah vstupniho napéti DC

450...800 V DC (max. 500
V DC podle UL508)

Spigkovy proud Max. 10 A

Vystup

Vystupni vykon 960 W Jmenovité vystupni napéti 24VDC*1%
Vystupni napéti, max. 288V Vystupni napéti, min. 225V
Metoda pfipojeni vodice PUSH IN Ochrana proti prepéti Varistor

Typ vystupniho napéti DC Vystupni napéti, pozn. (adjustable via

potentiometer)

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen. 2 x20A @ 60 °C OdloZeni zapnuti 1s
Vystupni proud 2x20A Nastavitelny jmenovity proud Ne
Vystupni napéti 24V Charakteristika spinani viz charakteristicka kfivka

Vseobecné udaje

Navod k instalaci

Soucasti dodavky jsou
Srouby vika

Vlhkost

35...85 %, nekondenzujici
a nemrznouci

Stupen kryti

IP 65, v zavieném stavu, v
kompletnim stavu

Kategorie rdzového napéti

I, 1

Ochrana pred zkratem

Ano, interni

Koordinace izolace

Kategorie razového napéti

1, 1
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Rozsah vstupniho napéti AC

Frekvenéni rozsah AC
Spotieba proudu AC

3x320..3x575VAC/2

x 360...2 x575 VAC
45..65 Hz

2x1,5A@400VDC/2
x2A@320VAC

Doporucena zaloZni pojistka

Ochrana proti prepéti
Rozsah vstupniho napéti DC

3-5A, CharC

Varistor

450...800 V DC (max. 500
V DC podle UL508)

Spi&kovy proud Max. 10 A Pojistka vstupu (interni) Ne
Vystup
Vystupni vykon 960 W Vystupni napéti, max. 28.8V
Vystupni napéti, min. 225V Typ vystupniho napéti DC
Vystupni napéti, pozn. (adjustable via Odlozeni zapnuti 1s
potentiometer)
Vystupni proud 2x20A Nastavitelny jmenovity proud Ne
Vystupni napéti 24V Charakteristika spinani viz charakteristicka kfivka

Jmenovité vystupni napéti

24VDC+t1%

Jmenovity vystupni proud pro Ujmen.

2x20A@60°C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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