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RoHS

Vnmrum

Ram vyrobeny z jednoho kusu Ize rychle a snadno smon-
tovat a sklada se z rozméroveé stalého plastu vyztuze-
ného sklenénymi vlakny. Uchycené pénové tésnéni zaru-
Cuje efektivni tésnéni IP66 v souladu s normou DIN EN
60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Ram, Cabtite (systém pro vstup kabel(), Polyamid,
vyztuzeny skelnymi vlakny, Uhlové ¢erna, Vyska:
64 mm, Sitka: 126 mm, Hloubka: 24.2 mm, -40
°C..120 °C, IP66

Cislo objednavky 2891530000

Typ CABTITE FRFT 16/8 SET
GTIN (EAN) 4064675880622
MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 24.2 mm Hloubka (v palcich) 0.9528 inch

Vyska 64 mm Vyska (v palcich) 2.5197 inch

Sitka 126 mm Sitka (v palcich) 4.9606 inch

Cista hmotnost 89.1¢g

Teploty

Provozni teplota -40 °C...120°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

VsSeobecné informace

Utahovaci moment 3 Nm Silikon Ne

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Halogen Ne, bez obsahu halogent

Stupen kryti IP66 Zakladni material Polyamid, vyztuzeny
skelnymi vliakny

Tésnéni TPE Stupen kryti (UL) Type 12, Type 4X

Délka otvoru 91 mm Sitka otvoru 36 mm

Tésnici prvek

2 velké tésnici prvky nebo
4 malé tésnici prvky nebo
1 velky tésnici prvek a 4
malé tésnici prvky nebo 8
malych tésnicich prvki

Standardni funkce

Verze

CABTITE FRFT 16/8,
CABTITE GI X BK

zaviené Referencéni vyrobek

Dulezita poznamka

Informace o produktu

The set is made from UR-certified individual parts, so the approval is also valid for the set. Fixing
material for mounting on the enclosure or control cabinet, is not included.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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LisSty pro pFipojeni stinéni

Vseobecné objednaci udaje

V kombinaci s velkym po¢tem rliznych stinénych
spojovacich svorek (KLBU) umoznuji stinéné spojovaci
listy praktické, nekomplikované a rychlé stinéni kabel(.

Typ CABTITE CR 16/8 EMV Verze

Cislo 2583910000 Lista pfipojeni stinéni, Cabtite (systém pro vstup kabel(), Ocel,
objednavky galvanizovana, Stfibrna, Vyska: 35.23 mm, Sitka: 113 mm, Hloubka:
GTIN (EAN) 4050118647051 16 mm

MnozZstvi 10 ST

Pojistny ram

Vseobecné objednaci udaje

Ram vyrobeny z jednoho kusu Ize rychle a snadno
smontovat a sklada se z rozmérové stalého plastu
vyztuzeného sklenénymi vlakny. Uchycené pénové
tésnéni zarucuje efektivni tésnéni IP66 v souladu s
normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo
hrubém povrchu.

Typ CABTITE OFRL BK Verze
Cislo 2907560000 Pojistny ram, Cabtite (systém pro vstup kabel(), Polyamid, Uhlové
objednavky &erna, Vyska: 77 mm, Sitka: 9 mm, Hloubka: 62 mm, -40 °C...120 °C

GTIN (EAN) 4099986539549
MnozZstvi 20 ST

Upeviiovaci material
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Systém zavadéni kabell Cabtite nabizi maximalni
flexibilitu uspofadani kabell v fidicich skfinich, krytech

a strojich, zaroven Setfi Cas a poskytuji bezpecné tésnéni
a uvolnéni pnuti pro predem ukoncené a neukoncéené
kabely.

Modularni konstrukce rdmu Cabtite, mfizované vlozky

a tésnici prvky umoziuji rychlou konfiguraci vyvod

pro pfedem ukoncéené kabely - bez pouZiti nastroji a se
spolehlivym utésnénim IP66 podle normy DIN EN 60529.
Ram. Vlozka. Tésnici prvek. T¥i zakladni komponenty

v modularnim systému zarucuji nejvyssi flexibilitu,
variabilitu a diverzitu variant.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ CABTITE SC M5X25 SET Verze
Cislo 2635120000 Upeviiovaci roub, Cabtite (systém pro vstup kabeltl), Nerezavéjici
objednavky ocel, St¥ibrna, Vyska: 30 mm, Sitka: 8.5 mm, Hloubka: 8.5 mm

GTIN (EAN) 4050118662160
MnozZstvi 1ST

SE maly 20x20mm v Sedé

At je velky nebo maly priimér kabelu - Cabtite vZdy nabizi
spravnou tésnici vlozku.

\‘/ Kuzelovy tvar tésnicich prvk( umoZznuje snadné zatlaceni

dfive umisténych zacvakavacich mrizkovych vlozek

zevnitf ven. Spolehlivé tésni pfilehlé prostory a poskytuje

uvolnéni pnuti v souladu s normou DIN EN 62444.

Tésnici vlozky v kombinaci s rAmem dosahuji stupné kryti

IP 66. Diky své drazkové konstrukci s vinitym vyrezem je

zvlasté vhodny pro pfredem smontované kabely.

« Cerné tésnici vlozky jsou uréené pro obzvlasté vysokou
provozni teplotu a poskytuji tfidu pozarni bezpecénosti
UL 94 HB

« Sedé t&snici prvky vyhovuiji tfidé pozarni bezpeénosti
UL 94 VO a jsou proto vhodné pro pozadavky
zelezni¢niho pramyslu

* Pouzitim vice vloZzek mohou byt pres té€snici prvek
vedeny dva nebo vice kabeld, stejné jako specialni

kabely
Vseobecné objednaci udaje
Typ CABTITE BSE SML GY Verze
Cislo 2583350000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Svétle Seda,
objednavky Vyska: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
GTIN (EAN) 4050118615609 IP66
MnozZstvi 10 ST
Typ CABTITE SE 5-6 SML GY Verze
Cislo 2583450000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Svétle Seda,
objednavky Vyska: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
GTIN (EAN) 4050118616538 IP66
MnozZstvi 10 ST
Typ CABTITE SE 6-7 SML GY Verze
Cislo 2583460000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Svétle Seda,
objednavky Vyska: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
GTIN (EAN) 4050118616668 IP66
MnoZstvi 10 ST
Typ CABTITE SE 2/5-6 SML GY Verze
Cislo 2584890000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Svétle Seda,
objednavky Vyska: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
GTIN (EAN) 4050118616781 IP66

MnozZstvi 10 ST
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SE velky 40x40mm v Sedé

)

Vseobecné objednaci udaje

At je velky nebo maly priimér kabelu - Cabtite vZdy nabizi

spravnou tésnici vliozku.

KuZelovy tvar tésnicich prvk( umoznuje snadné zatlaceni

dfive umisténych zacvakavacich mrizkovych vlozek

zevnitt ven. Spolehlivé tésni prilehlé prostory a poskytuje

uvolnéni pnuti v souladu s normou DIN EN 62444.

Tésnici vlozky v kombinaci s rAmem dosahuji stupné kryti

IP 66. Diky své drazkové konstrukci s vinitym vyrezem je

zvlasté vhodny pro pfredem smontované kabely.

« Cerné tésnici vlozky jsou uréené pro obzvlasté vysokou
provozni teplotu a poskytuji tfidu pozarni bezpecénosti
UL 94 HB

« Sedé t&snici prvky vyhovuiji tfidé pozarni bezpeénosti
UL 94 VO a jsou proto vhodné pro pozadavky
zelezni¢éniho pramyslu

* Pouzitim vice vloZzek mohou byt pres tésnici prvek
vedeny dva nebo vice kabeld, stejné jako specialni
kabely

Typ CABTITE BSE LRG GY Verze

Cislo 2584520000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelul), TPE, Svétle Seda,
objednavky Vyska: 42.8 mm, Sitka: 42.8 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
GTIN (EAN) 4050118616330 IP66

MnozZstvi 10 ST

Typ CABTITE SE 19-20 LRG GY Verze

Cislo 2584460000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelu), TPE, Svétle Seda,
objednavky Vyska: 42.8 mm, Sitka: 42.8 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C,
GTIN (EAN) 4050118616491 IP66

MnozZstvi 10 ST

SE maly 20x20mm v ¢erné

At je velky nebo maly priimér kabelu - Cabtite vZdy nabizi

spravnou tésnici vlozku.

Kuzelovy tvar tésnicich prvk( umoznuje snadné zatlaceni

drive umisténych zacvakavacich mfizkovych vlozek

zevnitr ven. Spolehlivé tésni prilehlé prostory a poskytuje

uvolnéni pnuti v souladu s normou DIN EN 62444,

Tésnici vlozky v kombinaci s rAmem dosahuji stupné kryti

IP 66. Diky své drazkové konstrukci s vinitym vyfezem je

zvlasté vhodny pro pfedem smontované kabely.

« Cerné tésnici vliozky jsou uréené pro obzvlasté vysokou
provozni teplotu a poskytuji tfidu pozarni bezpecnosti
UL 94 HB

* Sedé t&snici prvky vyhovuiji tfidé pozarni bezpeénosti
UL 94 VO a jsou proto vhodné pro pozadavky
Zelezni¢éniho pramyslu

¢ Pouzitim vice vloZzek mohou byt pres tésnici prvek
vedeny dva nebo vice kabel(, stejné jako specialni
kabely
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Vseobecné objednaci udaje

Typ CABTITE BSE SML BK Verze
Cislo 2584790000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Uhlové cernd,
objednavky Vyska: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616057 IP66
Mnozstvi 10 ST
Typ CABTITE SE 7-8 SML BK Verze
Cislo 2584670000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Uhlové Cerna,
objednavky Vyska: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616989 IP66
Mnozstvi 10 ST
Typ CABTITE SE 9-10 SML BK Verze
Cislo 2584080000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabel(), TPE, Uhlové ¢ernd,
objednavky Vy3ka: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616309 IP66
Mnozstvi 10 ST
Typ CABTITE SE 4/4-5 SML BK Verze
Cislo 2583560000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Uhlové cernd,
objednavky Vyska: 20.3 mm, Sitka: 20.3 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616897 IP66
Mnozstvi 10 ST
SE velky 40x40mm v ¢erné
At je velky nebo maly priimér kabelu - Cabtite vzdy nabizi
spravnou tésnici vlozku.
Kuzelovy tvar tésnicich prvk(l umoznuje snadné zatlaceni
dfive umisténych zacvakavacich mtizkovych vlozek
zevnitf ven. Spolehlivé tésni prilehlé prostory a poskytuje
uvolnéni pnuti v souladu s normou DIN EN 62444,
Tésnici vlozky v kombinaci s ramem dosahuji stupné kryti
IP 66. Diky své drazkové konstrukci s vinitym vyrezem je
zvlasté vhodny pro predem smontované kabely.
« Cerné tésnici vlozky jsou uréené pro obzvlasté vysokou
provozni teplotu a poskytuji tfidu pozarni bezpecénosti
UL 94 HB
* Sedé t&snici prvky vyhovuji tfidé pozarni bezpedénosti
UL 94 VO a jsou proto vhodné pro pozadavky
zelezni¢niho pramyslu
* Pouzitim vice vloZzek mohou byt pres té€snici prvek
vedeny dva nebo vice kabeld, stejné jako specialni
kabely
Vseobecné objednaci udaje
Typ CABTITE BSE LRG BK Verze
Cislo 2583900000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Uhlové Cerna,
objednavky Vyska: 42.8 mm, Sitka: 42.8 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...120 °C,
GTIN (EAN) 4050118616378 IP66
Mnozstvi 10 ST
Typ CABTITE CSE 7-24 LRG BK Verze
Cislo 2583500000 Tésnici prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelt), TPE, Uhlové ¢ernd,
objednavky Vyska: 42.8 mm, Sitka: 42.8 mm, Hloubka: 63 mm, -40 °C...120 °C,

GTIN (EAN) 4050118615975
MnozZstvi 10 ST

IP66
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Nulovaci zastrcka

Vseobecné objednaci udaje

Uzaviraci zatky slouzi k bezpe¢nému uzavieni
nepotiebnych kabelovych prichodek v tésnicich prvcich.

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CABTITE BP 56MM PA
2652330000

4050118661835
25 ST

Verze

Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabel(), Polyamid, Bila, Vyska:

12 mm, Sitka: 5 mm, Hloubka: 12 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CABTITE BP 6MM PA
2652340000

4050118661842
25 ST

Verze

Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabel(), Polyamid, Bila, Vyska:

16 mm, Sitka: 6 mm, Hloubka: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CABTITE BP 7MM PA
2652350000

4050118662450
25 ST

Verze

Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelu), Polyamid, Bila, Vyska:

16 mm, Sitka: 7 mm, Hloubka: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CABTITE BP 8MM PA
2652360000

4050118662467
25 ST

Verze

Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelu), Polyamid, Bila, Vyska:

16 mm, Sitka: 8 mm, Hloubka: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CABTITE BP 9MM PA
2652370000

4050118662474
25 ST

Verze

Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabel(), Polyamid, Bila, Vyska:

16 mm, Sitka: 9 mm, Hloubka: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

CABTITE BP TOMM PA
2652380000

4050118662481
25 ST

Verze

Blind plug, Cabtite (systém pro vstup kabelu), Polyamid, Bila, Vyska:

16 mm, Sitka: 10 mm, Hloubka: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
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Pravouhla raznice pro tézké konektory

Vseobecné objednaci udaje

Dérovaci nastroje spole¢nosti Weidmiiller by mély byt
vasi prvni volbou na tvorbu vyfez(i ve vasem rozvadéci.
* PG kabelové priichodky

¢ M kabelové priachodky

¢ Specialni kabelové prichodky

Nevhodné pro nerezovou ocel!

Typ KOK-91X36 Verze
Cislo 9204860000 Sheet holes
objednavky

GTIN (EAN) 4032248693795
MnozZstvi 1ST
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