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Drzéak pro fotovoltaické pojistky pro fotovoltaické systémy

¢ K pouziti ve sdruzovacich boxech DC u fotovoltaickych
systém( do 1000V

* MontaZ na DIN listu

* Pro pouziti s valcovymi pojistkami od 1A do 30A
10x38mm gPV

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Drzak pojistky, 1000 V, 10x38, 2
fetézce, s LED

Cislo objednavky 2896950000

Typ FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

GTIN (EAN) 4064675899679

Mnozstvi 5 items
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Technical data

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 61 mm Hloubka (v palcich) 2.4016 inch
Vyska 73 mm Vyska (v palcich) 2.874 inch
Sitka 18 mm Sitka (v palcich) 0.7087 inch
Cista hmotnost 16.4 g

Teploty

Trvala provozni teplota, min. -50 °C Trvala provozni teplota, max. 90 °C
Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Pripojeni drzaku pojistek

Pocet pfipojeni 2 Délka odizolovani 10 mm
Utahovaci moment, max. 2.5 Nm Utahovaci moment, min. 2 Nm

Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Material vodice Meéd

Prafez propojeni AWG, min. AWG 6 Prafez propojeni AWG, max. AWG 17

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 1 mm?2 Prifez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 10 mm?2
min. max.

Prarez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 1 mm?2 Prafez pripojeni vodice, jemné splétany 10 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, jemné splétany 10 mm2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 1 mm?2 Pruafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm?2
min. max.

Technické udaje drzaku pojistek

Kazetova pojistka 10 x 38 mm Barevny Svétle modra
Displej Cervend LED Drzék pojistky (drzak kazety) oto¢né

Max. proud 30A Pocet potenciall 1

Provozni napéti, max. 1000V Rozptyleni vykonu, max. 3W

Nosn4 lista TS 35 Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV
Kategorie rdzového napéti 1l Typ montaze Nosna lista
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Data sheet

FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Accessories
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10x38 gPV

Vseobecné objednaci udaje

Valcové pojistkové kazety gPV jsou navrzeny, aby
poskytovaly kompaktni, bezpe¢nou a ekonomickou
ochranu fotovoltaickych moduld (ochrana v terénu)

s napétim az 1 500 DC. Poskytuji ochranu jak pred
pretizenim, tak zkratem (tfida gPV podle pozadavku
norem IEC60269-6 a UL248-19). Jsou vyrobeny z
keramické trubky s velkym vnitfnim tlakem a tepelnou
rdzovou odolnosti, coz umoznuje vysokou spinaci
kapacitu v malém prostoru. Kontakty jsou vyrobeny

z postfibfené médi a tavnych prvku z cistého stfibra
pro zamezeni starnuti a tim zachovani nezmeénénych
elektrickych charakteristik. Jsou k dispozici ve velikostech
10x38 mm, 10x85 mm a 22x58 mm.

Typ FUSE 10X38 1A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783160000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059684

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 2A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783170000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059691

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 3A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783180000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059905

Mnozstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 4A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783190000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059912

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 5A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783200000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059929

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 6A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783210000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059936

MnozZstvi 10 ST

Typ FUSE 10X38 8A 1000 VDC ... Verze

Cislo 2783220000 Fotovoltaika, Kazetova pojistka, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059943

MnozZstvi 10 ST
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Typ FUSE 10X38 10A 1000 VDC...

Cislo 2783230000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059950

MnozZstvi 10 ST

Verze
Fotovoltaika,

Kazetova pojistka

, 1000V,

10x38, gPV, 10 A

Typ FUSE 10X38 12A 1000 VDC...
Cislo 2783240000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059967

Mnozstvi 10 ST

Verze

Fotovoltaika,

Kazetova pojistka

, 1000V,

10x38, gPV, 12 A

Typ FUSE 10X38 15A 1000 VDC...
Cislo 2783250000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059974

MnozZstvi 10 ST

Verze

Fotovoltaika,

Kazetova pojistka

, 1000V,

10x38, gPV, 15 A

Typ FUSE 10X38 16A 1000 VDC...

Cislo 2783260000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675059981

MnozZstvi 10 ST

Verze

Fotovoltaika,

Kazetova pojistka

, 1000V,

10x38, gPV, 16 A

Typ FUSE 10X38 20A 1000 VDC...

Cislo 2783280000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675060000

MnozZstvi 10 ST

Verze

Fotovoltaika,

Kazetova pojistka

, 1000V,

10x38, gPV, 20 A

Typ FUSE 10X38 25A 1000 VDC...

Cislo 2827990000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675367819

MnozZstvi 10 ST

Verze

Fotovoltaika,

Kazetova pojistka

, 1000V,

10x38, gPV, 25 A

Typ FUSE 10X38 30A 1000 VDC...

Cislo 2828000000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675367826

MnozZstvi 10 ST

Verze

Fotovoltaika,

Kazetova pojistka

, 1000V,

10x38, gPV, 30 A
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