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Kompaktni ¢asova relé pro automatizaci budov a tovaren Vgeobecné objednaci udaje
Nase relé TFIP-Relays se skladaji ze ¢tyr rlznych zafi-
zeni pokryvajicich nejdualezitéjsi aplikace v automatizaci Verze TFI-SERIES, Casové relé, zpozdéni vyp, s oddéle-
budov a tovaren. T¥i z nich pini jednotlivé funkce: gene- nym Fidicim vstupem, Poget kontakt: 1, CO con-
, . o . C e , tact, AgNi, Jmenovité fidici napéti: 24...240 V UC
rator hodin (pauza a spusténi impulzu), zpozdéni zapnuti 15 % / +10 %, Trvaly proud: 8 A, PUSH IN
a zpozdéni vypnuti s fidicim vstupem. K dispozici je také Cislo objednavky 2898330000
multifunk&ni verze se sedmi rznymi dasovacimi funk- Typ TFIP 24-240VUC 1CO OFFC
cemi. Casovaci funkce a ¢asové rozsahy je mozné snadno GTIN (EAN) 4964675903666
Mnozstvi 1 items

nakonfigurovat pomoci oto¢ného spina¢e namontova-

ného vepredu. VSechna zafizeni splfiuji mezinarodni

normy podle EN 61812.

¢ K dispozici v instalacnim provedeni a v kompaktnim pri-
myslovém provedeni

¢ Jednoduché konfigurace pomoci potenciometr( nasta-
veni a stavového LED indikatoru

¢ Splnéni mezinarodnich norem v souladu EN 61812
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Osvédcéeni
Schvaleni

[H us

LISTED

ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E360862
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2.3622 inch
Vyska 87 mm Vyska (v palcich) 3.4252 inch
Sitka 17.5 mm Sitka (v palcich) 0.689 inch
Cista hmotnost 55.1g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..70°C Okolni teplota -25 °C...bb5 °C

Provozni teplota

Vihkost

Rel. vihkost 15 - 85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Ridici strana

Jmenovité Fidici napéti

24..240V UC-15% /
+10 %

Jmenovité vykonové Udaje

4VA, 16 W

Ukazatel stavu

LED green (U/1): flashes
when time runs, lights
permanently with supply
voltage applied, LED
yellow (R): relay closed

Time ranges

0.05s-1s,05s-10s,3
s-60s,30s-10min, 3
min-1h, 30 min-10h, b
h-100 h

Nastaveni odchylky 5 % Max. resetovaci ¢as po preruseni napéti 100 ms
Zakladni pfesnost 16 % (z koncové hodnoty Min. doba trvani impulsu 100 ms
stupnice, pro ¢asovy
rozsah 0,05 s- 1), =1
% (z koncové hodnoty
stupnice, pro vSechny
ostatni Casové rozsahy)
Repeat accuracy <0,5 % nebo +5 ms
Strana zatéze
Rated switching voltage 250V AC Trvaly proud 8 A
Max. spinaci napéti, AC 250V Max. spinaci napéti, DC 30V
AC spinaci vykon (odporovy), max. 2000 VA DC spinaci vykon (odporovy), max. 240 W
Typ kontaktu 1 CO contact (AgNi) Elektricka Zivotnost DC civky 2x105 spinaci cykly (zatéz
1000 VA ohm)

Mechanicka Zivotnost

20x 106 spinaci cykly

Min. spinaci vykon

10mA@12V, 100 mA @
5V

Obecné udaje

Design

Instalacni kryt; 1TE
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Vhodné pro predni montaz Ne

Verze s oddélenym fidicim vstupem

Nosna lista TS 35

Testovaci tlacitko k dispozici No

Indikator pozice mechanického Ne

prepinace

Barevny cerna

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Komponent s klasifikaci hoflavosti UL 94 Komponent Kryt
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Resistance to vibration EN 61812-1

10 Hz...60 Hz: 0.15 mm, 60 Hz...1560 Hz: 2 g

Koordinace izolace

Jmenovité napéti 300V Zavaznost znecisténi 2

Kategorie razového napéti [} Uvolnéni a povrchové vzdalenosti, 23 mm
kontrolni strana - strana zatéze

Dielektricka pevnost, kontrolni strana- 1.6 kV Impulse withstand voltage 4 kV

strana zatéze

Stupen kryti IP20

Dalsi detaily o certifikacich / normach

C. osvédé&eni (cULus) E360862

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice PUSH IN Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 8 mm

Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 2.5 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.2 mm?2

Upinaci rozsah, max. 2.5 mm?2 Prafez propojeni AWG, min. AWG 24

Prirez propojeni AWG, max. AWG 14 Prarez vodice, pevny, min. 0.2 mm?2

Prirez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.2 mm2
min.

Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.25 mm2

max. s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2 Prafez vodice, pruzny, AEH (DIN 0.25 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max. 46228-1), min.

Prarez vodice, pruzny, AEH (DIN 1.5 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,5 mm

46228-1), max.

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001439 ETIM 7.0 EC001439

ETIM 8.0 EC001439 ETIM 9.0 EC001439

ETIM 10.0 EC001439 ECLASS 9.0 27-37-16-05

ECLASS 9.1 27-37-16-05 ECLASS 10.0 27-37-16-05

ECLASS 11.0 27-37-16-05 ECLASS 12.0 27-37-16-05

ECLASS 13.0 27-37-16-05 ECLASS 14.0 27-37-16-05

ECLASS 15.0 27-37-16-05
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Schéma pFipojeni Dimensional drawing
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Miscellaneous

Status indicator (green): 7—r—Time setting

supply voltage

g Time scale
@l: (select one from 15,10's,
10070 h 1 min, 10 min, 1 h, 10 h, 100h)

[

Status indicator (yellow): —— 0
relay closed
A2
16 18

Detailni vykres
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Graph

R off-delay with control input

A1/ A2

B1/A2

LED U/T

15/18

Casové funkce
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Type codes

DDEDDEL

Type }J Separate control input
TF Timing Functions C yes

Blank  no
Series
I Irdhtial Timer function

: M7 multifunction timer

Type of connection with 7 functions
S Screw connection oG Clock Generator
P PUSH IN connection sD StarDelta

ON On-Delay
Control voltage OFF Off-Delay
12-240VUC 12- 240V AC/DC
24240VUC 24 - 240V AC/DC Type of contact

10  SPDT

2NO  DPST

Razné
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ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu
w rozSifenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce
kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

(TTTT T T T K dispozici jsou rlizné typy pro zarizeni od vyrobcu, jako
‘ jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.
S — Struény prehled vyhod:
‘ « Stitky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
- pripeviovaci Stitky, v zavislosti na typu
‘ * Pro sekvenéni zafizeni, napf. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG Stitky pro pfipnuti k li§t€ na znacky
¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 K MC NE GE Verze
Cislo 1880130000 ESG, Znacky na pfistroje x 156 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478910
Mnozstvi 200 ST

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze
Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781
MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE GE Verze
Cislo 1880110000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Zluta, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478798
MnozZstvi 200 ST

Typ ESG 6/17 K MC NE WS Verze
Cislo 1880120000 ESG, Znacky na pfistroje x 17 mm, PA 66, Barevny: Bila, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478804
MnozZstvi 200 ST

ESG 6/15

Zaruc¢end dlouha Zivotnost: ESG

Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou
vrstvu k zajis§téni toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
materiadlem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zaroven extrémné odolny
proti pretrzeni.

Vase vyhody s MultiMark

¢ “Razné materialy pro riizné pozadavky”

* Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobct

* Znacky na zafizeni se zndAmym designem
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 MM WS Verze
Cislo 2619940000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 15 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118626148
MnozZstvi 3000 ST

ESG 6/17

Zaruc€ena dlouha Zivotnost: ESG
Stitky v nékolika barvach a formatech maji silnou lepivou

~ vrstvu k zajisténi toho nejlepsiho spojeni s podkladovym
' materialem. Diky dvojitému laminovanému polyesteru je
zakladovy material velmi tenky a zarover extrémné odolny
J proti pretrzeni.

\ /i Vase vyhody s MultiMark
¢ “Razné materialy pro rizné pozadavky”
¢ Lze pouzit s vybavenim od riznych vyrobcl
* Znacky na zafizeni se zndAmym designem
Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/17 MM WS Verze
Cislo 2005100000 ESG, Znacky na pfistroje, 6 x 17 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390728
MnozZstvi 3000 ST

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet

SoftFinish
Vseobecné objednaci udaje
Typ SDIS 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749810000 Sroubovak, Sitka depele (B): 3.6 mm, Délka Gepele: 100 mm, Tloustka
objednavky cepele (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118897012
Mnozstvi 18T
Typ SDIS SLIM 0.6X3.56X100 Verze
Cislo 2749610000 Montazni nastroj, Sitka Gepele (B): 3.5 mm, Délka &epele: 100 mm,
objednavky Tloustka Cepele (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
MnozZstvi 1ST
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