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Rada E se standardnimi a prémiovymi svétly je ide&lni pro
cilené osvétleni pracovnich prostor. Oto¢né montazni kon-
zoly zajistuji potfebnou flexibilitu pfi umisténi svételného
pole. Diky vestavénym konektor(im M8 je pfipojeni jedno-
duché a rychlé a umoznuje pripojeni nékolika svétel. Kryt
z robustniho PMMA poskytuje nejen potfebnou ochranu
(IP54), ale také zajistuje homogenni osvétleni 5 700 K.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2899730000

Typ WIL-EXXXX-RXSS-5700-X700-M8DX
GTIN (EAN) 4064675906780

Mnozstvi 1 items

Creation date 08.01.2026 12:24:19 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédé&eni (cURus) E354496

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 35 mm Hloubka (v palcich) 1.378 inch
Vyska 35 mm Vyska (v palcich) 1.378 inch
Sitka 700 mm Sitka (v palcich) 27.559 inch
Cista hmotnost 421g

Teploty

Provozni teplota -20-45°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

3ecd7eed-9477-489¢c-b868-70515b8da84d

Udaje o materialu

Material krytu LED PMMA Hlavni material krytu tvrdé eloxovany hlinik
Elektrické udaje

Jmenovité napéti 24V DC Jmenovity proud 704.2 mA

Napajeni 16.9W S moznosti ztlumeni ano, plynulé stmivani

Technické specifikace kabelu

Hlavni material krytu

tvrdé eloxovany hlinik

Vseobecné technické udaje

Typ pfipojeni Kolikovy konektor, Patice Elektronické vybaveni vozového parku  No

Tvar LED modulu Kulaty Barva svétla (CCT) 5700K, White

Slaboproud 1214 Im Uhel vystupu 120°

Uroveri osvétleni 530 lux Provozni zivotnost 60.000 h

Typ montaze Sroubova montaz Rozestupy mezi vyvrtanymi otvory 709 mm

Stupen kryti IP54 Trida ucinnosti (podle EU vyhlasky ¢. Not required
874/2012)

Udaje o p¥ipojeni

Modul LED je pfipojitelny ano Verze pin, rovny - patice, rovna

Pocet polu 4 Kédovani A-kédovani
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Pfipojovaci zavit M8 / M8 Utahovaci moment 0.6 Nm
Propojeni Pin 1: Fizeni bild LED dioda

24V DC, Pin 2: NC, Pin 3:

GND(-), Pin 4:NC
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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Rozmérovy vykres Rozmérovy vykres

Schéma pola Schéma polia
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Fimy

Vseobecné objednaci udaje

V dnesni dobé jsou ¢asto potieba individualni délky
kabeld. K uspokojeni téchto poZadavk( nabizi spolec¢nost
Weidmdiller Sirokou fadu zasuvnych konektord pro vlastni
montaz.

Konektory samci a samice pro pfizptsobitelnou montaz
M8, M12, M16 a 7/8" pfipojeni, které jsou velmi pevné
a idealni napftiklad pro strojirenstvi. Kulaté zasuvné
konektory M8 jsou vhodné zejména pro aplikace s
omezenym prostorem.

Toto Sroubové pfipojeni Ize pouzit v Siroké fadé aplikaci.
S touto technologii se vodi¢, volitelné s koncovkou,
zasune do pfipojovacich prvkid a pfipevni Sroubem. Jedna
se o klasickou, nejlevnéjsi formu pfipojeni, ktera také
podporuje pripojeni vice vodicu.

Typ SAIBGS-P-4A-3.5/5-M8
Cislo 1803880000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248259861
MnozZstvi 1ST

Verze

Konektor pfipojitelny v terénu, M8

Typ SAISGS-P-4A-3.5/5-M8
Cislo 1803850000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248259830
MnozZstvi 18T

Verze

Konektor pfipojitelny v terénu, M8

PUR bez obsahu halogent, ¢erna barva (U)

PUR

halogen free

Vseobecné objednaci udaje

Kabely snimacud - akénich ¢lend se pouzivaji v riznych
aplikacich k pfipojeni snimacu a akénich ¢lent a pro
prfenos dat nebo energie. Lisovany kabel zdvodu nabizi
ozkous$ené pfripojeni zasuvného konektoru ke kabelu.
Kabely jsou zde vystavény Siroké fadeé vliv(, jako jsou
vihkost, prach, teplo, chlad, otfes a vibrace.

Nasi vyvojari se zamérili konkrétné na tento problém a
vyvinuli Fadu jinych kabel( snimaci - akénich ¢lend M8 a
M 12 k poskytnuti feSeni pro kazdou vasi aplikaci.
Existuje néco, co se vdm zde nepodafrilo najit, nebo néco,
co potiebuje vysvétlit? Kontaktujte nas!

Typ SAIL-M8BG-4-1.5U
Cislo 9457850150
objednavky

GTIN (EAN) 4032248403387
MnozZstvi 18T

Verze

Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet pola :
4, 1.5 m, Zasuvka, rovna, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
Halogen: Ne

Typ SAIL-M8BG-4-3.0U
Cislo 9457850300
objednavky

GTIN (EAN) 4032248403394
MnozZstvi 1ST

Verze

Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet pdlu :
4, 3 m, Zasuvka, rovna, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
Halogen: Ne
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Typ SAIL-M8BG-4-5.0U Verze

Cislo 9457850500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet polu :
objednavky 4,5 m, Zasuvka, rovna, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248229208 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M8BG-4-10U Verze

Cislo 9457851000 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet pola :
objednavky 4, 10 m, Zasuvka, rovna, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248285693 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M8G-4-1.5U Verze

Cislo 1906270150 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet pdli :
objednavky 4, 1.5 m, pin, rovny, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248541652 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST

Typ SAIL-M8G-4-3.0U Verze

Cislo 1906270300 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet
objednavky pold : 4, 3 m, pin, rovny, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248541638 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M8G-4-5.0U Verze

Cislo 1906270500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet
objednavky pdld : 4, 5 m, pin, rovny, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248541645 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST

Typ SAIL-M8G-4-10U Verze

Cislo 1906271000 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M8, Pocet polu :
objednavky 4, 10 m, pin, rovny, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248664030 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M8GM8G-4-1.0U Verze

Cislo 1880470100 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M8 / M8, Pocet polt : 4, 1 m, pin,
objednavky rovny — patice, rovnd, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248555499 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M8GM8G-4-2.0U Verze

Cislo 1880470200 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M8 / M8, Pocet pdlli : 4, 2 m, pin,
objednavky rovny - patice, rovnd, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248733965 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST

Typ SAIL-M8GM8G-4-3.0U Verze

Cislo 1880470300 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M8 / M8, Pocet polt : 4, 3 m, pin,
objednavky rovny - patice, rovnd, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4032248487875 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T
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