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Sestavené IE kabely, kabel pro Zelezni¢ni aplikace, Kat. 5,
PUR, modra barva, pfimy kolik M12 a zastréka RJ45, bez
nutnosti pouziti naradi, IP20

Vseobecné objednaci udaje

Verze

Systémovy kabel, M12 D-kddovani - IP 67 zahnuty
konektor samec, RJ45 IP 20, Kat.5 (ISO/IEC
11801) / Kat.5e (TIA T568-B), Polyolefin, 10 m

Cislo objednavky

2901280100

Typ IE-C5DB4BBO100MCAA70-X
GTIN (EAN) 4099987794749
MnozZstvi 1 items
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Rozméry a hmotnosti

Délka

10 m

Délka (v palcich)

393.7008 inch

Cista hmotnost

1000 g

Teploty

Skladovaci teplota

Provozni teplota

85 °C..-30°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napéti

125V

Obecné standardy

Standardni konektor

IEC61076-2-101

Standardy specifické pro kabel

Plameny se S§ifi svisle na kabelovych
svazcich

EN 60332-3-25

Obsah halogenovodiku

According to
EN-50267-2-1, According
to EN 60684-2 Section
45.2

Korozivni tcinky vypart EN 50267-2-2 Protipozarni bezpecnost pro Zelezni¢ni  DIN EN 45545-2, NFPA
vozidla 130
Neprostupné pro kouf EN 61034-2 Jedovaté plyny EN 50305
Elektrické vlastnosti kabelu
Kategorie Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Utlum spojeni do 1000 MHz 90 dB
Kat.5e (TIA T568-B)
Odpor spojeni pfi 10 MHz / m 8.00 mQ Utlum stinéni do 1000 MHz 60.00 dB

Zkus$ebni napéti: stinéni vodi¢-vodi¢

1000 Veff, 50 Hz, 1 min

Konektor, pravy

Zastrcka vpravo

konektoru, RJ45, Pocet
polh: 4, 1IP20, Kontakt
samec, primy, Tlakové lity
zinek, stinéné

Konektor, vievo

Zastrcka vlevo

konektoru, M12, D-
kédovani, Pocet pola: 4,
IP67, Kontakt samec, S
uhlem 0°, stinéné
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Mechanické a materialové vlastnosti kabelu

Odolnost vici olejum

Polomér ohybu, min., opakovany

v souladu s IEC
60811:404

6 *pramér

Halogen

Polomér ohybu, min., jen jednou

Ne

5 *pramér

Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC Korozivni G¢inky vypart EN 50267-2-2
60332-1-2

Neprostupné pro kouf EN 61034-2

Struktura kabelu

Prafez propojeni AWG, max. AWG 22 Barva oplasténi Modra

Prafez 4*AWG 22/7 - 0,32 mm? Stinéni SF/UTP

Pocet vodicu 4 Pruafez izolace 1.4 mm

Izolace PE Prameér plasté, max. 6.8 mm

Pramér plasté, min. 6.4 mm Material plasté Polyolefin

Pramér médi 0.75 mm Stinéni paru vodicu Plastova félie

Barevné kédovani

Zlutd, bila, oranzova, modra

Material vodice

pocinovana méd’

Tloustka materidlu oplasténi

T mm

Klasifikace

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Rozmérovy vykres
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Screwty® nastroj na kabelové prichodky

»

o
v

NReges

Vseobecné objednaci udaje

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
v8ech béznych kabeld snimaca a akénich ¢lend. | téZzko
pFistupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy ota¢ivy moment utdhne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejcti (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplsobitelné
konektory samce a samice.

Typ SCREWTY SET Verze
Cislo 1910000000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436842
MnozZstvi 1ST

Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

Screwty® nastroj na kabelové prichodky s funkci utahovaciho momentu

Pt

¥ . esgece

Vseobecné objednaci udaje

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, v8estranny nastroj pro utahovani
vSech béZznych kabelll snimacu a akénich ¢lend. | téZko
pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory
bez potieby nadmérné sily. Screwty® je jedinecné a
celkové feseni, protoZe je Ize pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejcl (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplisobitelné
konektory samce a samice.

Typ SCREWTY SET -DM Verze
Cislo 1920000000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436859
MnozZstvi 18T

Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors
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Screwty® nastroj na kabelové prichodky

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci
A Screwty® je idedlni, vSestranny nastroj pro utahovani
ﬁ v8ech bé&znych kabell snimact a akénich ¢lend. | téZko
-y pFistupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Z R} Jednoduchy ota¢ivy moment utdhne a povoli konektory
4 bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinec¢né a
& celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
Q G @ @ @ konektord od jinych prodejcti (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplsobitelné

konektory samce a samice.
Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY-M12 Verze
Cislo 1900000000 Cable gland tool for moulded M12 lines
objednavky

GTIN (EAN) 4032248375868
MnozZstvi 1ST

Screwty® nastroj na kabelové prichodky s funkci utahovaciho momentu

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci
Screwty® je idedlni, v8estranny nastroj pro utahovani

& vSech béznych kabelll snimacu a akénich ¢lent. | téZko
5 pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
/’ Jednoduchy otacivy moment utdhne a povoli konektory
; 7 bez potieby nadmérné sily. Screwty® je jedinecné a
% y g celkové feSeni, protoZe je lze pouzit s vétdinou kabel( a

konektord od jinych prodejcl (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizplisobitelné
konektory samce a samice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY-M12-DM Verze
Cislo 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436408
MnozZstvi 18T

TM HF 12 mm

Pouzdra TM neobsahuji Zadné halogeny a prakticky zadné
Skodlivé latky. Pouzdra jsou urc¢ena pro stitky TM-l 12

a nebo TM-l 18. Zahrnuiji Sirokou $kalu pouZziti pro kabely
a vodice. Tento systém se zvlasté osvédcil v dopravnim
strojirenstvi. Stihly design zaru&uje t&sné upevnéni na
vodigi.
¢ Bez obsahu halogent
J étl’hh’l design zarucuje tésné upevnéni na vodici
e TMX 18 pro instalaci s vazacimi pasky (Sitka 3,6 mm)
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TM 4/12 HF/HB Verze
Cislo 1719840000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190353193
Mnozstvi 500 ST

TM, Objimka x 11.4 mm, Polyetylén LD, Barevny: Transparentni,
Vnéjsi pram. vodice: 6 - 10 mm

TM HF 18 mm

Pouzdra TM neobsahuji Zadné halogeny a prakticky zadné
Skodlivé latky. Pouzdra jsou uré¢ena pro Stitky TM-l 12
a nebo TM-l 18. Zahrnuiji Sirokou Skalu pouziti pro kabely
a vodice. Tento systém se zvlasté osvédcil v dopravnim
strojirenstvi. étl’hh’l design zarucuje tésné upevnéni na
vodici.
¢ Bez obsahu halogenut
« Stihly design zaruduje t&sné upevnéni na vodidi
e TMX 18 pro instalaci s vazacimi pasky (Sitka 3,6 mm)

Vseobecné objednaci udaje

Typ TM 4/18 HF/HB Verze
Cislo 1719850000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190353209
Mnozstvi 500 ST

TM, Objimka x 11.4 mm, Polyetylén LD, Barevny: Transparentni,
Vnéjsi prim. vodice: 6 - 10 mm
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