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SFC - SlimFix Clip MultiCard se dvéma oznacovacimi poli.
Pro znackovace vodic je ¢asto zapotiebi rychle predist
oznaceni pocatku a cile pfisluSného vodi¢e. Zde ma smysl
tisknout oba Udaje pfimo na znackovac.

Nové znackovace SFC-DS jsou navrzeny jako karty Mul-
tiCard a jsou vhodné pro pfimy tisk pomoci naseho tis-
kového systému PrintJet. Jejich dvé oznacovaci plochy
umozniuiji tisk vice idaji na jednu znacku. Tiskova data lze
importovat pfimo z projektd CAE do oznacovaciho soft-
waru M-Print® PRO. Po vyti§téni se znacky umisti kolem
vodic¢e a bezpecné se upevni pomoci specialniho zajisto-
vaciho mechanismu.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Oznaceni vodich a kabel(, 2 - 3.5 mm, 21 x 5.2
mm, Bila

Cislo objednavky 2905040000

Typ SFC-DS 1/21 MC NE WS

GTIN (EAN) 4099986711945

MnoZstvi 200 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 4 mm Hloubka (v palcich) 0.1575 inch
Vyska 21 mm Vyska (v palcich) 0.8268 inch
Sitka 5.2 mm Sitka (v palcich) 0.2047 inch
Cista hmotnost 041g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.004 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Typ tisku prazdny

Sitka 5.2 mm

Klasifikace hoflavosti UL 94 V-2, UL 94

Rozsah provozni teploty, max. 100 °C

Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Bila

Halogen Ne

Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky bez

Pocet znacek v baleni Forma napéjeni MultiCard

Velikost pole na oznaceni 20 x 3.2 mm

Pocet znacek na kombinaci 1 MultiCard = Conductor and cable markers

Rozsah provozni teploty -40...100 °C

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ne Prafez vodice, max. 2.5 mm?2
Prarez vodice, min. 0.75 mm?2 Vnéjsi pram. vodice, max. 3.3 mm
Vnéjsi pram. vodice, min. 2 mm Vnéjsi pram. vodice 2-3.5mm
Prlrez pripojeného vodice 0.75-2.5 mm?

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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