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Vlastnosti pfepinacu fady BasicLine B Vgeobecné objednaci udaje
¢ Podpora komunikace v redlném Case, napf. v sitich PRO-
FINET diky funkcim ,Kvalita sluzeb” a ,Blokovani ramcii Verze Sitovy spina¢, nefizeny, Fast Ethernet, Pocet portu:
LLDP” - ,Tfida shody PROFINET A”". ; 16x RJ45, IP30,-40 °C...75 °C
« Velké mnozstvi certifikaci, které vyhovuii jakymkoli poza- =50 obiednavky 2908050000
. . . Typ IE-SW-BLB-16-16TX
davkdm na mechanické vlivy a elektromagnetickou GTIN (EAN) 2099986847934

kompatibilitu, idealni pro oblasti pouziti, jako je pobfezi,  Mnozstvi 1 items
zpracovatelsky pramysl nebo tézba

* Optimalizovana svorka na listu DIN a konektory PUSH
IN pro rychlou a snadnou instalaci

* Pokryvéa nejbéznéjsi kombinace portt RJ45 a SFP pro
flexibilni pouziti

¢ Vstup napajeni AC/DC

* Dostupnost sité se vyrazné zvySuje diky technologii
Broadcast Storm Protection

¢ Energeticky ucinny Ethernet a obaly bez plastl
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ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cULus) E141197
Cislo certifikatu (cULUSEX) E223527
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 95 mm Hloubka (v palcich) 3.7401 inch
Vyska 144 mm Vyska (v palcich) 5.6693 inch
Sitka 44 mm Sitka (v palcich) 1.7323 inch
Cista hmotnost 526 g
Teploty
Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -40 °C...75 °C
VlIhkost 5 az 95 % (bez
kondenzace)
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 7a, 7cl
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289
Charakteristika pfepinace
Prioritni fronty 4 Velikost tabulky MAC 4 K
Velikost zadsobniku paketu 4 Mbit Zékladni deska Sirky pasma 3.2 Gbit/s
Podpora jumbo ramct do 9 KB
Elektrické napajeni
Ochrana pfed zaménou polarity Ano
Spotieba proudu 0.16 A
Napajeci napéti 12/24/48 V DC, 24 V AC, 2 redundantni vstupy
Ochrana proti proudu pfi pretizeni Ano
Typ pfipojeni 1 blok svorek o 6 kontaktech s moZznosti demontaze
Rozsah napajeciho napéti Typ napéti AC
Napéti, min. 18V
Napéti, max. 30V
Typ napéti DC
Napéti, min. 9V
Napéti, max. 60V
Aktualni spotieba Napéti 24V
Proud 0.16 A

Datum vytvoreni 02.12.2025 08:45:43 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Datovy list

IE-SW-BLB-16-16TX

Technické udaje

Funkce spravy

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Filtr sitového provozu

Kvalita sluzby (QoS),
Class of Service (CoS),
Type of Service (ToS),
Differentiated Services
Code Point (DSCP),
Filtrovani ramcd MAC
(blokovani ramct LLDP)

Podpora priimyslového protokolu

Zatizeni PROFINET podle
tfidy shody A

MTBF

MTBF

Podle normy

Telcordia SR-332

Doba provozu (hodin), min.

841302 h

Vstupni napéti

24V

Podle normy

Telcordia SR-332

Podminky prostiedi

Provozni teplota, max.

75 °C

Provozni teplota, min.

-40 °C

Vihkost

5 az 95 % (bez kondenzace)

Skladovaci teplota, max.

85 °C

Skladovaci teplota, min.

-40 °C

Provozni nadmofrské vyska

Nadmofska vyska, max. 2000 m
Poznamka v souladu s UL
Nadmorska vyska, max. 6000 m

Poznamka

omezeni naleznete v prohlaseni vyrobce o
provozni nadmorské vysce v oddile ke stazeni

Rozhrani

RJ45 porty

10/100BaseT(X), auto
negotiation, PIné/Half-
duplex rezim, Auto MDI/
MDI-X port

DIP pfepinac funkce

QoS (zap/vyp), Aktivace/
deaktivace ochrany vysilani
pfed boufi, Filtrace rdamc
MAC (zapnuto/vypnuto),
Aktivace/deaktivace IEEE
802.3az energeticky
ucinného Ethernetu, 2x

pro zapnuti/vypnuti alarmu
zavady napajeni, pres relé

Kontakt alarmu

Treleovy vystup s
proudovou kapacitou 1 A
pfi 24V DC

Signaliza¢ni kontakt

Treleovy vystup s
proudovou kapacitou 1 A
pfi 24V DC

Pocet portt

16x RJ45

Kontrolka LED napéjent:
PWR1, PWR2, Port LED:
LNK/ACT, 10/100M
(RJ45 port), Kontrolka LED
napéjeni: PWR FLT

Shoda a schvaleni EMC

Zo6na rizika vybuchu

EN IEC 60079-0, EN

IEC 60079-7, EN IEC
60079-15, UL/cUL, tfida
I, sekce 2, skupiny A, B, C
a D, ATEX zéna 2 Ex ec nC
IIC T4 Ge

Podle IEC 60068-2-31

Normy EMC

EN IEC 61000-6-2, EN
IEC 61000-6-4, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:

podle IEC 60068-2-6
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Contact: 6 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz to 1 Ghz: 10 V/m,
IEC 61000-4-3RS: 1.4
GHz to 6 Ghz: 3 V/m, IEC
61000-4-4 EFT: Power:
4 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
2 kV; Signal: 2 kV, IEC
61000-4-6 CS: 10 Vrms,
IEC 61000-4-8 PFMF: 30
A/m

Otres

podle IEC 60068-2-27

Odeslat pouziti

Cekani na schvaleni DNV,
BV, ABS, LR, RINA

Bezpecnostni norma

UL61010-1, UL

61010-2-201
Technické udaje
Hlavni material krytu Kov Typ montaze DIN lista
Stupen kryti IP30 Rychlost Fast Ethernet
Prepinac¢ nefizeny
Technologie
Pfepinani dat Ulozit a vpred Rizeni toku IEEE 802.3x fizeni toku
Standardné IEEE 802.3 for 10BASE-T,

IEEE 802.3u for 1T00BASE-

TX, IEEE 802.3x for flow

control, IEEE 802.3az

Energy-Efficient Ethernet,

IEEE 802.1p for Class

of Service / Quality of

Service (CoS/QoS)
Zaruka
Casovy interval 5 let
Klasifikace
ETIM 6.0 EC000734 ETIM 7.0 EC000734
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 EC000734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06 ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02 ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02 ECLASS 14.0 19-17-04-02
ECLASS 15.0 19-17-04-02
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Souprava pro montaz na 19" stojan

* Pro montaz zafizeni ur¢enych na DIN listu do 19"
stojanl

Vseobecné objednaci udaje

Typ RMKIT Verze
Cislo 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
objednavky

GTIN (EAN) 4050118029154
MnozZstvi 1ST

Montazni sada pro montaz na zed’ (konstrukéni fady BasicLine B)

Montazni sada pro upevnéni na zed' (konstrukéni fady
BasicLine B):
Montazni souprava pro volitelné upevnéni DIN liStovych

komponent( priimyslového Ethernetu na zed konstrukéni
fady BasicLine B.

IE-UPEVNENI-NA-ZED-SADA-MODEL-A pro pouZiti s:

¢ Priimyslové Ethernetové pfepinace fady IE-SW- BLBO5/
BLBO8/BLB10

IE-UPEVNENI-NA-ZED-SADA-MODEL-B pro pouZiti s:

¢ Priimyslové Ethernetové prepinace fady IE-SW- BLB16/

BLB18/BLB24
Vseobecné objednaci udaje
Typ IE-WALLMOUNT-KIT-MODEL-B  Verze
Cislo 3032770000 Kit for wall mounting
objednavky

GTIN (EAN) 4099986984523
MnozZstvi 18T
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BLF 5.08HC/180 SN

Vseobecné objednaci udaje

Stejné spolehlivy jako milionkrat osvédcéeny original, ale

s inovativnimi drobnostmi:

BLF 5,08HC PUSH IN verze konektoru samice BLZP

5,08HC se nelisi jen v systému pfipojeni; je také

kompaktnéjsi. Inovativni pruzinovy systém pripojeni

PUSH IN spole¢nosti Weidmiiller predstavuje budoucnost

snadného pfipojeni vodic¢u bez potieby naradi. HC =

Vysoky proud.

Co se vSestrannosti ty¢e, BLF 5,08HC ji poskytuje stejné,

jako jeho predchtdce:

¢ 3 ozkousené sméry vyvodu vodic¢e poskytuji obvyklou
flexibilitu pro feSeni zamérena na aplikaci

* 4 varianty priruby a patentovana uvolnovaci zapadka
umoznuji zaloZzeni konceptu zamykani na pozadavcich
uZivatele

* Pouziti kombinace BLF 5,08HC a SL 5,08HC dociluje
maximalnich jmenovitych specifikaci

Typ BLF 5.08HC/06/180 SN BK... Verze

Cislo 1013470000 Zasuvny konektor PCB plug in, zditka, 5.08 mm, Pocet pdéla: 6, 180°,
objednavky Pfipojeni PUSH IN s akénim ¢lenem, Upinaci rozsah, max. : 3.31 mm?2,
GTIN (EAN) 4032248721627 Box

MnozZstvi 60 ST
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