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Predem sestavené PAC kabely poskytuji elektrické a

logické pfipojeni mezi PLC a PLC rozhranimi. Tyto kabely

se skladaji z nasledujicich komponentu:

¢ PLC konektor od vyrobce.

¢ Vicepolovy LIYY nebo LY YCY (stinény) kabel s prufe-
zem 0,14 mm2 nebo 0,25 mm?2.

¢ Plochy konektor, SUB-D nebo RSV, k pfipojeni rozhrani.

Kontinuita a izolace kabelll jsou automaticky testovany k
zajisténi funkénosti, pro kterou byly kabely navrzeny.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2908680030

Typ PAC-M340-HE20-V8-3M
GTIN (EAN) 4099986682740
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 14.10.2026 02:58:13 MEZ
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Technické udaje

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 677.34¢

Vseobecné udaje

Délka kabelu 3m Vhodné pro Digitalni signaly

Zakladni material PVC Kabel Kabel LiYY

Konektor rozhrani PLOCHY KABELOVY Poget pld, min. 20 péla

KONEKTOR HE10 20P

Vnéjsi pramér 8,6 £ 1T mm Konektor, PLC strana SCHNEIDER BMX FTB
2000 20P

Prifez vodice 0.25 mm?2

Elektrické udaje

Celkovy proud, max. 3A Zkouska vysokého napéti 1kV/1s

Dovolena sila proudu na vedeni, max. TA Odpor <80 mQ/m

Provozni napéti <60VDC=25VAC Kapacita (vlakno / vldkna) 300 pF/m

Jmenovité adaje UL

Celkovy proud, max. 3A

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000237 ETIM 9.0 EC000237

ETIM 10.0 EC000237 ECLASS 14.0 27-24-22-20

ECLASS 15.0 27-24-22-20
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