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Sestavené IE kabely, kabel pro Zelezni¢ni aplikace, Kat. 7,
fialova, M12

Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémovy kabel, M12 X-typ IP 67 samec,
zahnuty, Open, Cat. 6, Polyolefin, molekularné pro-
vazany, 7.5 m

Cislo objednavky 2912210075

Typ IE-CBEB8BVO075XCAXXX-X
GTIN (EAN) 4099986538597

MnozZstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Délka 7.5 m Délka (v palcich) 295.2756 inch
Cista hmotnost 405 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...90 °C Provozni teplota

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Elektrické vlastnosti

Odpor izolace = 100 MQ

Obecné standardy

Standardni konektor IEC 61076-2-109

Standardy specifické pro kabel

Obsah fluéru According to
EN-50267-2-1

Protipozarni bezpec¢nost pro zelezni¢ni  According to EN 45545,

vozidla HL1 - HL3, NFPA 130

Plameny se Sifi svisle na kabelovych

svazcich

EN 60332-3-25

Elektrické vlastnosti kabelu

Jmenovité napéti (AC) 50V Jmenovité napéti (DC) 60V
Odpor izolace =100 MQ Kategorie Cat. 6
Konektor, pravy
Zastréka vpravo Volny konec vodice
Konektor, vievo
Zastrcka vlevo M12, X-kédovani, IP67,
Kontakt samec, pfimy,
konektor, Plast, stinéné
Mechanické a materialové vlastnosti kabelu
Odolnost vidi olejum v souladu s IEC Halogen Ne
60811:404
Polomér ohybu, min., jen jednou 6 *primeér Odolnost proti opotiebeni velmi dobré
Odolnost proti Sifeni ohné in accordance with IEC
60332-1-2
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Struktura kabelu

Prameny 7 Barva oplasténi Fialova
Prirez 4*2*AWG 26/7 - Stinéni S/FTP
4*2*0,128 mm?
Pocet vodicu 8 Prufez izolace 1.05 mm
Pramér plasté, max. 6.8 mm Pramér plasté, min. 6.4 mm
Material plasté Polyolefin, molekularné Stinéni paru vodicu Plastova félie
provazany
Barevné kodovani bild / oranzova, oranZova,
bila / zelena, zelena,
bila / hnéda, hnéda, bila /
modra, modra
Klasifikace
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Propojeni

Pfipinani
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