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Ptistroje této fady zobrazuji univerzalni analogové pro-

cesni hodnoty.

V zavislosti na verzi pfistroje prevadéji/izoluji signaly na

analogovy proudovy signal a maji pridavna relé meznich

hodnot, ktera prepinaji dalsi signaly.

Vlastnosti:

¢ Lze zpracovat nékolik variant senzor(.

* Je zapotiebi pomocny zdroj napajeni.

* Hodnota na displeji je dobre viditelna i za nepfiznivych
svételnych podminek.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Displej, Vstup : 1/U univerzélni, Teplota, Vystup :
Displej

Cislo objednavky 2920050000

Typ ACT20D-LED-UI-AC-DC

GTIN (EAN) 4099986580343

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 30.10.2025 01:56:30 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 1
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Technické udaje

Osvédcéeni
Schvaleni e,
C€E-
S
ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 120 mm Hloubka (v palcich) 4.7244 inch
Vyska 48.8 mm Vyska (v palcich) 1.9213 inch
Sitka 96.6 mm Sitka (v palcich) 3.8031 inch
Cista hmotnost 236.72 g
Teploty
Skladovaci teplota Provozni teplota -20°C...60 °C
Vihkost Rel. vihkost 5 - 95 %, bez

kondenzace

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c, 7a, 7cl

pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP f4905d12-f516-4eb5-90a8-8c87685bc956

Display

Display range -1999..9999 Display value aktualni méfena hodnota,
Percentage or real value
display, Stav spinani

Format 14 segment (Cisla + Type Ccervend LED, 4-character

pismena), Rolovani textu
v 8 jazycich v pfipadé
chyby (napft. pretrzeni
dratu senzoru, prekroceni
vstupniho rozsahu...)

display, Velikost Cislic:
13,8 mm

Cycle time 2,2 krat/ s Decimal point nastavitelné, 9.999, 99.99,
999.9, 9999
Scaling Variable S moZnosti ztlumeni Ano

General data

Typ pfipojeni

Pfipojeni upinaci svorkou
s akénim ¢lenem

Presnost

<0,1 % rozsahu méreni

Typ montaze

Montaz na celni panel,
Pfedni montaz

Stupen kryti

IP 65

Kompatibilita DIN liSta

Power consumption

No

22W

Napéajeci napéti

Teplotni soucinitel

21,6..253 VAC, (50...60
Hz) nebo 19,2...300 VDC
<0,01% of measurement
range”C

Konfigurace

Predni tlacitko
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Input

kompenzace vymezovaciho spoje

intern{

Snimac

2-wire transmitter (without
own power supply), 4-
vodicovy senzor (s vlastnim
napajenim), RTD (2,3-
wire): Pt100, Pt200,
Pt1000, Ni120, Cu10,
Thermocouples:B / C /
E/J/K/L/N/R/
S/T/W3 /W5, Méfeni
odporu, Potentiometer: 10
Q...10 kQ

Pocet vstupu

1

Vstupni odpor

0..10 kQ

Line resistance in measuring circuit
Sensor supply

50 O
> 15V DC pfi 20 mA

Potenciometr
Vstupni napéti

100..10 kQ

0..1VvDC,0,2..1VDC,
0..10VvDC, 2..10VDC

Temperature input range

Vstupni odpor, napéti

E: (-100..+1000 °C), J:
(-100..+1200 °C), K:
(-180..+1372 °C), L
(-200..+900 °C), N: -180...
+1300 °C, R: (-50...+1760
°C), S: (-50..+1760 °C),

T: (-200..+400 °C), U:
(-200..+600 °C), W3:
(0..+2300 °C), W5: (0...
+2300 °C), LR: (-200...
+800 °C), PT100 / 200 /
1000: -200 °C...+850 °C,
NI1000: -60°C...+250 °C,
CU10:-100..+260 °C

> 10 MQ

Vstupni proud

Cas odezvy

0..20 mA, 4..20 mA

konfigurovatelny 1...60

s (teplotni vstup),
konfigurovatelny 0,4...60 s
(vstup mA / V)

Koordinace izolace

Normy EMC

EN 61326-1

Zavaznost znecisténi

Izolaéni napéti

2,3 kVAC (test) / 250 VAC
(provozni stav)

Data pFipojeni

Metoda pfipojeni vodice

Sroubové pfipojenti:
zasuvné, lze zapojit

Typ pfipojeni

Pfipojeni upinaci svorkou
s akénim ¢lenem

Prirez propojeni AWG, min.

AWG 30

Prafez propojeni AWG, max.

AWG 12

Prarez pripojeni vodicl, jemné stacené,
min.

0.13 mm?2

Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.8 mm?2

max.

Popis soucastek

Popis produktu

Pristroj je vestavéné zafizeni, které slouzi k digitdlnimu zobrazeni procesnich hodnot, jako jsou
proud, napéti, odpor, teplota a signaly potenciometru v redlném Case. Zafizeni je uréeno k instalaci
do rozvadéce na viditeIném misté. Zafizeni Ize pouzivat pouze v interiérech.

Klasifikace

ETIM 6.0 ECO00677 ETIM 7.0 EC000677
ETIM 8.0 EC000677 ETIM 9.0 EC0O00677
ETIM 10.0 EC000677 ECLASS 9.0 27-14-31-10
ECLASS 9.1 27-21-03-01 ECLASS 10.0 27-14-31-10
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ECLASS 11.0 27-14-31-10 ECLASS 12.0 27-14-31-10
ECLASS 13.0 27-14-31-10 ECLASS 14.0 27-14-31-10
ECLASS 15.0 27-14-31-10
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Zobrazovace procesnich hodnot s LED displejem - ACT20D

Pristroje této fady zobrazuji univerzalni analogové

procesni hodnoty.

V zavislosti na verzi pristroje prevadéji/izoluji signaly na

analogovy proudovy signal a maji pridavna relé meznich

hodnot, ktera prepinaji dalSi signaly.

Vlastnosti:

e Lze zpracovat nékolik variant senzor(.

* Je zapotiebi pomocny zdroj napajeni.

* Hodnota na displeji je dobfe viditelna i za nepfiznivych
svételnych podminek.

Vseobecné objednaci udaje

Typ PROTECTIVE COVER Verze
Cislo 2964330000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986768086
Mnozstvi 1ST

Displej, Kryt, Vstup : I/U univerzalni, 0-20 mA, Transparentnost
HART®, Vystup : Potenciometr, Teplota, termoclanek
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