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Modul k méreni vykonu

Elektromérovy modul pro 1 nebo 3 faze, jmenovité napéti
do 300 Veff

Vykonovy modul slouzi k méreni a zpracovani proudt

a napéti jednofazovych a tfifazovych zatizeni do jmenovi-
tého napéti 300 Veff AC (faze a neutralni vodic¢). Modul
pfimo méfi a vypocitava riizné elektrické parametry -
reaktivni, zdanlivy, harmonicky a jalovy vykon, spotfebu
energie, fazovy Uhel a mnoho dal$ich. Pomoci parametrt
Ize zvolit, kterad data se prenasi prostfednictvim procesnich
dat z rGznych sbérnic.

Elektromérovy modul Ize snadno integrovat do stavajicich
automatizac¢nich feSeni pomoci u-remote. Pti pouziti kon-
verznich proudovych méficich prevodnik( neni tfeba u sta-
vajici instalace provadét zmény.

Proudy do 1 A nebo 5 A Ize méf¥it pfimo; vyssi proudy lze
meéfit pomoci zasuvnych konverznich proudovych méfri-
cich prevodnikl od spolec¢nosti Weidmidiller.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Remote 1/0 module, IP20
Cislo objednavky 2920860000

Typ UR20-3EM-400V-AC-333MV
GTIN (EAN) 4099986601741

Mnozstvi 1 items
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Schvaleni

@

LISTED
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (cULus) E141197
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 76 mm Hloubka (v palcich) 2.9921 inch
Vyska 120 mm Vyska (v palcich) 4.7244 inch
Sitka 11.6 mm Sitka (v palcich) 0.4528 inch
Cista hmotnost 88g
Teploty
Skladovaci teplota -40°C..+85°C Provozni teplota -20°C...60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li
pouzitelné/znamo)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

82327f13-cd27-455a-abbb-a62e1996dcf8

Analogové vstupy

Cislo

3

Izolace

vyztuZena izolace

Rozliseni

16 Bit na kanal (vnitfni
24 Bit), 32 bit pro
energetické citace

Jmenovité napéti

520 Veff (L-L), according
to table I.1 of IEC
61010-1:2010/
AMD1:2016/COR1:2019,
300 Veff (L-N)

Frekvence napajeciho systému

45..65 Hz

Presnost méreni

0,25 % ve vztahu

s kone¢nou hodnotou (U/
1), 0,5 % pro vypoctené
hodnoty, 0,75 % pro
harmonické

Analyza harmonické slozky

up to 43rd

Vzorkovaci frekvence méreni proudu

Sigma Delta ADC s 1,024
MHz (Sitka pasma zajmu
od 40 Hz do 3,3 kHz)

Kategorie pro méreni napéti

CAT Il (according to

IEC 61010-1), CAT

Il (according to IEC
61010-1) for installations
with rated voltage to earth
>300V

Napéti impedance vstupu

1,881 MQ

Ochrana pred zkratem Ano Diagnostika modult Ano
Diagnostika jednotlivych kanal( Ano

Elektrické napajeni

Napajeci napéti 24V DC +20 %/ -15 %, Spotieba proudu z lIN (pfislusny <35 mA

prostiednictvim systémové
sbérnice, 24V DC +20
%/-15 % (according to
IEC61131), 24V DC

napajeci Usek)
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+30%/-25% (according to
DNV GL)

Spotieba proudu z Isys, typ.

8 mA

Obecné udaje

Odolnost proti otfesim bHz=<f<8,4Hz Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
3,5 mm rozkmit podle
IEC 60068-2-6, 8,4 Hz <
f< 150 Hz: 1 g zrychleni
podle IEC 60068-2-6
Kategorie razového napéti ] Zavaznost znecisténi 2

Nosna lista

Vlhkost vzduchu (pfeprava)

TS 35

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Tlak vzduchu (provoz)

Tlak vzduchu (preprava)

2 795 hPa (vyska
<2000 m) podle

DINEN 61131-2

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DIN EN 61131-2

Tlak vzduchu (skladovani)

1013 hPa (vyska O m) do
700 hPa (vyska 3000 m)
podle DINEN 61131-2

VlIhkost vzduchu (provoz)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

VlIhkost vzduchu (skladovani)

10 % az 95 %, bez
kondensace podle DIN EN
61131-2

Udaje o systému

Typ modulu Modul pro méreni energie Rozhrani u-remote systémova
sbérnice
Galvanické oddéleni 500 V DC mezi Typ pfipojeni PUSH IN
proudovymi drdhami
Protokol sbérnice PROFINET IRT, PROFINET Rychlost pfenosu systémové sbérnice, 48 Mbit
RT, PROFIBUS DP-V1, max.
EtherCAT, Modbus/TCP,
EtherNet/IP, CANopen,
DeviceNet, POWERLINK,
CC-Link, CC-Link IE TSN
Udaje p¥ipojeni
Prifez pfipojeni vodi¢l, jemné stacené, AWG 16 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, AWG 26
max. (AWG) min. (AWG)
Prirez vodice, pevnym, max. (AWG) AWG 16 Prafez vodice, pevnym, min. (AWG) AWG 26
Typ pfipojeni PUSH IN Cislo 3
Prirez vodice, pevny, max. 1.5 mm?2 Prarez vodice, pevny, min. 0.14 mm?
Prlrez pfipojeni vodica, jemné stacené, 1.5 mm?2 Prarez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.14 mm2
max. min.
Klasifikace
ETIM 8.0 EC001605 ETIM 9.0 EC001605
ETIM 10.0 EC001605 ECLASS 14.0 27-24-26-09
ECLASS 15.0 27-24-26-09

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Block diagram Connection diagram
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Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Systémové pfislusenstvi

Objevte Sirokou nabidku prisluSenstvi pro vas systém
u-remote - idealni doplnék pro jesté efektivnéjsi a
flexibilnéjsi aplikace.

Typ UR20-EBK-ACC Verze
Cislo 1346610000 End bracket, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118151596
MnozZstvi 5 ST

Typ UR20-SM-ACC Verze
Cislo 1339920000 Cover, ,
objednavky

GTIN (EAN) 4050118144727
MnozZstvi 20 ST

Vseobecné objednaci udaje

Typ PM 2.7/2.6 MC NE WS Verze

Cislo 1323710000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118126778
Mnozstvi 960 ST

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje
Typ PM 2.7/2.6 MC SDR Verze
Cislo 1323700000 OMNIMATE Signal - series PM, Narazeci znacky, 2.7 x 2.6 mm, Rozte¢
objednavky v mm (P): 3.50 Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118126761
MnozZstvi 192 ST

Typ DEK 5/8-11.56 MC SDR Verze
Cislo 1341610000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118146059
MnozZstvi 100 ST

Blank

i Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro viechny
— vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

——— ‘L 1 Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a
77777 = zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
o7 Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
Do | Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k
(O o & | dispozici v rliznych Sirkach.
o (ol (o o | « Sirokéa fada potisténych znacek pro okamzité pouziti
= Tl | * Pasky pro rychlou instalaci
[ O o ol T § ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory
* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Verze
Cislo 1341630000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145946
MnoZstvi 500 ST

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Hlinik

Hlinik ma druhou nejlepsi elektrickou vodivost po médi.
Jednou z vyhod je nizka vaha, vyhodou je vynikajici
ochrana proti korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.56 2M/AL/BK Verze
Cislo 0330800000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190100650
Mnozstvi 40 M

Svorkovnicova lidta, Prisludenstvi, Hlinik, neo3etfené, Sitka: 2000 mm,
Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Nerezova ocel

Nerezova ocel je kolektivni termin pro vS§echny typy oceli
(slitin) s vysokym stupném cistoty a odolnosti vici korozi.

Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/CRN Verze
Cislo 1747350000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248003372
MnoZzstvi 40 M

Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Nerezavéjici ocel 1.4301,

neosetiené, Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Ocel

Ocelové DIN listy jsou na trhu nejrozsifenéjsi. Mezi
kovovymi DIN liStami maji nejnizsi ochranu proti zkratu,
podobné k nerezové oceli.

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ TS 35X7.5 2M/ST/ZN
Cislo 0383400000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190088026
MnozZstvi 40M

Verze
Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyéka: 35 mm, Hloubka: 7.6 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Cislo 0514500000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190046019
MnozZstvi 40 M

Verze
Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyska: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Typ TS 356X7.5/LL TM/ST/ZN
Cislo 0514510000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190116620
Mnozstvi 20M

Verze
Svorkovnicova lita, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 1000 mm, Vy3ka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Typ TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ
Cislo 7915060000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248296279
MnozZstvi 40 M

Verze
Svorkovnicova lista, PfisluSenstvi, Ocel, pozinkovany a pasivovany,
Sitka: 2000 mm, Vyséka: 35 mm, Hloubka: 7.5 mm

Zasuvny proudovy pfevodnik - ValueLine

Vseobecné objednaci udaje

Zasuvné transformatory proudu

Zasuvné transformatory proudu se pouzivaji vSude

tam, kde je treba méfit a zpracovavat vysoké proudy az
5000 A. NasSe zasuvné transformatory proudu dodavaji
sekundarni proudy 1 A nebo 5 A. Weidmiiller nabizi také
kompaktni transformatory proudu s nizkou spotrebou,
které prevadeéji proudy do 600 A na napéti do 333 mV.

Typ CMA-101-2500-5A-10VA-0,5
Cislo 2680250000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118696608
MnozZstvi 18T

Verze
Primarni proud: 2500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 10 VA,
Tolerance class: 0,5, transformétor s klidovym proudem

Typ CMA-101-2500-56A-10VA-1
Cislo 2680190000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118696516
Mnozstvi 1ST

Verze
Primarni proud: 2500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 10 VA,

Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

Typ CMA-31-100-5A-2,6VA-1
Cislo 1482030000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118290943
MnozZstvi 1ST

Verze
Primarni proud: 100 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 2.5 VA,

Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Typ CMA-31-125-5A-2,56VA-0,5 Verze

Cislo 2680200000 Primarni proud: 125 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 2.5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696578

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-150-6A-2,6VA-0,5 Verze

Cislo 2421030000 Primarni proud: 150 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 2.5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118428971

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-150-5A-5VA-1 Verze

Cislo 2420960000 Primarni proud: 150 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429091

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5 Verze

Cislo 2421020000 Primarni proud: 200 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 2.5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformétor s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118428988

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-200-5A-5VA-1 Verze

Cislo 2420950000 Primarni proud: 200 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429190

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-31-250-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 1482050000 Primarni proud: 250 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformétor s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118291094

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-250-5A-5VA-1 Verze

Cislo 2420940000 Primarni proud: 250 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429183

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-300-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 2420990000 Primarni proud: 300 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformétor s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429220

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-31-400-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 2420980000 Primarni proud: 400 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429305

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-400-5A-6VA-1 Verze

Cislo 2420920000 Primarni proud: 400 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118428964

MnozZstvi 18T
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Typ CMA-31-500-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 1482070000 Primarni proud: 500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118291100

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-500-56A-6VA-1 Verze

Cislo 2420910000 Primarni proud: 500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429169

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-60-5A-1,25VA-1 Verze

Cislo 2421380000 Primarni proud: 60 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 1.25 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429381

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-31-600-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 2420970000 Primarni proud: 600 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformétor s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429206

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-600-5A-5VA-1 Verze

Cislo 2420900000 Primarni proud: 600 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429176

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-31-75-5A-2,5VA-1 Verze

Cislo 1482040000 Primarni proud: 75 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 2.5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118291087

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-750-5A-6VA-0,5 Verze

Cislo 1482080000 Primarni proud: 750 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118290950

MnozZstvi 18T

Typ CMA-31-750-5A-6VA-1 Verze

Cislo 2420890000 Primarni proud: 750 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118429084

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-41-1000-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 2680210000 Primarni proud: 1000 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Z&téz: ,
objednavky Tolerance class: , transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696547

MnozZstvi 18T

Typ CMA-41-1000-56A-5VA-1 Verze

Cislo 2680150000 Primarni proud: 1000 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: ,
objednavky Tolerance class: , transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696493

MnozZstvi 18T

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Datovy list

UR20-3EM-400V-AC-333MV Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Weidmiiller 3£

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Typ CMA-51-1250-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 2680220000 Primarni proud: 1250 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: ,
objednavky Tolerance class: , transformétor s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696561

MnozZstvi 18T

Typ CMA-51-1250-56A-5VA-1 Verze

Cislo 2680160000 Primarni proud: 1250 A, Sekundarni proud, max.: b A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696509

Mnozstvi 18T

Typ CMA-61-1500-5A-5VA-0,5 Verze

Cislo 2680230000 Primarni proud: 1500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: ,
objednavky Tolerance class: , transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696585

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-61-1500-5A-5VA-1 Verze

Cislo 2680170000 Primarni proud: 1500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696523

MnozZstvi 18T

Typ CMA-81-2000-5A-10VA-0,5 Verze

Cislo 2680240000 Primarni proud: 2000 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: ,
objednavky Tolerance class: , transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696592

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-81-2000-5A-10VA-1 Verze

Cislo 2680180000 Primarni proud: 2000 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 10 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118696530

MnozZstvi 18T

Proudovy transformator s délenym jadrem

Vseobecné objednaci udaje

Proudové transformatory pro modernizaci

Funkce:

* zvlasté vhodné pro pouziti na tézko pristupnych mistech
* neni nutné fezat primarni vodice

¢ RozloZeni transformatoru proudu bez dalSich nastroju

Typ KCMA-18-100-1A-1,25VA-3 Verze

Cislo 1482010000 Primarni proud: 100 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 1.25 VA,
objednavky Tolerance class: 3, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118290851

MnozZstvi 18T

Typ KCMA-18-150-1A-2VA-3 Verze

Cislo 2420770000 Primarni proud: 150 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 2 VA,
objednavky Tolerance class: 3, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118429107

Mnozstvi 18T

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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UR20-3EM-400V-AC-333MV

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ KCMA-18-200-1A-3VA-3
Cislo 2420760000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118428933

MnozZstvi 18T

Verze
Primarni proud: 200 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 3 VA,

Tolerance class: 3, Proudovy transformator s délenym jadrem

Typ KCMA-18-250-1A-1,6VA-1 Verze

Cislo 1482000000 Primarni proud: 250 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 1.5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118291070

MnozZstvi 18T

Typ KCMA-18-250-1A-4VA-3 Verze

Cislo 2420750000 Primarni proud: 250 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 4 VA,
objednavky Tolerance class: 3, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118428926

MnozZstvi 1ST

Typ KCMA-18-50-1A-1VA-3 Verze

Cislo 1482020000 Primarni proud: 50 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 1 VA,
objednavky Tolerance class: 3, Proudovy transformator s délenym jadrem
GTIN (EAN) 4050118290844

MnozZstvi 18T

Typ KCMA-18-560-1A-1VA-3 HUT  Verze

Cislo 2511690000 Primarni proud: 50 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 1 VA,
objednavky Tolerance class: 3, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118527643

MnozZstvi 1ST

Typ KCMA-18-75-1A-1VA-3
Cislo 2420780000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118428896

MnozZstvi 18T

Verze
Primarni proud: 75 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 1 VA,

Tolerance class: 3, Proudovy transformator s délenym jadrem

Typ KCMA-32-400-1A-5VA-1 Verze

Cislo 1481990000 Primarni proud: 400 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, Proudovy transformator s délenym jadrem
GTIN (EAN) 4050118291063

MnozZstvi 18T

Typ KCMA-32-400-5A-5VA-1 Verze

Cislo 2420730000 Primarni proud: 400 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118429046

MnozZstvi 1ST

Typ KCMA-32-500-5A-5VA-1
Cislo 2420740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118428889

MnozZstvi 18T

Verze
Primarni proud: 500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,

Tolerance class: 1, Proudovy transformator s délenym jadrem

Typ KCMA-32-600-1A-5VA-1
Cislo 1481980000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118290936

MnozZstvi 1ST

Verze
Primarni proud: 600 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 5 VA,

Tolerance class: 1, Proudovy transformator s délenym jadrem

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Weidmiiller 3£

UR20-3EM-4OOV-AC-333MV Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
Typ KCMA-32-600-5A-5VA-1 Verze
Cislo 2420720000 Primarni proud: 600 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118428872
MnozZstvi 18T

Typ KCMA-44-750-5A-6VA-1 Verze
Cislo 2420710000 Primarni proud: 750 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118428919
Mnozstvi 18T

Zasuvny proudovy pfevodnik - ValueLine

Zasuvné transformatory proudu

Zasuvné transformatory proudu se pouzivaji vSude

tam, kde je tfeba méfit a zpracovavat vysoké proudy az
5000 A. Nase zasuvné transformatory proudu dodavaji
sekundarni proudy 1 A nebo 5 A. Weidmidiller nabizi také
kompaktni transformatory proudu s nizkou spotfebou,
které prevadeéji proudy do 600 A na napéti do 333 mV.

Vseobecné objednaci udaje

Typ CMA-22-500-5A-5VA-0,5 Verze
Cislo 1482220000 Primarni proud: 500 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,5

GTIN (EAN) 4050118291254
MnozZstvi 1ST

Typ CMA-22-600-5A-5VA-0,5 Verze
Cislo 1482180000 Primarni proud: 600 A, Sekundarni proud, max.: 5 A, Zatéz: 5 VA,
objednavky Tolerance class: 0,6

GTIN (EAN) 4050118291230
MnozZstvi 18T

Mini proudovy transformator

Mini proudovy transformator fady CMA-CTM 7 je indukéni
proudovy transformator
navrzeny podle principu transformatoru pro kruhové
\ primarni vodice.
L Proudové transforméatory fady CMA-CTM 7 jsou
e bezudrzbové a jsou navrzeny
» pro primarni proudy od 32 A do 64 A.
e S Jsou prevedeny na proud do 1 A na sekundarni strané.
Diky malym rozmériim se perfektné hodi na aplikace
s 3fazovym jisticem
s fazovym oddélenim 17,5 mm.

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Datovy list

UR20-3EM-400V-AC-333MV

Vseobecné objednaci udaje

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1 Verze

Cislo 2525150000 Primarni proud: 32 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 0.2 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118536515

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1 Verze

Cislo 2556040000 Primarni proud: 40 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 0.3 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118566413

MnozZstvi 18T

Typ CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1 Verze

Cislo 2556030000 Primarni proud: 50 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 0.4 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118566406

Mnozstvi 18T

Typ CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1 Verze

Cislo 2556020000 Primarni proud: 60 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 0.4 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118566093

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1 Verze

Cislo 2556010000 Primarni proud: 64 A, Sekundarni proud, max.: 1 A, Zatéz: 0.5 VA,
objednavky Tolerance class: 1, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118566079

MnozZstvi 18T

Rozdilovy transformator (monitorovani zbytkového proudu)

Vseobecné objednaci udaje

Rozdilovy proudovy transformator (méreni zbytkového

proudu, RCM)

Tento typ se specializuje na detekci zbytkového proudu v
tfi- a ¢tyfvodic¢ovych AC sitich.

Specialnimi vlastnosti tohoto transformatoru jsou

vysoce citlivy snimac¢ proudu k detekci i t€ch nejmensich
zbytkovych proudt, pevna hystereze prepinani 5 %,
vysoka bezpecnost diky integrované ochrané proti prepéti
a pokryti Sirokého frekvenéniho rozsahu.

Typ CMA-RCM-DACT-120 Verze

Cislo 2603450000 Rezidualni proudovy transformator, Primarni proud: 25 A, Kulaty vodi¢:
objednavky 120.00 mm, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118665406

MnozZstvi 1ST

Typ CMA-RCM-DACT-20 Verze

Cislo 2603420000 Rezidualni proudovy transformator, Primarni proud: 25 A, Kulaty vodi¢:
objednavky 20.00 mm, transformator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118665420

MnozZstvi 1ST

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typ CMA-RCM-DACT-35 Verze

Cislo 2603430000 Rezidualni proudovy transformator, Primarni proud: 25 A, Kulaty vodi¢:
objednavky 35.00 mm, transforméator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118665413

MnozZstvi 18T

Typ CMA-RCM-DACT-60 Verze

Cislo 2603440000 Rezidualni proudovy transformator, Primarni proud: 25 A, Kulaty vodi¢:
objednavky 60.00 mm, transforméator s klidovym proudem

GTIN (EAN) 4050118663594

Mnozstvi 18T

Typ KCMA-RCM-23D Verze

Cislo 2656270000 Rezidualni proudovy transformator, Primarni proud: 18 A, Kulaty vodic:
objednavky 20.00 mm, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118666366

MnozZstvi 1ST

Typ KCMA-RCM-58D Verze

Cislo 2656280000 Rezidualni proudovy transformator, Priméarni proud: 18 A, Kulaty vodic:
objednavky 50.00 mm, Proudovy transforméator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118666359

MnozZstvi 18T

Typ KCMA-RCM-812D Verze

Cislo 2656290000 Rezidualni proudovy transformator, Priméarni proud: 18 A, Kulaty vodic:
objednavky 80.00 mm, Proudovy transformator s délenym jadrem

GTIN (EAN) 4050118666342

MnozZstvi 1ST

Zakladni moduly

Vseobecné objednaci udaje

Typ

Cislo
objednavky
GTIN (EAN)

MnozZstvi

UR20-BM-SP

1350930000

4050118402735

5 ST

Verze

Replacement part, , Flange-mounted housing

Datum vytvoreni 02.01.2026 12:26:32 MEZ
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