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Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost

Og

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

Neni ovlivhéno

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Pozadavky na systém

Systémové pozadavky pro aplikaci u-OS
CODESYS Runtime SL

Nazev softwaru

CODESYS Development System

Podporovana verze softwaru

3.5.19.10 nebo vyssi

Nutna licence

No

Nazev softwaru

Podporovana verze softwaru
Nutné licence

CODESYS Control SL Package for Weidmueller u-
(O8]

4.7.0 nebo vyssi
No

Verze runtime v zarizeni, které mé byt
licencovano

Néazev softwaru

u-OS App CODESYS Runtime SL

Podporovana verze softwaru

4.9.0.0 nebo vyssi

Nutna licence pro jedno zafizeni

Ano

Informace o licenci

Volitelné dalsi instance sbérnice, max.

Instance dalSich sbérnicovych protokolt

CANopen Manager / CANopen Device /
PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus
TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU
Master / Modbus RTU Device

Pocet podporovanych instanci, max. 0
Pocet podporovanych vstupnich/ 64
vystupnich kanald, max.
Velikost generovaného binarniho kédu, 500 kB

max.

Licence vizualiza¢niho softwaru

Nézev prilozené licence vizualizaéniho softwaru

CODESYS-VISU-S

Pocet dostupnych datovych bodud, max.

128 datovych bodu

Néazev dodatecné rezervovatelné licence
vizualiza¢niho softwaru

U-OS-CODESYS-VISU-M

Pocet dostupnych datovych bodud, max.

2048 datovych bodu

Nazev dodate¢né rezervovatelné licence
vizualiza¢niho softwaru

U-OS-CODESYS-VISU-L

Pocet dostupnych datovych bodu, max.

4096 datovych bodu

Nazev dodate¢né rezervovatelné licence
vizualiza¢niho softwaru

U-OS-CODESYS-VISU-XL

Pocet dostupnych datovych bodud, max.

8192 datovych bodu

Néazev dodatecné rezervovatelné licence
vizualiza¢niho softwaru

U-OS-CODESYS-VISU-XXL

Pocet dostupnych datovych bodud, max.

neomezeny pocet datovych bodu

Licence komunikac¢niho softwaru

Nazev priloZzené licence komunikaéniho
softwaru

CODESYS komunikace S

Pocet dostupnych datovych bodud, max.

512 datovych bodu

Nazev dodate¢né rezervovatelné licence
komunikacéniho softwaru

U-OS-CODESYS-Komunikace M

Pocet dostupnych datovych bodud, max.

4096 datovych bodu

Néazev dodatecné rezervovatelné licence
komunikaéniho softwaru

U-OS-CODESYS-Komunikace XXL

Pocet dostupnych datovych bodud, max.

neomezeny pocet datovych bodu

Volitelné instance sbérnice Ethernet

Instance sbérnicovych protokold zaloZzenych na
ethernetu

EtherCAT Manager / PROFINET Controller /
PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner /
EtherNet/IP Adapter
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Pocet podporovanych instanci, max.

Klasifikace

ETIM 8.0 EC0O00809 ETIM 9.0 EC000809
ETIM 10.0 EC000809 ECLASS 14.0 27-24-25-01
ECLASS 15.0 27-24-25-01
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