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Vseobecné objednaci udaje

Verze IyIéFenl' odpojovaci svorkovnice transformatoru,
Sroubové pfipojeni, 500, 30, 2

Cislo objednavky 2926550000

Typ WTTB 6 RD

GTIN (EAN) 4099986647923

Mnozstvi 50 items

Creation date 07.01.2026 02:43:47 MEZ
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Technical data

Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 69 mm Hloubka (v palcich) 2.7165 inch
Vyska 100 mm Vyska (v palcich) 3.937 inch
Sitka 8.1 mm Sitka (v palcich) 0.3189 inch
Cista hmotnost 32.17g

Teploty

Skladovaci teplota -25°C..55 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Specifikace systému

Nutnd koncovéa deska Ano Pocet potenciald 1

Pocet urovni 1 Pocet svérnych bod(i na droveri 2

Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne

Nosn4 lista TS 35, TS 32 N-funkce Ne

PE funkce Ne Funkce PEN Ne

Udaje materialu

Zakladni material Wemid Barevny Cervena
Barva provoznich prvku Oranzova Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0

Dalsi technicka data

Oteviené strany prava Prichytka Ano

Verze testovana ve vybusném prostiedi Ne Typ montaze TS 35, TS 32
Data hodnoceni

Jmenovity prifez 6 mm?2 Jmenovité napéti 500V
Jmenovité DC napéti 500V Jmenovity proud 30A

Proud pfi maximu vodict 30A Standardy IEC 60947-7-1
Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 0.78 mQ Jmenovité impulzni vydrzné napéti 6 kV

Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.31W Kategorie razového napéti 1]
60947-7-x

Zavaznost znecisténi 3

Vodice k upevnéni (dalsi pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni Sroubové pripojeni

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Méfidlo podle IEC 60947-1 A4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 8
Smér pfipojeni na strané Utahovaci moment, max. 1.6 Nm
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Utahovaci moment, min. 0.8 Nm Délka odizolovani 12 mm
Typ pfipojeni Sroubové pfipojeni Pocet pfipojeni 2
Upinaci rozsah, max. 10 mm?2 Upinaci rozsah, min. 0.5 mm?2
Svérny Sroub M 3,5 Velikost noze 0,8 x4,0 mm
Prifez propojeni AWG, min. AWG 22 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prifez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 6 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min. s koncovkami DIN 46228/1, max.
Prlrez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.5 mm?2 Pruafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 10 mm2
s koncovkami DIN 46228/1, min. max.
Prafez pfipojeni vodicd, jemné stacené, 0.5 mm?2 Prifez pfipojeni vodica, splétané, max. 10 mm?2
min.
Prafez pfipojeni vodic, splétané, min. 0.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 10 mm?2
max.
Prarez pfipojeni vodiCe, pevné jadro, 0.5 mm?2
min.
Vseobecné
Prafez propojeni AWG, max. AWG 8 Prafez propojeni AWG, min. AWG 22
Standardy IEC 60947-7-1 Nosna lista TS 35, TS 32
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Vseobecné objednaci udaje

Komplexni ptislusenstvi fady TTB Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem. V§echny
komponenty dulezité pro funkci a bezpecnost jsou ke
svorkovnici nerozebiratelné pripojeny. Tim se zvySuje
spolehlivost obvod( transformatoru proudu a napéti
béhem instalace a udrzby.

Typ TS TTB 6 BK Verze

Cislo 2710520000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118881080

MnozZstvi 48 ST

Typ TSTTB 6 BL Verze

Cislo 2710480000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118880656

MnozZstvi 48 ST

Typ TS TTB 6 BR Verze

Cislo 2715540000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118769609

MnozZstvi 48 ST

Typ TS TTB 6 GN Verze

Cislo 2710490000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118880953

MnozZstvi 48 ST

Typ TSTTB 6 OR Verze

Cislo 2710470000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.56 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118880649

MnozZstvi 48 ST

Typ TS TTB 6 RD Verze

Cislo 2710510000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118881073

MnozZstvi 48 ST

Typ TSTTB6 VT Verze

Cislo 2710530000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky 0.00 mm, Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118881097

MnozZstvi 48 ST

Typ TSTIB 6 WT Verze

Cislo 2817250000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm

GTIN (EAN) 4064675322566

MnozZstvi 48 ST
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Typ TSTIB6 YL Verze

Cislo 2710500000 Konektor samice (svorka), Hloubka zasuvného pfipojeni: 11.5 mm,
objednavky Hloubka: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118881066

MnozZstvi 48 ST

Typ SLTTB 6 Verze

Cislo 2710220000 Blokovaci zafizeni (svorka), PA 66/6, Cervena
objednavky

GTIN (EAN) 4050118893311

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB6/1 Verze

Cislo 2710230000 AretacCni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118847925

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/1 BK Verze

Cislo 2710280000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118847963

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/1 BL Verze

Cislo 2710240000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118847918

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/1 BR Verze

Cislo 2762590000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675018377

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB6/1 GN Verze

Cislo 2710250000 Aretaéni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118847949

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/1RD Verze

Cislo 2710270000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118847956

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB6/1 VT Verze

Cislo 2710290000 Areta&ni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118847970

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/1 WT Verze

Cislo 2817220000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675322535

MnozZstvi 50 ST
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Typ LLTTB6/1 YL Verze

Cislo 2710260000 Areta&ni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118893335

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 Verze

Cislo 2710300000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848243

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BK Verze

Cislo 2710350000 AretacCni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848274

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BL Verze

Cislo 2710310000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848250

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BR Verze

Cislo 2762600000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675018384

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM Verze

Cislo 2710370000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012092

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BK Verze

Cislo 2710420000 Aretaéni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012641

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BL Verze

Cislo 2710380000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012603

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BR Verze

Cislo 2762610000 Areta&ni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675018391

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM GN Verze

Cislo 2710390000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012610

MnozZstvi 50 ST
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Typ LLTTB 6/2 CM RD Verze

Cislo 2710410000 Areta&ni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012634

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM VT Verze

Cislo 2710430000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012658

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM WT Verze

Cislo 2817240000 AretacCni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675322559

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM YL Verze

Cislo 2710400000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012627

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 GN Verze

Cislo 2710320000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848328

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 RD Verze

Cislo 2710340000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848281

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB6/2 VT Verze

Cislo 2710360000 Aretaéni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848267

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/2 WT Verze

Cislo 2817230000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4064675322542

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB6/2 YL Verze

Cislo 2710330000 Areta&ni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848311

MnozZstvi 50 ST

Typ LLTTB 6/3 Verze

Cislo 2710440000 Aretacni packa (svorka)
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848236

MnozZstvi 50 ST
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Typ LLTTB 6/3 CM
Cislo 2726100000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012665
MnozZstvi 50 ST

Verze
Aretacéni packa (svorka)

Typ LLTTB 6/4
Cislo 2710450000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848229
Mnozstvi 25 ST

Verze

Aretaéni packa (svorka)

Typ LLTTB 6/4 CM
Cislo 2726110000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675012672
MnozZstvi 50 ST

Verze

AretacCni packa (svorka)

Typ LLTTB 6/6
Cislo 2710460000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118848212
MnozZstvi 10 ST

Verze

Aretacéni packa (svorka)

Koncové a predélové desky
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Vseobecné objednaci udaje

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
pfisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajistuji
optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
funkénich skupin, ¢imzZ zvySuji bezpecnost a zajistuji
prehlednou strukturu uvniti rozvadéce. Koncové

desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou presné sladény s
pfislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k
bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.

Typ EPTTB 6
Cislo 2710170000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118822229
MnoZstvi 20 ST

Verze

Rada A, Boénice

Koncova podpéra

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastréky.
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Typ AEB 35 SCL/1 VO Verze
Cislo 2661280000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163
MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Verze
Cislo 2661300000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187
MnozZstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze
Cislo 2661290000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170
Mnozstvi 20 ST

Prislusenstvi

Komplexni ptislusenstvi fady TTB Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem. V§echny
komponenty dulezZité pro funkci a bezpecénost jsou ke
svorkovnici nerozebiratelné pripojeny. Tim se zvySuje
spolehlivost obvod( transformatoru proudu a napéti
béhem instalace a udrzby.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCCBTTB 6/2 Verze
Cislo 2710190000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 30 A, Pocet polG: 2, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118847987
MnozZstvi 25 ST

Typ SCCBTTB 6/3 Verze
Cislo 2710200000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 30 A, Poc¢et polu: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Sitka: 24.1 mm

GTIN (EAN) 4050118847994
MnozZstvi 25 ST

Typ SCCBTTB 6/4 Verze
Cislo 2710210000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 30 A, Pocet pola: 4, Rozted v
objednavky mm (P): 8.10, Izolované: Ano, Sitka: 32.2 mm

GTIN (EAN) 4050118848007
Mnozstvi 25 ST
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Propojky
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Vseobecné objednaci udaje

Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale
zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 6N/10
Cislo 2733970000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675066811
MnozZstvi 20 ST

Verze

Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet pdli: 10, Rozte¢ v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 3.1 mm

Typ ZQV 6N/6
Cislo 2733950000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675066699
MnozZstvi 20 ST

Verze

Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet pdli: 6, Rozte¢ v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 3.1 mm

Typ ZQVv 6N/7
Cislo 2733960000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675066804
MnozZstvi 20 ST

Verze

Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet polG: 7, Rozte¢ v

mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 3.1 mm

Prislusenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Komplexni ptislusenstvi fady TTB Klippon® Connect
dokonale vyhovuji do posledniho detailu. To usnadriuje
montaz pfi dodrzovani pozadovanych norem. V§echny
komponenty dulezité pro funkci a bezpecnost jsou ke
svorkovnici nerozebiratelné pripojeny. Tim se zvySuje
spolehlivost obvod(l transformatoru proudu a napéti
béhem instalace a udrzby.

Typ CHTTB
Cislo 2710130000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675021155
MnozZstvi 1ST

Verze

Kryt vika (svorka)

Typ CPTTB
Cislo 2710140000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675014171
MnozZstvi 10 ST

Verze
Kryt vika (svorka)
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Typ CSTIB Verze
Cislo 2710150000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4064675021148
MnozZstvi 10 ST

DEK 5/8

Vseobecné objednaci udaje

WS/ DEK
MultiMark znac¢ky pouzivaji inovativni kompozitni material
sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
znacky se bezpecné pripne ke konektoru. Diky elastické
povrchové Upravé se znacka snadno pripne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz Ize pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
nascitaji. DalSi vyhoda: na material povrchu se skvéle
tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno ¢itelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

* Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiiller

¢ Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

* Snadné instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu

* Velké pole pro Stitek pro optimalni &itelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Typ DEK-A 5/8 MM WS Verze
Cislo 2448860000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118462968
MnozZstvi 500 ST

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni §titek pro vechny

vodic¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobfre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v riiznych Sifkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Verze

Cislo 1341630000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 8 mm, Rozte¢ v mm (P): 8.00

objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4050118145946

Mnozstvi 500 ST

Propojky
Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu

‘ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
7YY preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

Vseobecné objednaci udaje

zajiSténa. NasSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ ZQV 6N/10 BL Verze

Cislo 2786910000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet pdlu: 10, Rozte€ v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 78.7 mm

GTIN (EAN) 4064675064602

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 6N/2 Verze

Cislo 1985740000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZova, 41 A, Pocet polG: 2, Rozte v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 13.7 mm

GTIN (EAN) 4050118370362

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6N/3 Verze

Cislo 1985760000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 41 A, Pocet polG: 3, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 21.8 mm

GTIN (EAN) 4050118370263

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6N/3 BL Verze

Cislo 1985840000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet po6li: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 21.8 mm

GTIN (EAN) 4050118370379

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6N/4 Verze

Cislo 1985780000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 41 A, Pocet pola: 4, Rozteé v
objednavky mm (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 29.9 mm

GTIN (EAN) 4050118370287

MnozZstvi 60 ST

Typ ZQV 6N/4 BL Verze

Cislo 1985850000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet polG: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 29.9 mm

GTIN (EAN) 4050118370447

MnozZstvi 60 ST
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Typ ZQV 6N/6 BL Verze
Cislo 2786890000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet po6li: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 46.3 mm
GTIN (EAN) 4064675064572
MnozZstvi 20 ST
Typ ZQV 6N/7 BL Verze
Cislo 2786900000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 41 A, Pocet pdlu: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 8.00, Izolované: Ano, Sitka: 54.4 mm
GTIN (EAN) 4064675064596
Mnozstvi 20 ST
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