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Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rlzné materidly a uZivatelsky pFivé-
tivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se zna-
c¢enim.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Systémy oznacovani, Tepelna tiskarna, Termo-
transfer, 300 DPI, MultiMark, Kotou¢ $titka

Cislo objednavky 2931840000

Typ THM MULTIMARK PLUS R

GTIN (EAN) 4099986669857

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 288 mm Hloubka (v palcich) 11.3386 inch
Vyska 460 mm Vyska (v palcich) 18.1102 inch
Sitka 252 mm Sitka (v palcich) 9.9212 inch
Cista hmotnost 10000 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Vyhovuijici

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Systémy znaceni

Typ znacky MultiMark, Kotou¢ stitka Metoda tisku Termotransfer
Rozhrani USB 2.0, Ethernet Software M-Print® PRO

Napéajeci napéti

100..240 V AC

Operacni systém

Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Windows 11

Rychlost tisku

max. 150 mm/s

RozliSeni tisku, max.

300 DPI

Ke stazeni M-Print PRO Rozsah dodavky Napajeci kabel, USB
kabel, UK zastrcka, US
konektor, Ovladac tiskarny,
PASKA MM-TB 25/360
SW inkoustové paska,
PASKA MM 110/360 SW
inkoustova paska, Tiskovy
vélec, Pritlacny valec, W-
LAN stick

Klasifikace

ETIM 8.0 EC000610 ETIM 9.0 EC000610

ETIM 10.0 EC000610 ECLASS 14.0 24-32-11-90

ECLASS 15.0 24-32-11-90
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Inkoustové pasky

Vseobecné objednaci udaje

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Typ RIBBON MM-TB 25/360 SW  Verze
Cislo 2005090000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390216

Mnozstvi 1ST

Typ RIBBON MM 110/360 SW Verze
Cislo 2005070000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390049

MnozZstvi 18T

Typ RIBBON MM 76/360 SW Verze
Cislo 2005080000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118389951

MnozZstvi 1ST

Typ RIBBON MM 110/300 WS Verze
Cislo 2918800000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4099986574878

Mnozstvi 1ST

Typ RIBBON MM 84/300 WS Verze
Cislo 2005040000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390025

Mnozstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky
GTIN (EAN) 4050118708097
Mnozstvi 1ST
THM MULTIMARK PLUS R
Vseobecné objednaci udaje
Typ MULTIMARK R-FIX Verze
Cislo 2931850000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986669888
MnoZstvi 1ST
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M-Print® PRO

Software M-Print® PRO pro tisk a objednavky znacek a

$titk® je profesionalnim feSenim pro tisk a objednavky

znacek a $titka od spolecnosti Weidmdiller pro

Windows® . Tento software vam umozni optimalizovat

proces znaceni elektrickych zafizeni. MzZete si

navrhnout, oznacit a objednat materialy znacek snadno,

profesionalné a rychle: texty, ramy, ¢ary, grafika, ¢arové

kody, sériova Cisla a fotky.

¢ Integrovany produktovy katalog vSech stitk( a znacek,
v¢. ilustraci, odkazu na webové stranky a udajli o
produktech

* Znacky a §titky mohou byt navrzeny v libovolném poc¢tu
Urovni

¢ Vlastni formatovani jednotlivych znak textu (RTF)

¢ Kopirovani a vkladani textd véetné formatovani

» K dispozici ve 20 jazycich s podporou UNICODE

» Vkladani dat na stitky a listy, nebo pfimo pres Microsoft
Excel

* Tvorba stupnic; ¢iselné a alfa-numerické ¢itace a
sekvence

* Rozsahla fada obrazkovych formatl (*.bmp, *.wmf,
*.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)

¢ Knihovna obrazk( se vSemi dulezitymi symboly
pouzivanymi v elektrotechnice

* Moznosti alokace produktu-tiskarny, napf. ESG 9/20 na
PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskarnu

* Online aktualizace prostifednictvim internetu

¢ Rozhrani Weidmueller Configurator (WMC)

¢ Priivodce importu fady formatl (*.txt, *.csv, *.xml, etc.)
pro tvorbu vlastnich importovacich skript(

¢ Pfenos dat z CAE systému

* Permanentni nahled tisku: podivejte se jako bude tisk
vypadat uz pfi fazi navrhu, WYSIWYG editace

* Podporovana vystupni zafizeni: vSechny tiskarny
Weidmueller (napf. PrintJet CONNECT, THM MultiMark
atd.) a standardni tiskarny s ovladacem Microsoft
Windows®

¢ Optimalni a rychlé pfizplsobeni vystupnich zafizeni

* Vicelrovriové strukturovani znacek a $titkl

Vseobecné objednaci udaje

Typ M-PRINT PRO Verze
Cislo 1905490000 Software pro oznacovani, Software, Windows 10, Windows 11,
objednavky Software tiskarny

GTIN (EAN) 4032248526291
MnozZstvi 18T
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THM WO-R

Vseobecné objednaci udaje

Typ THM WO-RVIN 12.7/19.1..  Verze
Cislo 2932070000 Oznaceni vodi¢l a kabeld, 12.7 x 19.1 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4099986670792
MnoZstvi 7450 ST

Typ THM WO-RVIN 12.7/38.1 ...  Verze
Cislo 2932100000 Oznaéeni vodiét a kabeld, 12.7 x 38.1 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4099986670822
MnozZstvi 4000 ST

Typ THM WO-RVIN 25.4/19.1 ...  Verze
Cislo 2932080000 Oznaceni vodi¢u a kabelt, 25.4 x 19.1 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4099986670808
MnozZstvi 7450 ST

Typ THM WO-RVIN 25.4/25.4 ..  Verze
Cislo 2932090000 Oznadeni vodicl a kabelu, 25.4 x 25.4 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4099986670815
MnozZstvi 5800 ST

Typ THM WO-RVIN 25.4/31.8...  Verze
Cislo 2932130000 Oznaceni vodicu a kabelt, 25.4 x 31.8 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4099986670853
MnozZstvi 4750 ST

Typ THM WO-RVIN 25.4/38.1...  Verze
Cislo 2932110000 Oznaceni vodi¢u a kabelt, 25.4 x 38.1 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4099986670839
MnozZstvi 4000 ST

Typ THM WO-R VIN 25.4/57.2 ...  Verze
Cislo 3062890000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987049283
MnozZstvi 2750 ST

Typ THM WO-R VIN 25.4/63.5 ...  Verze
Cislo 2932120000 Oznaceni vodi¢u a kabelt, 25.4 x 63.5 mm, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4099986670846
MnozZstvi 2450 ST
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