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UPS Fidici jednotka spolu s pfisluSnym bateriovym modu-
lem a zdrojem napajeni tvofi kompletni DC UPS systém.
P¥i normalnim provozu je vstupni napéti UPS fidici jed-
notky pfipojeno pfimo k zatiZzeni. V pfipadé vypadku napé-
jeni (vypadek DC vstupniho napéti) se systém okamzité
pfepne na bateriovy provoz. Jakmile je napajeni ze sité
obnoveno, systém se prepne zpét na normalni provoz a
baterie se znovu zcela nabije pomoci integrované nabi-
jecky.

T¥i reléové vystupy a tfi dalSi aktivni tranzistorové vystupy
a fidici vstup na blokaci bateriového provozu poskytuji
pIné dalkové ovladani pomoci SPS nebo DCS fizeni. Cetné
rezimy provozu a snadno pouzitelny stavovy displej posky-
tuji rychlou diagnostiku poruch a optimalni pfizpisobeni k
aplikaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze UPS control unit, 24 V

Cislo objednavky 2934960000

Typ DURA MAX DC UPS 24V 20A
GTIN (EAN) 4099986684102

Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 125 mm Hloubka (v palcich) 4.9212 inch
Vyska 130 mm Vyska (v palcich) 5.1181 inch
Sitka 38 mm Sitka (v palcich) 1.4961 inch
Cista hmotnost 575 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Provozni teplota -25°C..70°C
VlIhkost 5...95 %, bez kondenzace

Akumulatorovy modul

Jmenovité napéti 24V

Integrovany nabije¢ akumulatoru

Teplotni soucinitel -48mV /°C Nabijeci napéti (teplotni kompenzace)

27,48V pii 20°C

Test dostupnosti akumulatoru kazdou minutu Nabijeci charakteristiky

IU charakteristicka kfivka

Operaéni rozhrani a Fidici vstupy

Casy naditani voliciho prepinage 0.5 min, 1 min, 3 min, Teplotni sonda NTC 100 kQ
10 min, 20 min, 30 min,
Sluzba
Vzdalené pfipojeni (blokovaci zamek) Ano Akumulator s volicim pfepinacem 1,2 Ah, 3,4 Ah, 7 Ah, 12
Ah
Vstup
Jmenovité vstupni napéti 24V DC Metoda pfipojeni vodice PUSH IN
Pojistka vstupu (interni) Ano Spotieba proudu DC <0,2 A bez zatéze
Rozsah vstupniho napéti DC 18..30V DC Vstupni proud <20.2 A
Omezeni $pickového proudu <28 A
Vystup
Vystupni vykon 480 W Jmenovité vystupni napéti 24V DC
MozZnost paralelniho pfipojeni ano, max. 2 Vystupni proud, max. 20 A
Metoda pfipojeni vodice PUSH IN Typ vystupniho napéti DC
Teplotni soucinitel -48mV /°C Nabijeci proud baterie 0.5 A (3.4 AH)
Teplotni sonda NTC 100 kQ Ochrana proti opaénému napéti Ano
Vseobecné udaje
Stuperni G€innosti > 98% Véha 600 g
Vlhkost 5...95 %, bez kondenzace Stupen kryti IP20
Poloha pfi montazi, poznadmka k instalaci U montazni listy TS 35 Verze skfiné Kov, odolny proti korozi

je tfeba dodrzet 50 mm
volny prostor nad a pod
pfistrojem pro volny pfivod
vzduchu.
Ochrana proti zpétnému napéti ze zatéze< 35 V DC Ztrata vykonu

<10W
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Pamétové médium 3.4 Ah, 12 Ah, Volitelné Nasazovaci podstavce kov

oto¢nym prepinacem, 1,2

Ah, 7 Ah
Ochrana pred zkratem Ano Doby zalohovani ZAavisi na pfipojeném

akumulatoru

EMC / 8ok / vibrace
Odolnost proti razam IEC 60068-2-27 30 g ve vSech smérech Hlukové emise v souladu s EN55032 Trida B
Test odolnosti proti interferenci podle  EN 6 1000-4-2 (ESD)/ Odolnost proti vibracim IEC 60068-2-6 2,39g,44g
normy EN 61000-4-3 and EN

61000-4-8 (fields)/EN

61000-4-4 (burst)/EN

61000-4-5 (surge)/EN

61000-4-6 (conducted)/

EN 61000-4-11 (dips)
Koordinace izolace
Zavaznost znecisténi 2 Izolaéni napéti 1kv DC
Stupen kryti [}
Elektricka bezpeénost (pouzité normy)
K pouziti s elektronickym vybavenim Acc. to EN50178 Vybaveni elektrického stroje Podle normy EN 60204
Bezpecnostni transformétory pro Podle EN 61558-2-16
elektrické napéjeni ve spinaném rezimu
Data o pFipojeni (signal)
Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 1.5 mm?2 Zpusob dratového pfipojeni (signal) PUSH IN
(signal), max.
Prarez dratu, AWG/kcmil (signal), max. 16 Prafez dratu, pevny (signal), min. 0.2 mm?2
Prarez dratu, pevny (signal), max. 1.5 mm?2 Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 0.2 mm?2

(signal), min.
Prarez dratu, AWG/kcmil (signal), min. 25 mm?2
Data o pFipojeni (vstup)
Ochrana pfed zaménou polarity Ano Prafez vodice, AWG/kcmil (vstup), max. 10 AWG
Prarez vodice, AWG/kcmil (vstup), min. 12 AWG Prafez dratového pfipojeni, flexibilni 2.5 mm?
(vstup), max.

Prarez vodice, flexibilni (vstup), min. 4 mm?2 Prarez vodice, tuhy (vstup), max. 6 mm?2
Prlrez vodicCe, tuhy (vstup), min. 4 mm?2
Data o pFipojeni (vystup)
Ochrana pfed zaménou polarity Ano Prarez vodice, AWG/kcmil , max. 10 AWG
Prarez vodice, AWG/kcmil , min. 12 AWG Prafez vodice, pruzny , max. 6 mm?
Prarez vodice, pruzny , min. 4 mm? Prafez vodice, tuhy , max. 6 mm?
Prirez vodicCe, tuhy , min. 4 mm?2
Signalizace
Ukazatel stavu Cervena LED: chyba Bezpotencialovy kontakt Ano

baterie, LED Zluta: Porucha
snimace teploty/alarm,
LED zelena: Normalni
rezim, Blikani zelené LED:
Buffer rezim, LED nesviti
(OFF): Zadna chyba
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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