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Pojistkové svorkovnice a komponentni svorkovnice umoz-
nuji integraci ochrannych a funkénich prvka pfimo do
svorkovnice. Pojistkové svorkovnice obsahuji vestavéné
drzaky pojistek, které spolehlivé chrani elektrické obvody
pred pretizenim - idedlni pro Fidici a distribu¢ni systémy.
Komponentni svorkovnice umoznuji integraci elektronic-
kych soucastek, jako jsou diody, rezistory nebo LED diody,
pfimo do kabelaze. To umoZiuje prostorové Uspornou a
prehlednou implementaci spinacich funkci a oddéleni sig-
nald. Oba typy svorkovnic zajistuji vySsi bezpecnost, snad-
nou udrzbu a kompaktni, funkéné orientovanou instalaci.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Svorka pojistky, SNAP IN, ¢erna, 4 mm?, 6.3 A,
250V, Pocet ptipojeni: 2, Pocet trovni: 1, TS 35

Cislo objednavky 2941480000

Typ SFS 4 2C BK

GTIN (EAN) 4099986710948

MnoZstvi 50 items

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Osvédcéeni
Schvaleni

AN s [ECEx ™
UL File Number Search Web UL
C. osvédé&eni (cURus) E60693
Rozméry a hmotnosti
Hloubka 79.1 mm Hloubka (v palcich) 3.1142 inch
Vyska 67.7 mm Vyska (v palcich) 2.6653 inch
Sitka 6.1 mm Sitka (v palcich) 0.2402 inch
Cista hmotnost 20.11¢g
Teploty
Skladovaci teplota -25°C..55 °C Trvala provozni teplota, min. -60 °C
Trvala provozni teplota, max. 130°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky
REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%
Specifikace systému
Nutna koncova deska Ano Pocet potencialll 1
Pocet Urovni 1 Pocet svérnych bodu na Groven 2
Pocet polu na fadu 1 Urovné propojené interné Ne
PE pfipojeni Ne Nosna lista TS 35
N-funkce Ne PE funkce Ne
Funkce PEN Ne
Udaje hodnoceni IECEx/ATEX
C. osvédéeni (ATEX) TUEV24ATEX9191U C. osvédéeni (IECEX) IECEXTUR24.0071U
Max. napéti (ATEX) 440V Proud (ATEX) 6.3 A
Prafez vodi¢e max. (ATEX) 6 mm? Max. napéti (IECEX) 440V
Proud (IECEX) 6.3 A Prafez vodice max. (IECEX) 6 mm?2
Udaje materialu
Zakladni material Wemid Izolaéni materiél Wemid
Barevny cerna Barva provoznich prvka Zelena
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Dalsi technicka data
S pripinacimi koliky Ne Oteviené strany prava
Prichytka Ano Typ upevnéni TS 356
Navod k instalaci TS 356 Typ montaze TS 356
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Data hodnoceni

Jmenovity prirez 4 mm? Jmenovité napéti 250V

Jmenovité napéti k sousedni svorce 500V Jmenovité DC napéti 400V

Jmenovity proud 6.3A Proud pfi maximu vodi¢ 6.3A

Standardy IEC 60947-7-3 Vnitfni odpor podle IEC 60947-7-x 1T mQ

Jmenovité impulzni vydrzné napéti 4 kV Ztrata vykonu v souladu s normou IEC  1.02 mW
60947-7-x

Kategorie razového napéti 1 Zavaznost znecisténi 3

Pojistkové svorkovnice

Kazetova pojistka G-Si. 5 x 20 Drzak pojistky (drzak kazety) otoc¢né

Typ napéti ukazatele AC/DC Provozni napéti, max. 250V

Ztrata vykonu pouze ochrany proti zkratu 2,5 W bei 6,3 A@ 32 °C
pro kompozitni usporadani

Ztrata vykonu pouze ochrany proti zkratu4,0 W bei 6,3 A@ 41 °C
pro jednotlivé usporadani

Leakage current, max. 0.5 yA

Ztrata vykonu ochrany proti pretizenia 1,6 Wbei 6,3A@ 31°C

zkratu pro jednotlivé usporadani

Ztrata vykonu ochrany proti pretizeni a
zkratu pro kompozitni usporadani

1,6 W pfi 6,3 A pfi 34°C

UL data hodnoceni

Velikost napéti B (cURus) 300V Velikost napéti D (cURus) 300V
Priifez vodi¢e max. (cURus) 10 AWG C. osvéd&eni (cURus) E60693
Priifez vodi¢e min. (cURus) 20 AWG Velikost proudu B (cURus) 10 A
Velikost napéti C (cURus) 150V Velikost proudu C (cURus) 10 A
Velikost proudu D (cURus) 10 A

Vodiée k upevnéni (dals§i pFipojeni)

Typ pfipojeni, dalsi pfipojeni SNAP IN

Vodiée k upevnéni svorkou (jmenovité pfipojeni)

Meéfidlo podle IEC 60947-1 A4 Prafez propojeni AWG, max. AWG 12
Smér pfipojeni vrchol Délka odizolovani 12 mm
Typ pfipojeni 2 SNAP IN Typ ptipojeni SNAP IN
Pocet pfipojeni 2 Upinaci rozsah, max. 6 mm?2
Upinaci rozsah, min. 0.75 mm?2 Velikost noze 0,6 x 3,6 mm
Prafez propojeni AWG, min. AWG 20 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 4 mm?2

s koncovkami DIN 46228/4, max.

Prirez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 0.75 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, min.

Prafez pfipojeni vodiCe, jemné splétany 4 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max.

Prlrez pripojeni vodiCe, jemné splétany 0.75 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, min.

Prafez pfipojeni vodicl, jemné stacené, 6 mm?2
max.

Prafez pfipojeni vodict, jemné stacené, 0.75 mm?2
min.

Prafez pfipojeni vodicu, splétané, max. 4 mm?2

Prarez pfipojeni vodica, splétané, min.  0.75 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, pevné jadro, 6 mm?2
max.
Prarez pripojeni vodiCe, pevné jadro, 0.75 mm?2 Prarez pripojeni vodica, jemné splétané, 0.75 mm?2
min. min.
Vseobecné
Prifez propojeni AWG, max. AWG 12 Navod k instalaci TS 35
Prarez propojeni AWG, min. AWG 20 Standardy IEC 60947-7-3
Nosna lista TS 35
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Klasifikace

ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Propojky
r——— Rozdéleni nebo nasobeni potencialu do sousedicich
g ‘ svorkovnic se provadi prostrednictvim propojek. DalSimu
g ‘ usili o propojeni se Ize snadno vyhnout. | kdyzZ jsou pdély
i LA preruseny, spolehlivost kontaktu ve svorkovnicich je stale

Vseobecné objednaci udaje

zajiSténa. NaSe portfolio nabizi zdsuvné a Sroubovatelné
systémy propojek pro modularni svorkovnice.

Typ VH 20/5/3.4
Cislo 0446100000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190519742
MnozZstvi 10 ST

Verze

Dummy fuse

Typ ZQV 4N/10
Cislo 1528090000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332896
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet poli: 10, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BK
Cislo 2810830000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283447
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet péla: 10, Rozteé v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 BL
Cislo 1528230000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118333138
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet péla: 10, Rozte€ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 RD
Cislo 2460740000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476163
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Po&et pélt: 10, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQV 4N/10 WT
Cislo 2831790000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675417026
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdli: 10, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

Typ ZQV 4N/2
Cislo 1527930000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332766
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet polh: 2, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

Typ ZQV 4N/2 BK
Cislo 2810840000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283454
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet polu: 2, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm
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Typ ZQV 4N/2 BL
Cislo 1528040000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332773
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet po6li: 2, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

Typ ZQV 4N/2 RD
Cislo 2460450000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476149
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péld: 2, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

Typ ZQV 4N/2 WT
Cislo 2831800000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675417033
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdli: 20, Rozte¢ v mm
(P): .10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

Typ ZQV 4N/20
Cislo 2883800000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675848769
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet poli: 20, Rozte¢ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

Typ ZQV 4N/20 BK
Cislo 2810870000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283485
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 20, Rozteé v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

Typ ZQV 4N/20 BL
Cislo 2810850000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283461
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet péla: 10, Rozte€ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

Typ ZQV 4N/20 RD
Cislo 2810860000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283478
MnozZstvi 20 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Po&et pélt: 20, Rozted v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

Typ ZQV 4N/3
Cislo 1527940000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332865
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet pola: 3, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQV 4N/3 BK
Cislo 2810880000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283492
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet péla: 3, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

Typ ZQV 4N/3 BL
Cislo 1528080000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118333008
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modréa, 32 A, Pocet pdlu: 3, Rozte¢ v mm

(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm
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Typ ZQV 4N/3 RD
Cislo 2460810000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476231
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 3, Rozte& v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

Typ ZQV 4N/3 WT
Cislo 2831810000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675417040
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdl: 41, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 247.8 mm

Typ ZQV 4N/30
Cislo 2561580000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118570113
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 30, Rozteé v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 181.7 mm

Typ ZQV 4N/30 BL
Cislo 2561610000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118569971
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 30, Rozte€ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 181.7 mm

Typ ZQV 4N/30 RD
Cislo 2561600000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118569964
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet pélt: 30, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 181.7 mm

Typ ZQV 4N/32
Cislo 2561670000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118570175
MnozZstvi 5 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polh: 32, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 193.9 mm

Typ ZQV 4N/4
Cislo 1527970000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332889
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 4, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

Typ ZQV 4N/4 BK
Cislo 2810890000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283607
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 4, Rozte€ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

Typ ZQVv 4N/4 BL
Cislo 1528120000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332872
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet po6li: 4, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

Typ ZQV 4N/4 RD
Cislo 2460800000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476224
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 4, Rozted v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm
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Typ ZQV 4N/4 WT
Cislo 2831820000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675417057
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet péli: 20, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

Typ ZQV 4N/41
Cislo 2883810000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675848844
Mnozstvi 10 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet poli: 41, Rozte¢ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

Typ ZQV 4N/41 BK
Cislo 2831890000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675417125
MnozZstvi 10 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 41, Rozteé v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

Typ ZQV 4N/41 BL
Cislo 2883820000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675848851
MnozZstvi 10 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 41, Rozte€ v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

Typ ZQV 4N/41 RD
Cislo 2883840000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675848868
MnozZstvi 10 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet pélt: 41, Rozted v
mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 253.9 mm

Typ ZQV 4N/5
Cislo 1527980000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118332759
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet polG: 5, Rozte¢ v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

Typ ZQV 4N/5 BK
Cislo 2810900000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675283614
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pola: 5, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

Typ ZQV 4N/5 BL
Cislo 1528140000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118333015
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pdlu: 5, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

Typ ZQV 4N/5 RD
Cislo 2460790000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118476217
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 5, Rozte& v

mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 28.2 mm

Typ ZQV 4N/5 WT
Cislo 2831830000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675417064
MnozZstvi 60 ST

Verze
Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdll: 41, Rozte¢ v mm
(P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 247.8 mm
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Typ ZQV 4N/50 Verze

Cislo 1528130000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, Pocet pola: 50, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118332902

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/50 BL Verze

Cislo 1528240000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet pola: 50, Rozte€ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118333121

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/50 RD Verze

Cislo 2460730000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet poli: 50, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 303.7 mm

GTIN (EAN) 4050118476156

MnozZstvi 5 ST

Typ ZQV 4N/6 Verze

Cislo 1527990000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 6, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

GTIN (EAN) 4050118332919

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 BK Verze

Cislo 2810910000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283621

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 BL Verze

Cislo 1528170000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet poll: 6, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

GTIN (EAN) 4050118332926

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 RD Verze

Cislo 2460780000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péli: 6, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 34.3 mm

GTIN (EAN) 4050118476200

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/6 WT Verze

Cislo 2831840000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdli: 2, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 9.9 mm

GTIN (EAN) 4064675417071

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 Verze

Cislo 1528020000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, PocCet polu: 7, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

GTIN (EAN) 4050118332780

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 BK Verze

Cislo 2810920000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283638

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Typ ZQV 4N/7 BL Verze

Cislo 1528180000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet po6li: 7, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

GTIN (EAN) 4050118333114

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 RD Verze

Cislo 2460770000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 7, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 40.4 mm

GTIN (EAN) 4050118476194

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/7 WT Verze

Cislo 2831850000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Poget pdli: 3, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 16 mm

GTIN (EAN) 4064675417088

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 Verze

Cislo 1528030000 Propojka (svorka), Zapojeno, OranZzova, 32 A, Pocet pola: 8, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

GTIN (EAN) 4050118332841

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 BK Verze

Cislo 2810930000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 27.95 mm

GTIN (EAN) 4064675283645

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 BL Verze

Cislo 1528190000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet poll: 8, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

GTIN (EAN) 4050118332858

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 RD Verze

Cislo 2460760000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet pél: 8, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 46.5 mm

GTIN (EAN) 4050118476187

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/8 WT Verze

Cislo 2831860000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdli: 4, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 22.1 mm

GTIN (EAN) 4064675417095

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 Verze

Cislo 1528070000 Propojka (svorka), Zapojeno, Oranzova, 32 A, PocCet polu: 9, Rozte¢ v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

GTIN (EAN) 4050118332797

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 BK Verze

Cislo 2831780000 Propojka (svorka), Zapojeno, ¢erna, 32 A, Pocet pélu: 20, Rozteé v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 119.7 mm

GTIN (EAN) 4064675417019

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Typ ZQVv 4N/9 BL Verze

Cislo 1528220000 Propojka (svorka), Zapojeno, Modra, 32 A, Pocet po6li: 9, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

GTIN (EAN) 4050118333107

MnozZstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 RD Verze

Cislo 2460750000 Propojka (svorka), Zapojeno, Cervena, 32 A, Podet péla: 9, Rozted v
objednavky mm (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 52.6 mm

GTIN (EAN) 4050118476170

Mnozstvi 20 ST

Typ ZQV 4N/9 WT Verze

Cislo 2831870000 Propojka (svorka), Zapojeno, Bila, 32 A, Pocet pdl: 10, Rozte¢ v mm
objednavky (P): 6.10, Izolované: Ano, Sitka: 58.7 mm

GTIN (EAN) 4064675417101

MnozZstvi 20 ST

Koncova podpéra

D
Wy
Iﬁ!

Vseobecné objednaci udaje

B
7 a

Nabidka produktt Weidmiuiller zahrnuje koncové drzaky,
které zarucuji trvalou a spolehlivou montaz na pfipojnici

a které brani sklouznuti. K dispozici jsou verze se Srouby i
bez Sroubll. Koncovy drzak nabizi vice moznosti oznaceni,
také misto pro skupinové znacky a rovnéz drzak zkuSebni
zastrcky.

Typ AEB 35 SC/1 Verze

Cislo 1991920000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118376722

MnoZzstvi 50 ST

Typ AEB 35 SC/1 BK Verze

Cislo 2475310000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118487114

Mnozstvi 50 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO Verze

Cislo 2661280000 Rada A, Koncové podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702163

MnoZzstvi 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Verze

Cislo 2661300000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702187

MnozZstvi 20 ST

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Germany
Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Verze
Cislo 2661290000 Rada A, Koncova podpéra
objednavky

GTIN (EAN) 4050118702170
MnozZstvi 20 ST

Koncové a pfedélové desky

Délici desky a koncové desky jsou nezbytnym
prisluSenstvim pro svorkovnice. Délici desky zajiStuji

optické a elektrické oddéleni riznych potenciall a
— M i funkénich skupin, ¢imz zvySuji bezpecnost a zajistuji
M o pfehlednou strukturu uvnitf rozvadéce. Koncové
ey VS desky uzaviraji fadu svorkovnic po stranach, chrani

pred kontaktem s Zivymi ¢astmi a zajistuji Cisty a

stabilni povrch. Oba komponenty jsou pfesné sladény s

prislusnou fadou svorkovnic Weidmiuiller, coz pfispiva k

bezpecnému, kompatibilnimu a profesionalnimu zapojeni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ SEP 3C 4 Verze
Cislo 2874800000 Koncova desticka pro svorkovnice, Tmavé bézova, Vyska: 76.05 mm,
objednavky Sitka: 2 mm, V-0, Wemid, Pfichytka: Ano

GTIN (EAN) 4064675649830
MnoZstvi 20 ST

Typ APP 2 Verze
Cislo 2489090000 Rada A, Délici deska
objednavky

GTIN (EAN) 4050118499308
MnozZstvi 50 ST

Prazdné

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro vechny
vodic¢e a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.
. Tento §ystfém je idealni pro !(rétké Ciselné sekvence a

e zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.
— Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

[CCCCCCEERD] Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

| ] dispozici v rliznych $ifkach.

I « Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

] * Pasky pro rychlou instalaci

| ¢ Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

* K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Typ DEK 5/6 MC NE BL Verze

Cislo 1238290000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Modra

GTIN (EAN) 4050118267327

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GE Verze

Cislo 1238280000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Zluta

GTIN (EAN) 4050118038750

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GN Verze

Cislo 1238310000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Zelena

GTIN (EAN) 4050118271812

Mnozstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE GR Verze

Cislo 1238330000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Seda

GTIN (EAN) 4050118323306

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE OR Verze

Cislo 1912090000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Oranzova

GTIN (EAN) 4032248540525

MnozZstvi 1000 ST

Typ DEK 5/6 MC NE WS Verze

Cislo 1609820000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4008190203436

Mnozstvi 1000 ST
Vlastni tisk

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni Stitek pro vSechny

vodice a zasuvné konektory i elektronické sub-sestavy.

Tento systém je idealni pro kratké Ciselné sekvence a

zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znadek.

Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.

Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

dispozici v rliznych sitkach.

« Siroka fada potisténych znadek pro okamzité pouZiti

¢ Pasky pro rychlou instalaci

* Znacky na konektory vhodné pro vSechny kabelové
konektory

» K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete ndam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi poZadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MC SDR Verze
Cislo 1609830000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4008190456603
MnozZstvi 200 ST

Typ DEK 5/6 PLUS MC SDR Verze
Cislo 1038650000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248767908
MnozZstvi 200 ST

Plus

Stitek Dekafix (DEK) je univerzalni titek pro véechny

,::“‘Lﬂ vodice a zésuyne’_; konektory i elektronické sub-sestavy.
S i Tento stystfém je idealni pro !(rétké Ciselné sekvence a
R zahrnuje Sirokou fadu predtisténych znacek.

T Pasky pro rychlou instalaci v jediném pracovnim kroku.
(CECEEERE] ] Potisk je dobre Citelny, ma perfektni kontrast a je k

] dispozici v riznych Sitkach.
[ « Siroka fada potisténych znacek pro okamzité pouZziti
] * Pasky pro rychlou instalaci
| ¢ Znacky na konektory vhodné pro vS§echny kabelové
konektory
¢ K dispozici jako ¢isté MultiCard, nebo se standardnim
potiskem
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 PLUS MC NE WS Verze
Cislo 1011320000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Bila

GTIN (EAN) 4032248717644
MnoZstvi 1000 ST

Prazdné

I ; Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
CTTTTTITIT Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS $titky vyuZit i
| s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
! fetézce znakd, ale také viceradkovy text.

| \ Stitky WS jsou idealni na znageni pomoci dlouhych
I fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard

| ‘ je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
(NRRRRRNRR! J plotteru.

i d * L ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé
| RRRR| . étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard
Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Typ WS 10/6 M MC NE WS Verze

Cislo 1818400000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248310876

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 10/6 M PLUS MC NEWS  Verze

Cislo 2003780000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4050118424461

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE BL Verze

Cislo 1069080000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Modra

GTIN (EAN) 4032248824618

Mnozstvi 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE GE Verze

Cislo 1917430000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Zluta

GTIN (EAN) 4032248551637

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE GN Verze

Cislo 1917420000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Zelena

GTIN (EAN) 4032248551620

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 10/6 MC M NE RT Verze

Cislo 1917440000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Cervena

GTIN (EAN) 4032248551644

Mnozstvi 600 ST

Typ WS 10/6 MC NE WS Verze

Cislo 1828450000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248350513

MnozZstvi 600 ST

Typ WS 10/6 PLUS MC NE WS Verze

Cislo 1046390000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Bila

GTIN (EAN) 4032248782109

MnozZstvi 600 ST

Datum vytvoreni 24.03.2026 01:49:29 MEZ
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Vlastni tisk

Vseobecné objednaci udaje
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Znacky WS jsou idealni volbou pro konektory fady W.
Diky jejich systémové kompatibilité Ize WS Stitky vyuzit i
s fadami | a Z. Velka plocha na znageni umozniuje dlouhé
fetézce znaka, ale také viceradkovy text.

étl’tky WS jsou idedlni na zna¢eni pomoci dlouhych
fetézcl znakd. Diky osvédé¢enému formatu MultiCard

je mozny tisk pomoci tiskarny PrintJet CONNECT nebo
plotteru.

* | ze nasazovat v pasech nebo jednotlivé

. étl’tky v ovéfeném formatu MultiCard

Pro vlastni potisk: Prosime zaSlete nam soubor pro nas
software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO
Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.

Typ WS 10/6 M PLUS MC SDR Verze

Cislo 2007780000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4050118393187

MnozZstvi 120 ST

Typ WS 10/6 MC M SDR Verze

Cislo 1818410000 WS, Oznadeni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248310883

MnozZstvi 120 ST

Typ WS 10/6 MC SDR Verze

Cislo 1828460000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zakaznika

GTIN (EAN) 4032248367399

Mnozstvi 120 ST

Typ WS 10/6 PLUS MC SDR Verze

Cislo 1046330000 WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Rozte¢ v mm (P): 6.00
objednavky Weidmueller, Allen-Bradley, Podle specifikace zdkaznika

GTIN (EAN) 4032248782031

MnozZstvi 120 ST
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Weidmiiller 3£

SFS 4 2C BK Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
DEK 5/6

WS/ DEK

MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material

sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu

» znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické
J povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento

specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
\ rdzné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
: nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
/ tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti

opotrebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umoZzriuje velmi

snadno Citelny potisk.

Vase vyhody s MultiMark

¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti

Weidmdiller

* Pevné drzici a odolny tisk

* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci

¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu

materialu

* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost

* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci

Vseobecné objednaci udaje

Typ DEK 5/6 MM WS Verze
Cislo 2007120000 Dekafix, Oznaceni svorek, 5 x 6 mm, Weidmueller, Bila
objednavky

GTIN (EAN) 4050118392104
Mnozstvi 600 ST

WS 10/6
WS/ DEK
MultiMark znacky pouzivaji inovativni kompozitni material
59 sestavajici ze dvou komponent. Tuhy okraj podkladu
: 4 znacky se bezpecéné pripne ke konektoru. Diky elastické

ff povrchové Upravé se znacka snadno pfipne. Tento
specialné razeny material Ize natdhnout, ¢imz lze pokryt
razné rozestupy, které se obzvlasté u dlouhych svorkovnic
N nascitaji. Dal$i vyhoda: na material povrchu se skvéle
' tiskne a tim zarucuje trvanlivé znaceni odolné proti
opotiebeni. RozliSeni tisku 300 dpi také umozniuje velmi
snadno Citelny potisk.
Vase vyhody s MultiMark
¢ Kompatibilni s modularnimi svorkovnicemi spolec¢nosti
Weidmdiller
* Pevné drzici a odolny tisk
* Kontinualni pasky Setfi s Casem pfi instalaci
¢ Snadna instalace diky inovativnimu kompozitnimu
materialu
* Velké pole pro stitek pro optimalni citelnost
* Vysoka flexibilita diky nezavislosti na vyrobci
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
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Germany
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Vseobecné objednaci udaje

Typ WS 10/6 MM WS Verze
Cislo 2712140000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118749496
Mnozstvi 600 ST

WS, Oznaceni svorek, 10 x 6 mm, Weidmueller, Bila

Testovaci adapter a testovaci zasuvky

'I '
Vseobecné objednaci udaje
Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Verze
Cislo 1276300000
objednavky

GTIN (EAN) 4008190026080
MnozZstvi 20 ST

Testovaci adaptéry a testovaci zastrcky se pouzivaji pro
elektrické pfipojeni mezi svorkovnicemi a testovacim
zarizenim. Timto zplsobem lze elektricky kontakt vytvorit
Vv propojeném stavu a méreni lze provést snadno.

Konektor samec (svorka), Zasuvné pfipojeni Plug-in, 2 mm?2, PocCet
pfipojeni: 2, Po&et pold: 1, Sitka: 9 mm
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