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Pasivni rozvadéce M 12 jsou k dispozici ve vS§ech moz-
nych tvarech a konfiguracich. Navic jsou nékteré specialni
verze, napr. SAl rozvadéce pro EX zény nebo ergonomické
M8, k dispozici pouze od spolec¢nosti Weidmiuiller. Tyto
inovativni produkty se opiraji o ¢etné patenty.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Verze krytu Ex, M12, 30 V, A-kédovani, LED: Ne,
Inicia¢ni prvek LED: Ne, Typ kabelaze: PNP

Cislo objednavky 2943800000

Typ SAI-04D-VPHP-5A-M120-0L2-EX

GTIN (EAN) 4099986729971

Mnoizstvi 1 items

Creation date 07.01.2026 03:34:18 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2943800000

SAI-04D-VPHP-5A-M120-0L2-EX

Technical data

Osvédcéeni

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Schvaleni

€ IECEx ™

Rozméry a hmotnosti

Hloubka 60 mm Hloubka (v palcich) 2.3622 inch
Vyska 61.3 mm Vyska (v palcich) 2.4134 inch
Délka 102 mm Délka (v palcich) 4.0157 inch
Cista hmotnost 250 g

Teploty

Provozni teplota -40-60°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou

Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c

pouZitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a871-4691-b87a-dfb9921774b4

Udaje o pF¥ipojeni

Metoda pfipojeni vodice PUSH IN Kabelova priichodka M 20
Upinaci rozsah, min. 0.14 mm?2 Upinaci rozsah, max. 1.5 mm?2
Prifez propojeni AWG, min. AWG 26 Prafez propojeni AWG, max. AWG 16
Pevné, min. HO5(07) V-U 0.14 mm? Pevné, max. HO5(07) V-U 1.6 mm?
Pruzné, min. HO5(07) V-K 0.14 mm? Pruzné, max. HO5(07) V-K 1.6 mm?
dutinkou s plastovym limcem, , DIN 0.28 mm?2 dutinkou s plastovym limcem, DIN 1 mm?2
46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 0.25 mm? s vodi¢em a dutinkou, DIN 46228 pt 1, 1 mm?2
min. max.

Vystup rozvadéce Verze krytu Ex

Elektrické udaje

Jmenovité napéti, min. ov Jmenovité napéti, max. 30V
Max. proudova kapacita na slot 0.8A Celkem proud 08A
Proud na signal 0.8 A

Vseobecné technické udaje

Stupen kryti IP66, IP67 Kategorie razového napéti 1}
Kédovani zasuvné stanice A-koédovani Pocet polu 5

Pocet soketl kontakt( 4 Pfipojovaci zavit M12
Zavaznost znecisténi 3 Chovani pfi pozaru V-0
Cykly zapojovani <b0 LED Ne
Iniciacni prvek LED Ne
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Technical data

Udaje o materialu
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Material O-krouzku

Barva krytu

FKM Hlavni material krytu

Cerna (podobna odstinu Tésnici material krytu

Pocan (zakladni modul),
Tlakové lity zinek (kryt)
Polyuretanova péna

RAL 9005)
Sroubova patice CuZn, poniklované Material kontaktu CuZn
Povrch kontaktu Pozlacené Nosny material kontaktu PBT (UL 94 VO)
Material kabelové priichodky Kov
Dulezita poznamka
Informace o produktu Soucasti dodavky:

* 2 x ochrannd krytka M 12

¢ 1 x kabelova prachodka M20 x 1,5

* Tx tésnici zatka M20x1,5

¢ 1 x znackovac zafizeni MultiCard ESG 9/17 K
Klasifikace
ETIM 8.0 EC003558 ETIM 9.0 EC003558
ETIM 10.0 EC003558 ECLASS 14.0 27-44-01-11
ECLASS 15.0 27-44-01-11
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Prislusenstvi

'y e RN
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Vseobecné objednaci udaje

Pasivni rozvadéce M 12 jsou k dispozici ve vS§ech moznych

tvarech a konfiguracich. Navic jsou nékteré specialni

verze, napr. SAl rozvadéce pro EX zény nebo ergonomické

M8, k dispozici pouze od spole¢nosti Weidmidiller. Tyto
inovativni produkty se opiraji o ¢etné patenty.

Typ SAI-TS35 MF Verze
Cislo 1917400000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248551330
MnozZstvi 1ST

M12

Vseobecné objednaci udaje

Ochranna vika chrani nepfifazené pripojovaci body pred
vneéjsimi vlivy.

Typ SAI-SK-M12-UNI 2029 Verze
Cislo 2330260000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248592067
MnoZstvi 20 ST

Montazni sestavy chranénych komponent, Ochranny kryt

Prazdné

yiiiit "
[
P

ESG je vyzkouseny stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSitenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Struény prehled vyhod:

. étl’tky pro v8estranné vyuZiti - samolepici nebo
pfipevinovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvencni zafizeni, napt. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG stitky pro pripnuti k listé na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znac¢eni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 9/20 MC NE WS Verze
Cislo 1609940000 ESG, Znacky na pfistroje x 20 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Ize zapojit
objednavky

GTIN (EAN) 4008190203528
MnozZstvi 200 ST

Screwty® nastroj na kabelové priichodky s funkci utahovaciho momentu

Idealni nastroj pro jakoukoliv praci

Screwty® je idedlni, vdestranny nastroj pro utahovani
v8ech béznych kabeld snimaca a akénich ¢lend. | téZko
pristupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah.
Jednoduchy otacivy moment utahne a povoli konektory
bez potfeby nadmérné sily. Screwty® je jedinecné a
celkové feseni, protoZe je lze pouzit s vétsinou kabell a
konektord od jinych prodejct (pfes 90 %). Screwty® se
sklada z rukojeti a tradiéniho 1/4" adaptéru. Lze je tedy
pouzit pro vSechny velikosti: pro kulaté konektory M 12
a M8, pro varianty M12F a M8F a pro pfizpusobitelné
konektory samce a samice.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SCREWTY SET -DM Verze
Cislo 1920000000 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors
objednavky

GTIN (EAN) 4032248436859
MnozZstvi 18T

5 polu, A-kodovani

Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpecnymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produktl ke stazeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIL-M12G-5-5.0UBL Verze

Cislo 3107980500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M 12, Pocet
objednavky pdli : 5, 5 m, pin, rovny, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4099987808064 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

Typ SAIL-M12BG-5-5.0UBL Verze

Cislo 3107970500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet pdli :
objednavky 5, 5 m, Zasuvka, rovnd, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4099987803854 Halogen: Ne

Mnozstvi 18T
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Typ SAIL-M12W-5-5.0UBL Verze
Cislo 3107990500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet poli :
objednavky 5,5 m, pin, 90°, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR, Halogen:
GTIN (EAN) 4099987808101 Ne
MnozZstvi 18T
Typ SAIL-M12GM12G-5-5.0UBL Verze
Cislo 2955210500 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M12, Pocet pdlii : 5, 5 m, pin, rovny
objednavky - patice, rovnd, Stinény: Ne, LED: Ne, Material plasté: PUR, Halogen:
GTIN (EAN) 4099987808293 Ne

Mnozstvi 18T

2 pola, A-kédovani

Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpeénymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produkt( ke stazeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIL-M12G-2SD5.0UBL Verze

Cislo 3108010500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet
objednavky pola : 2, 5 m, pin, rovny, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4099987813273 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST

4 poéla, A-kédovani

Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpeénymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produktt ke stazeni.

O

4 pole

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIL-M12G-4SD5.0UBL Verze

Cislo 3108030500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M 12, Pocet
objednavky poll : 4, 5 m, pin, rovny, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4099987834346 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST
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2 polu, A-kédovani

O
00O
O

2 pole

Vseobecné objednaci udaje

Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpeénymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produktt ke stazeni.

Typ SAIL-M12BG-2SD5.0UBL Verze

Cislo 3108000500 Vedeni senzoru/aktoru,
objednavky 2,5 m, Zasuvka, rovna,
GTIN (EAN) 4099987808507 Halogen: Ne

MnozZstvi 1ST

jeden konec bez konektoru, M12, Pocet pol :
Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR,

4 pola, A-kédovani

0
00O
O

4 pole

Vseobecné objednaci udaje

Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpecnymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produktl ke stazeni.

Typ SAIL-M12BG-4SD5.0UBL Verze

Cislo 3106100500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet poli :
objednavky 4,5 m, Zasuvka, rovna, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR,
GTIN (EAN) 4099987175678 Halogen: Ne

MnozZstvi 18T

2 poli, A-kédovani

Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpeénymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produkt(l ke stazeni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIL-M12W-2SD5.0UBL Verze

Cislo 3108020500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M12, Pocet pdli :
objednavky 2,5 m, pin, 90°, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR, Halogen:
GTIN (EAN) 4099987814584 Ne

MnozZstvi 1ST

4 poéla, A-kédovani

A\ Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpecnymi obvody. DalSi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produktt ke stazeni.

4 pole

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIL-M12W-4SD5.0UBL Verze

Cislo 3108040500 Vedeni senzoru/aktoru, jeden konec bez konektoru, M 12, Pocet pol :
objednavky 4,5 m, pin, 90°, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR, Halogen:
GTIN (EAN) 4099987835138 Ne

MnozZstvi 18T

2 polu, A-kodovani

Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpecnymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produktl ke stazeni.

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIL-M12GM12G-2SD5.0UBL  Verze

Cislo 2993610500 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M12, Poget pdlu : 2, 5 m, pin, rovny
objednavky - patice, rovnd, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR, Halogen:
GTIN (EAN) 4099987814881 Ne

MnozZstvi 18T
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4 pola, A-kédovani

A\ Senzorové kabely pro pouziti v aplikacich Ex s jiskrové
bezpeénymi obvody. Dalsi informace naleznete v
prohlaseni vyrobce v souborech produktt ke stazeni.

4 pole

Vseobecné objednaci udaje

Typ SAIL-M12GM12G-4SD5.0UBL  Verze

Cislo 2955220500 Vedeni senzoru/aktoru, Pfipojka, M 12, Pocet pdlii : 4, 5 m, pin, rovny
objednavky - patice, rovnd, Stinény: Ano, LED: Ne, Material plasté: PUR, Halogen:
GTIN (EAN) 4099987836265 Ne

MnozZstvi 1ST
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