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UV zafeni zplsobuje vysoké namahani a starnuti plastd ve

venkovni aplikaci.

Nase nové stitky THM PV se témto vliviim vzpiraji a pro

venkovni pouziti jsou mimoradné odolné.

Kompaktni baleni jsou nase TABPACK-PV. Toto jsou vytis-

téné varovné Stitky, které by mély byt soucasti zadkladniho

zarizeni profesionalniho stavitele fotovoltaiky.

Strucény prehled vyhod::

¢ Odolnost proti povétrnostnim vliviim zkousena podle
normy ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabulka 3, pro-
cedura A cyklus 1 pfi 5000 hodinach

¢ Samostatné oznaceny M-Print® PRO

¢ Snadny a rychly tisk s THM MultiMark

Vseobecné objednaci udaje

Verze Oznaceni pfistroji, Znacky na pfistroje, 90 x , Bila
Cislo objednavky 2969050000

Typ THM PV EL 90 WS 30M

GTIN (EAN) 4099986783713

Mnozstvi 1 items
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Osvédéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 0.1 mm Hloubka (v palcich) 0.0039 inch
Vyska 90 mm Vyska (v palcich) 3.56433 inch
Délka 30000 mm Délka (v palcich) 1181.1inch
Cista hmotnost 100¢g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Lepidlo Polyakrylatové lepidlo Verze Samolepici
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Rozsah provozni teploty, max. -50°C
Rozsah provozni teploty, min. 110°C Barevny Bila
Halogen Ano Délka 30000 mm
Zakladni material Vinylova folie Tisténé znaky bez
Schvaleni podle UL 969 Ano

Oznaceni vodicu a kabela

Halogen Ano

Znacky na pfistroje

Halogen Ano

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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Accessories

Inkoustové pasky

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného prfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ RIBBON MM 110/360 SW Verze
Cislo 2005070000 Ink ribbon
objednavky

GTIN (EAN) 4050118390049
MnozZstvi 1ST

THM MULTIMARK

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.

Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK ROLLER 115 Verze
Cislo 1357420000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118160314
MnozZstvi 18T

THM MULTIMARK PLUS

Tyto tiskarny maiji vynikajici vysledky tisku diky technice
tepelného pfenosu. Rizné materialy a uzivatelsky
privétivy systém tisku pro Windows optimalizuje praci se
znacenim.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Verze
Cislo 2672590000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118708097
MnozZstvi 1ST

Creation date 07.01.2026 03:30:08 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2672590000

