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Technologie pfipojeni Push-in je technologie pfimého
zapojeni. Pfedem upraveny vodi¢ Ize zapojit pfimo do
Urovné pfipojeni vodice bez dalSich pomcek.

Pocet pola: 4 - 48

Jmenovity proud: 10 A

Jmenovité napéti 400 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC
Technologie PUSH IN

Vseobecné objednaci udaje

Verze , Zasuvka, 400V, 10 A, Pocet pola: 4, Pripojeni
PUSH IN s akénim ¢lenem, Instala¢ni velikost: 1

Cislo objednavky 2985440000

Typ HDC HA 4 FP

GTIN (EAN) 4099986847699

Mnoizstvi 1 items
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Osvédcéeni
Schvaleni
u
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
C. osvédéeni (UR) E92202
C. osvédé&eni (cURus) E310075
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 14.6 mm Hloubka (v palcich) 0.5748 inch
Vyska 33.3 mm Vyska (v palcich) 1.311 inch
Sitka 21 mm Sitka (v palcich) 0.8268 inch
Délka 21 mm Délka (v palcich) 0.8268 inch
Cista hmotnost 50¢
Teploty
Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Chemicka odolnost

Latka Aceton

Chemicka odolnost Odolné

Latka Amoniak, vodny
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Benzin

Chemicka odolnost Odolné

Latka Benzen

Chemicka odolnost Odolné

Latka Dieselovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Kyselina octova, koncentrovana

Chemickéa odolnost

Odolné

Latka

Hydroxid draselny

Chemickéa odolnost

Podminéné odolné

Latka Metanol

Chemickéa odolnost Podminéné odolné
Latka Motorovy olej
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Louh, rozfredény
Chemicka odolnost Odolné

Latka Hydrochlorofluorouhliky
Chemicka odolnost Podminéné odolné
Latka Venkovni pouziti

Chemicka odolnost

Podminéné odolné

Rozméry

21 mm
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Technical data

Vseobecné udaje

Pocet pola 4 Zapojovaci cykly, stfibrné 2500
Zapojovaci cykly, zlaté =500 Zapojovaci cykly, cinové 2500
Typ pfipojeni Pfipojeni PUSH IN Instalaéni velikost 1

s akénim ¢lenem
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Barevny Svétle Seda
Izola¢ni material PC Cykly zapojovani =500
Typ Zasuvka Kategorie rdzového napéti 11}
Zavaznost znecisténi 3 Zakladni material Polykarbonat
Rada HA Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 400V
Jmenovité razové napéti (DIN EN 4 kV Jmenovity proud (DIN EN 61984) 10 A
61984)
Jmenovité napéti vodic¢-PE (Ill/3) 230V Neobsahuje halogeny false
BG 1 Pocet signalnich kontakt( 0
Pocet silovych kontaktd 4 Jmenovité napéti vodic-vodic (l11/3) 400V
Stupen kryti IP20
Pfipojeni datové, uzemnéni
Typ pfipojeni PE Zasuvné PUSH IN pfipojeni  Utahovaci moment, max., zemnici 0.8 Nm

pfipojeni

Utahovaci moment, min., zemnici 0.5 Nm
pripojeni
Signalni kontakt
Jmenovité razové napéti (DIN EN 4 kV
61984), signalni
Silovy kontakt
Utahovaci moment, max. podle prifezu  Prlrez vodice, min. 0.14 mm?2
vodice Prafez vodice, max. 1.5 mm?2
Verze
Prafez propojeni AWG, max. AWG 26 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 10 mm
Typ pfipojeni Pfipojeni PUSH IN Instalaéni velikost 1

s akénim ¢lenem
Prafez propojeni AWG, min. AWG 16 Prafez vodice, max. 1.5 mm?2
Prarez vodice, min. 0.14 mm?2 Zakladni material Polykarbonat
BG 1
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Accessories

Plochy Sroubovak

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Vseobecné objednaci udaje

Typ SDIS 0.5X3.0X100 Verze

Cislo 9008380000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056347

MnozZstvi 1ST

Typ SDS 0.56X3.0X80 Verze

Cislo 9008320000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056262

Mnozstvi 1ST

Typ SDIS 0.6X3.5X 100 Verze

Cislo 9008390000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056354

Mnozstvi 1ST

Typ SDS 0.6X3.56X100 Verze

Cislo 9008330000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056286

MnozZstvi 1ST

Typ SDIS 0.8X4.0X100 Verze

Cislo 9008400000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056361

Mnozstvi 1ST

Typ SDS 0.8X4.0X100 Verze

Cislo 9008340000 Sroubovak, Sroubovak
objednavky

GTIN (EAN) 4032248056293

MnozZstvi 1ST
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Accessories

Kombinovany §roubovaci a fezny nastroj ,,Swifty® CS"

Kombinovany fezaci/odizolovaci nastroj Swifty® CS a
sada Swifty® CS pro fezani a odizolovani médénych
kabell bez krimpovani do 1,5 mm?2 plnych a 2,5 mm?2
ohebnych.

B WS

Vseobecné objednaci udaje

Typ SWIFTY CS SET Verze
Cislo 9006060000
objednavky

GTIN (EAN) 4032248257638
MnozZstvi 1ST

Nastroj na fezani a Sroubovani, Rezaci nastroj k jednoru¢nimu ovladani

4-polovy

Technologie pfipojeni Push-in je technologie pfimého
zapojeni. Pfedem upraveny vodi¢ Ize zapojit pfimo do

PUSH 13

Urovné pfipojeni vodice bez dalSich pomucek.
Pocet pola: 4 - 48

Jmenovity proud: 10 A

Jmenovité napéti 400 V

Jmenovité napéti podle UL/CSA: 600V AC/DC
Technologie PUSH IN

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HA 4 MP Verze
Cislo 2985430000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986847682
MnozZstvi 18T

, Zastrény, 400V, 10 A, Pocet polu: 4, Pripojeni PUSH IN s akénim
¢lenem, Instalaéni velikost: 1

HA

K dispozici je riizné pfislusenstvi pro vlozky. To zahrnuje
kédovaci prvky pro viozky.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP
Cislo 3142030000

objednavky

GTIN (EAN) 4099987491730

Mnozstvi 10 ST

Verze

Zatézové konektory, PFislusenstvi

Creation date 09.01.2026 03:35:59 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/3142030000

