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V oblasti obnovitelnych zdroj energie hraji stale dllezi-
1€;Si roli bateriové systémy pro ukladani energie. Obvykle
se skladaji z nékolika jednotlivych baterii, které je treba
rychle a snadno vymeénit. Konektor Weidmidiller Battery
Connector (WBC) umoznuje v nékolika jednoduchych kro-
cich pfipojit k ESS nékolik jednotlivych baterii - a v pfi-
padé potreby je stejné rychle odpojit. Pro vétsi bezpec-
nost a snadnéjsi manipulaci jsou pély zfetelné oznaceny:
Kladny pél je oznacen oranzové a zaporny pol erné.

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 2991940000
Typ WBC-P-10BK-95
GTIN (EAN) 4099986868793
Mnozstvi 5 items
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

UL File Number Search Web UL

C. osvédéeni (UR) E529699

Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost 725¢g

Teploty

Trvala provozni teplota, min. -40 °C Trvala provozni teplota, max. 125°C
Vihkost Vihkost vzduchu =85 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Technické udaje

Odolnost proti otfesim 30¢g Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
Objemovy odpor = 5000 MQ Jmenovité napéti 1500V
Jmenovity proud 360 A Stupen kryti IP67 zapojené
Cykly zapojovani =100 Kategorie rdzového napéti 1l

Provozni nadmofrska vyska <2000 m Odolnost proti razam V2
Vseobecné udaje

Vnéjsi primér kabelu, max. 18.8 mm Vnéjsi pramér kabelu, min. 17.7 mm
Prameér kontaktu, kolik @ 10 mm Schvéleni UL 4128
Typ pfipojeni Nalisované pfipojeni Barevny cerna

Prifez vodice, max. 95 mm?2 Provedeni povrchu stiibrné

Typ Zasuvka Zakladni material PA 66
Klasifikace

ETIM 7.0 ECO01121 ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121 ETIM 10.0 EC001121
ECLASS 10.0 27-44-03-12 ECLASS 11.0 27-44-03-12
ECLASS 12.0 27-44-03-12 ECLASS 13.0 27-44-03-12
ECLASS 14.0 27-44-03-12 ECLASS 15.0 27-44-03-12
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Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky
s vyménnymi vlozkami

* extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 400 mm?

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 360°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ DalSi vlastnosti fady APG:

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani vSech krimpovacich cykld a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cykltl a chybovych hlasek pres USB

Typ APG 80 Verze
Cislo 2853270000
objednavky

GTIN (EAN) 4064675477020
Mnozstvi 1ST

6mm?2, 400mm?

... pro krimpovaci kabelova oka (podle DIN 46234)

Vseobecné objednaci udaje

Krimpovaci nastroje na kabelova oka, konektory a dutinky

s vyménnymi vliozkami

¢ extrémné rychla prace diky hydraulické podpore

* Siroky rozsah zpracovani do 400 mm?2

¢ Rychla krimpovaci hlava oto¢na o 360°

¢ automatické omezeni tlaku a sledovani pomoci
tlakového senzoru

¢ DalSi vlastnosti frady APG:

¢ elektronické ovladani a monitorovani procesu
krimpovani

¢ Ukladani v8ech krimpovacich cykll a chybovych hlasek
do interni paméti

« Cteni viech cyklt a chybovych hlasek pres USB

Typ ES APG 80 DIN 70 Verze
Cislo 1502890000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118310719
Mnozstvi 1ST

70mm?2, Krimpovani - odsazeni
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