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Vestavny systém PROCON-WEB je k dispozici nezavisle na VSeobecné objednaci udaje
platformé prostfednictvim obrazu kontejneru, Linuxu nebo

Windows. Verze Vizualizaéni software, Platforma pro systém run-
Pro implementaci optimalniho webového HMI feeni time: Linux, Docker, Windows, Poget promé&nnych
bizi . . PROCON-WEB nasleduiici funk procesu, max.: 50, Pocet zafizeni HMI, max.: 2

nabizi vestavny systém - nasledujici funkce: Cislo objednavky PP p .
e Sprava uzivatell na zakladé roli a prav Typ PWEB-ES-RT-50,2
* Rozsahlé alarmy Mnozstvi 1 items

» preddefinované ovladaci prvky, jako jsou tlacitka, posuv-
niky, textova pole nebo oblasti obrazu
grafy a tabulky

* flexibilni skriptovani pro maximalni flexibilitu

¢ Funkce Historie pro ukladani a vizualizaci historickych
dat

* pfipojeni k riznym fidicim systémuim prostiednictvim
rozsahlého portfolia komunikac¢nich ovladaca (OPC-UA,
CODESYS driver nebo pres Modbus)
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Rozméry a hmotnosti

Cista hmotnost Og

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS Neni ovlivnéno

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Pozadavky na systém

Operacéni systém Linux, Windows, u-OS PoZadované minimalni dostupné misto 0.1 GB
na disku

Minimalni potfebna pamét (RAM) 0.1 GB

Funkce modulu runtime

Pocet zafizeni HMI, max. 2 Maximalni pocet ovladacl 99

S moZnosti projekce od PROCON-WEB Designer

Runtime funkce

Jednoduché a slozité
ovladaci prvky, Alarmy,
Historie, Sprava
uzivatell, Spojeni
procesu prostrednictvim
komunikacnich ovladact

Informace o licenci

Licenéni pokryti Jednorazova licence

Typ licence

Licence k softwaru

Licenci poskytuje ID listku WIBU Pocet proménnych procesu, max. 50
Klasifikace

ETIM 8.0 EC001416 ETIM 9.0 EC001416
ETIM 10.0 EC001416 ECLASS 14.0 27-24-25-02
ECLASS 15.0 27-24-25-02
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