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Moznost odpojit kabely v oblasti EXI zjednodusuje insta-
laci a servis a umoznuje lepsi pFipravu.

Zde uvedené vlozky Rockstar® EXI jsou vybaveny pfipoj-
kami PUSH IN, a proto je jejich pfipojeni velmi snadné.
Jsou identifikovany oznac¢enim ¢lanku

Vseobecné objednaci udaje

Verze , Zastrény, 500 V, 5 A, Pocet polG: 10, PUSH IN,
Instala¢ni velikost: 4

Cislo objednavky 3001230000

Typ HDC HE 10 MP EXI

GTIN (EAN) 4099986902336

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 04.12.2025 05:13:34 MEZ
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Osvédcéeni
ROHS Shoda
Rozmeéry a hmotnosti
Hloubka 64 mm Hloubka (v palcich) 2.5197 inch
Vyska 34.3 mm Vyska (v palcich) 1.3504 inch
Sitka 34 mm Sitka (v palcich) 1.3386 inch
Cista hmotnost 56 g
Teploty
Mezni teplota -40°C..125°C
Shoda produktu s prostiedim
Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢c
pouZitelné/znamo)
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2
Rozméry
Sitka 34 mm Celkova délka zakladny 64 mm
Vyska, samice 33.8 mm
Vseobecné udaje
Pocet polu 10 Zapojovaci cykly, stfibrné 2500
Typ pfipojeni PUSH IN Instalaéni velikost 4
Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0 Objemovy odpor 2 mQ
Barevny BéZova Odpor izolace 1010 Q
Izolaéni material PC vyztuzené skelnym Skupina izolaéniho materialu lla
vldknem (uvedeno
v seznamu UL a
certifikovano k provozu na
Zeleznici)
Provedeni povrchu Pasivované stfibro Typ Zastrény
Zavaznost znecisténi 3 Zakladni material Slitina médi
Rada HE Jmenovité napéti (DIN EN 61984) 500V
Jmenovity proud (DIN EN 61984) 5A Neobsahuje halogeny true
Nizkéa koufivost podle DIN EN 45545-2 Ano BG 4
Typ ochrany proti vybuchu 112G Exib [ICT6 Gb
Pfipojeni datové, uzemnéni
Typ pfipojeni PE Sroubové pfipojeni Velikost ¢epele, plocha drazka (zemnici SD 0,8 x 4,0
pfipojeni)
Délka odizolovani - ochranné zemnici 10 mm Utahovaci moment, max., zemnici 1.5 Nm
pfipojeni pripojeni
Utahovaci moment, min., zemnici 1.2 Nm Upeviovaci Sroub M 4
pripojeni
Jmenovity priifez 4 mm?2 Prafez vodic¢e, AWG (uzemnéni), min.  AWG 20
Prafez vodic¢e, AWG (uzemnéni), max. AWG 12

Datum vytvoreni 04.12.2025 05:13:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3£

HDC HE 10 MP EXI Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- y - - www.weidmueller.com
Technické udaje
Verze
Velikost Cepele, plocha drazka (Sroubové SD 0,5 x 3,0 Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 10 mm
pripojeni)
Typ pripojeni PUSH IN Instalacéni velikost 4
Objemovy odpor <2 mQ Prafez vodice, pevny, max. 2.5 mm?2
Prafez vodice, pevny, min. 0.5 mm? Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 1.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/4, max.
Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodice, jemné splétany 0.5 mm?2
s koncovkami DIN 46228/1, max. s koncovkami DIN 46228/1, min.
Prirez pfipojeni vodica, jemné stacené, 2.5 mm?2 Prafez pfipojeni vodica, jemné stacené, 0.5 mm?2
max. min.
Prafez vodice, max. 2.5 mm?2 Prafez vodice, min. 0.5 mm2
Provedeni povrchu Pasivované stfibro Zakladni material Slitina médi
BG 4
Klasifikace
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05

Datum vytvoreni 04.12.2025 05:13:34 MEZ

Stav katalogu / Nakresy 3



Datovy list

HDC HE 10 MP EXI

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Velikost 4

MozZnost odpojeni kabel( v oblasti EXI zjednodusSuje

Zde zobrazené skiiné

Vseobecné objednaci udaje

instalaci a servis a umoznuje lepsi pripravu.

Rockstar® EXI jsou oznaceny pro

pouziti svym vyrobnim oznacéenim.
Modra barva proto neni nutna. K dokonéeni skfiné je
nutna modra vyvodka EXI.

Typ HDC 10B ABU EXI Verze

Cislo 3001310000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 4, Stupen kryti: IP 65, v zapojeném
objednavky stavu, Prepazkovy kryt, Bo¢ni uzamykaci svorka na dolni strané,

GTIN (EAN) 4099986902398 Nevyménna bocni uzamykaci svorka, Standardné

MnozZstvi 1ST

Typ HDC 10B TOBU 1M25G EXI Verze

Cislo 3001390000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 4, Stupen kryti: IP 65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4099986902459 svorka na dolni strang, Standardné, Velikost kabelovych vstupd: M 25
MnozZstvi 18T

Typ HDC 10B TSBU 1M25G EXI Verze

Cislo 3001370000 HDC pouzdra, Instalaéni velikost: 4, Stupen kryti: IP 65, v zapojeném
objednavky stavu, Kabelovy vstup ze strany, Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci
GTIN (EAN) 4099986902442 svorka na dolni strané, Standardné, Velikost kabelovych vstupt: M 25

MnozZstvi 1ST

Chloroprenovy tésnici material, -40°C - +70°C

Polyamidové kabelové prichodky, které jsou vhodné pro

/

- pouZiti v zénach s nebezpedim vybuchu Ex e (zvySena
bezpecnost) a Ex i (jiskrova bezpecnost).

razuvzdornosti 4/7 Joule a moznym rozsahem teplot az
do -60°C bez omezeni. Byly testovany podle platné normy

O Weidmiiller nabizi rodinu vyrobkd bez omezeni a kromé
6 shody s normami kabelové vyvodky vynikaji zvySenou

a smérnice EN 60079-0, maji certifikaty ATEX a IECEx.

Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 Verze

Cislo 2722270000 VG Exi 7J (Ex plastova kabelova pridchodka 7J Exi), Kabelové t&snéni,
objednavky rovny, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4050118821505 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

MnozZstvi 50 ST
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