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MozZnost odpojeni kabel( v oblasti EXI zjednodus$uje
instalaci a servis a umoznuje lepsi pfipravu.

Zde zobrazené skfiné Rockstar® EXI jsou oznadeny pro
pouziti svym vyrobnim oznaéenim.

Modra barva proto neni nutna. K dokonéeni skfiné je
nutna modra vyvodka EXI.

Vseobecné objednaci udaje

Verze

HDC pouzdra, Instala¢ni velikost: 6, Stupen kryti:
IP65, v zapojeném stavu, Kabelovy vstup ze strany,
Pouzdro zastréky, Boéni uzamykaci svorka na dolni
strané&, Standardné, Velikost kabelovych vstupl: M
25

Cislo objednavky 3001400000

Typ HDC 16B TSBU 1M25G EXI
GTIN (EAN) 4099986902466
Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 10.03.2026 01:45:56 MEZ
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Osvédcéeni

Schvaleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 93.3 mm Hloubka (v palcich) 3.6732 inch
Vyska 61 mm Vyska (v palcich) 2.4016 inch
Sitka 59 mm Sitka (v palcich) 2.3228 inch
Cista hmotnost 219g

Teploty

Mezni teplota -40°C...125°C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Obecné udaje

Provedeni povrchu

Praskové lakovani

Stupen kryti

IP65, v zapojeném stavu

Typ ochrany proti vybuchu

I12GExib ICT6 Gb

Rozméry

Kabelovy vstup se zavitem Sitka pouzdra C 43 mm
Celkova délka pouzdra 93.3 mm Vyska pouzdra B 61 mm
Verze

Pocet kabelovych prichodek 0 Velikost kabelovych vstupl M 25
Horni ¢ast/dolni ¢ast/vicko horni ¢ast Kryt bez krytu
Utahovaci moment 1.2 Nm Pocet kabelovych vstupt ze strany 1

Design pouzdra

Kabelovy vstup ze strany,
Pouzdro zastréky

Design zajistovaciho systému

Boc¢ni uzamykaci svorka na
dolni strané

Design Standardné Instala¢ni velikost 6

Kabelovy vstup se zavitem Typ Zastrcka
Verze svorky Boéni uzamykaci svorka Tésnéni NBR

Vnit¥ni zavit M 25 Barva (RAL) RAL 7035
BG 6 Vhodné pro systém ModuPlug® Ne
Klasifikace

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02

Datum vytvoreni 10.03.2026 01:45:56 MEZ

Stav katalogu / Nakresy



Weidmiiller 3£

HDC 1 GB TSBU 1 M25G EXI Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

w emelereen

Chloroprenovy tésnici material, -40°C - +70°C

Polyamidové kabelové prichodky, které jsou vhodné pro
- pouziti v zobnach s nebezpeéim vybuchu Ex e (zvySena
‘ bezpecnost) a Ex i (jiskrova bezpecnost).

razuvzdornosti 4/7 Joule a moznym rozsahem teplot az
do -60°C bez omezeni. Byly testovany podle platné normy
a smérnice EN 60079-0, maiji certifikaty ATEX a IECEx.

O Weidmiiller nabizi rodinu vyrobkd bez omezeni a kromé
& shody s normami kabelové vyvodky vynikaji zvySenou
'3

Vseobecné objednaci udaje

Typ VG M25 EXI 12-17 CR7J G4 Verze

Cislo 2722270000 VG Exi 7J (Ex plastova kabelova pradchodka 7J Exi), Kabelové t&snéni,
objednavky rovny, M 25, 10 mm, OD min. 12 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4050118821505 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

MnozZstvi 50 ST

Typ VG M25 EXI 14-18 CR7J G4 Verze

Cislo 2722280000 VG Exi 7J (Ex plastovéa kabelova pridchodka 7J Exi), Kabelové tésnéni,
objednavky rovny, M 25, 10 mm, OD min. 14 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67,
GTIN (EAN) 4050118821512 IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6

MnozZstvi 25 ST

Velikost 6

Moznost odpojit kabely v oblasti EXI zjednoduSuje
Pusu® instalaci a servis a umozZznuje lepsi pripravu.

Zde uvedené vlozky Rockstar® EXI jsou vybaveny
pfipojkami PUSH IN, a proto je jejich pfipojeni velmi
snadné.

Jsou identifikovany oznac¢enim ¢lanku

Vseobecné objednaci udaje

Typ HDC HE 16 FP EXI Verze

Cislo 3001240000 , Zasuvka, 500V, 5 A, Pocet pola: 16, PUSH IN, Instalacni velikost: 6
objednavky

GTIN (EAN) 4099986902343

Mnozstvi 18T

Typ HDC HE 16 MP EXI Verze

Cislo 3001250000 , Zastrény, 500 V, 5 A, Pocet pdlu: 16, PUSH IN, Instalaéni velikost: 6
objednavky

GTIN (EAN) 4099986902350

MnozZstvi 1ST
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