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Zakazniky z potravinarského primyslu podporujeme fesSe-
nimi detekovatelného znaceni k zajisténi vysokych stan-
darda vyZzadovanych v konceptu HACCP. Diky kovové
vlozce mohou nase detekovatelné karty MultiCard byt
spolehlivé rozpoznany pomoci detektor( kovu a rentge-
novymi detektory. To minimalizuje riziko kontaminace
béhem vyrobniho procesu. Maximalni bezpecénost je zajis-
téna diky daleZitym vlastnostem produktu, jako je odol-
nost proti korozi a vy§Si odolnost proti UV zafeni ve vniti-
nim prostiedi a odolnost proti vysokym teplotdm. Tyto
vlastnosti jsou pravidelné testovany a potvrzeny v nasi
vlastni akreditované laboratofi. Neni vhodné pro pfimy
kontakt s potravinami.

* Detekovatelné pomoci kovovych a rentgenovych detek-
tord

* Vizualné rozpoznatelné diky modré barvé

* Kovova vlozka odolna proti korozi

* Jasné a odolné zobrazeni tisku

e K dispozici v riznych verzich pro Sirokou Skalu poza-
davk( na oznaceni

Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 3008980000

Typ ESG-DT 8/17 K MC SDR
GTIN (EAN) 4099986911574
Mnozstvi 40 items
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Rozméry a hmotnosti

Hloubka 1.2 mm Hloubka (v palcich) 0.0472 inch

Vyska 8 mm Vyska (v palcich) 0.315 inch

Sitka 17 mm Sitka (v palcich) 0.6693 inch

Cista hmotnost 04g

Teploty

Rozsah provozni teploty -40...60 °C

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu bez vyjimky

REACH SVHC Ne SVHC nad 0,1 wt%

Uhlikova stopa vyrobku Kolébka k brané 0.004 kg CO2 eq.

Obecné udaje

Lepidlo Oboustranna lepici paska Verze Ize zapojit

Sitka 17 mm Klasifikace hoflavosti UL 94 HB

Rozsah provozni teploty, max. 60 °C Rozsah provozni teploty, min. -40 °C

Barevny Modra Zakladni material Polyamid 66

Tisténé znaky VyZaduje soubor M-Print Zjistitelny v souladu s Rondotest 4.7 mm Al
PRO

Doporucené odvétvi Potravinafsky pramysl Rozsah provozni teploty -40...60 °C

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288

ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04

ECLASS 15.0 27-28-11-04
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