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Vseobecné objednaci udaje

Cislo objednavky 3012980000

Typ VPU PV I+I1 5 1500
GTIN (EAN) 4099986922587
Mnozstvi 1 items
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Osvédcéeni

Schvaéleni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Hloubka 86 mm Hloubka (v palcich) 3.3858 inch
Vyska 96.5 mm Vyska (v palcich) 3.7992 inch
Sitka 90 mm Sitka (v palcich) 3.5433 inch
Cista hmotnost 760 g

Teploty

Skladovaci teplota -40 °C...85 °C Okolni teplota -40 °C...85 °C
Provozni teplota -40°C..85°C VlIhkost Rel. vlhkost 5-95 %

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS

V souladu bez vyjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité adaje IEC / EN

Pocet polu 5 Svodovy proud pfi Un 30 pA

Signaliza¢ni kontakt Ne Jmenovité napéti (DC) 1500V

Typ napéti DC Doba odezvy / doba havarijniho stavu <25 ns

Vhodné pro Fotovoltaika Standardy EN 61643-31, EN
50539-11

Testovaci zkuSebni proud limp (10/350 5 kA Max. trvalé napéti, Uc (DC) 1500V

ps)

Koordinace energie (10 m)
SPD typ
Integrovana zalozni pojistka

Typ I, Typ II, Typ 1l
T2, T1
Ne

Vybijeci proud Imax. (8/20 ps) vodi¢-PE 30 kA
Zatizitelnost zkratovym proudem ISCCR 50 kA

Koordinace izolace podle normy EN 50178

Kategorie rdzového napéti

]

Zavaznost znecisténi

Obecné udaje

Opticky funkéni displej zelena = OK, ¢ervena = Verze Prepétova ochranal / Il
svodi¢ je vadny - vyménte
ho

Design Instalacni kryt, 5 TE, Insta Klasifikace hoflavosti UL 94 V-0
IP 20

Barevny Oranzova, ¢erna Vhodné pro Fotovoltaika

Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu, Nosna lista TS 356

IP20

Provozni nadmofrské vyska

<4000 m
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Technické udaje - fotovoltaika

Standardy EN 61643-31, EN Testovaci zkusebni proud limp (10/350 5 kA
50539-11 us)

Stupen kryti Up (+/-, -/PE, +/PE) <5,0kV Provozni vy$§ka neuzemnéného PV <4000 m
systému

Zkratovy proud ISCPV 11000 A Celkovy vybijeci proud Icelkovy 50 kA
(8/20us)

Vybijeci proud In (8/20 us) 20 kA Ttida pozadavk( Typ I/11

Provozni vyska uzemnéného PV systému < 2000 m Celkovy vybijeci proud Icelkovy 10 kA
(10/350 ps)

Stupen kryti Up (+/-) <5,0kV PV napéti systému, max. Ucpv 1500V

Data pFipojeni

Délka odizolovani 18 mm Metoda pfipojeni vodice Sroubové pfipojeni

Délka odizolovani, jmenovité pfipojeni 18 mm Utahovaci moment, min. 3 Nm

Utahovaci moment, max. 4.5 Nm Rozsah sevreni, jmenovité pfipojeni 6 mm?

Upinaci rozsah, min. 1.5 mm? Upinaci rozsah, max. 35 mm?2

Prirez vodiCe, pevny, min. 1.5 mm?2 Prarez vodice, pevny, max. 35 mm?2

Prafez pfipojeni vodicu, jemné stacené, 35 mm?2 Prafez pfipojeni vodicu, splétané, min. 1.5 mm?2

max.

Prifez pfipojeni vodic(, splétané, max. 35 mm?

Elektrické udaje

Typ napéti DC

Obecné udaje

Pocet pola 5 Stupen kryti IP20 v instalovaném stavu,

IP20

Barevny OranZova, ¢erna

Zaruka

Casovy interval 5 let

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457

ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-14-03

ECLASS 15.0 27-17-14-03
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A

Fizovy Sroubovak, Phillips

Vseobecné objednaci udaje

KFizovy Sroubovak pro Srouby Phillips, izolovany dle VDE,
SDIK PH DIN 7438, 1SO 8764/2-PH, vystup podle normy
ISO 8764-PH, rukojet SoftFinish

Typ SDIK PH1 X 80
Cislo 2749890000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897098
MnozZstvi 1ST

Verze

Sroubovak, Sitka &epele (B): 1 mm, 80 mm, Tloustka &epele (A): 1

Plochy Sroubovak

Vseobecné objednaci udaje

VDE izolovany plochy Sroubovak, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, vystup podle DIN 5264, 1ISO 2380/ 1. Rukojet
SoftFinish

Typ SDIS 1.0X5.5X125
Cislo 2749850000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118897050
MnozZstvi 18T

Verze
Sroubovak, Sitka Gepele (B): 5.5 mm, Délka &epele: 125 mm, Tloustka

Cepele (A): 1 mm

ESG je vyzkouSeny Stitek ve formatu MultiCard pro fadu

rozSitenych elektrickych zafizeni. Vysledkem je vysoce

kvalitni kontrastni oznaceni zafizeni.

K dispozici jsou rlizné typy pro zafizeni od vyrobcu, jako

jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Strucny prehled vyhod:

« Stitky pro viestranné vyuziti - samolepici nebo
pfipevinovaci Stitky, v zavislosti na typu

* Pro sekvencni zafizeni, napt. ochranné kabelové jistice,
dodavame ESG stitky pro pripnuti k listé na znacky

¢ Individualni kvalita laserového tisku podle specifikaci

Pro vlastni potisk: Prosime za$lete nam soubor pro nas

software na znaceni M-Print PRO nebo M-Print PRO

Online (bez instalace) s vasimi pozadavky na znaceni.
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Vseobecné objednaci udaje

Typ ESG 6/15 K MC NE WS Verze
Cislo 1880100000 ESG, Znacky na pfistroje x 15 mm, PA 66, Barevny: Bil4, Samolepici
objednavky

GTIN (EAN) 4032248478781
MnozZstvi 200 ST

Rada VPU

Produktovou fadu zavrSuje rozsahla rada prisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU PV EXTENDER Verze
Cislo 3123510000
objednavky

GTIN (EAN) 4099987270199
MnozZstvi 9ST

Nahradni bleskojistka

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU PV I+11 5 0 1500 Verze
Cislo 3013020000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986922617
MnozZstvi 9ST

Typ VPU PV I+11 5 OM 1500 Verze
Cislo 3013010000
objednavky

GTIN (EAN) 4099986922600
Mnozstvi 9 ST
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Rada VPU

Produktovou fadu zavrSuje rozsahla rada prisluSenstvi

Vseobecné objednaci udaje

Typ VPU LOCKING CLIP L Verze
Cislo 2735070000
objednavky

GTIN (EAN) 4050118816402
MnozZstvi 10 ST
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