Datovy list

PV XSTU06 STOWMA4C-C250

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Prodluzovaci kabel slouZi k pFipojeni nékolika prvkd foto-
voltaického systému, jako je pfipojeni mezi fotovoltaic-
kymi panely, invertory a boxy prepétové ochrany. Kabely
jsou k dispozici v rtznych variantach pfipojeni.

Vseobecné objednaci udaje

Verze Fotovoltaika, Konektor Y

Cislo objednavky 3018430250

Typ PV XSTUO6 STOWMA4C-C250
GTIN (EAN) 4099986930339

Mnozstvi 1 items

Datum vytvoreni 18.12.2025 08:16:52 MEZ

Stav katalogu / Nakresy


https://eshop.weidmueller.com/p/3018430250
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Osvédcéeni

ROHS Shoda

Rozmeéry a hmotnosti

Cista hmotnost 1000 g

Shoda produktu s prostiedim

Stav souladu se smérnici RoHS V souladu s vyjimkou
Vyjimka ze smérnice RoHS (je-li 6¢
pouzitelné/znamo)

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Spojovani kabelu PV

Verze s PV kabelem Strana kabelu vlevo
Cislo 1
Délka kabelu 2500 mm
Barva kabelu ¢erna barva
Prarez kabelu 6 mm?2
Integrovana vcélenéna pojistka Ne
Verze ukonceni kabelu volny konec vodice
Verze konektoru WM4 C
Typ zasuvného kontaktu Konektor samec
Strana kabelu prava
Jmenovité DC napéti 1500V
Prafez vodice 6.00 mm?2

Elektricka charakteristika

Jmenovité DC napéti 1500V

Klasifikace

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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